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Product image

Hivelyes aljzatos csatlakozdk huzdkengyeles

csavarrendszerrel vezetékek csatlakoztatasahoz.

Harom huzalkimeneti irdny all rendelkezésre, rugalmas

csatlakozas-szint(l kiviteli lehetéségeket kinalva:

* 180° -o0s vezeték parhuzamos a dugaszolasi irdnnyal

* 90° -os vezeték merdleges a fenti dugaszolasi irdnyra

¢ 270° -o0s vezeték merdleges a lenti dugaszolasi irdnyra

Harom burkolati forma kozil lehet valasztani, amelyek

kiilonboz6 kovetelményeknek felelnek meg:

» Standard haz peremes aljzat nélkul

* Peremes aljzat csavarral (F)

¢ Peremes aljzat a Weidmiiller szabadalmaztatott kioldé
reteszével (LR) hlizasmentesitd és szerszam nélkdl
rogzitheté-kioldhato reteszeléshez.

A Weidmiidller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszol6

csatlakozd6i kompatibilisek az egyedi csatlakozdk

elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

*0,20- 1,5 mm2(IEC) / 28 - 16 AWG (UL)

* 250V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,56 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozé, hiivelyes csatlakozd,
3.81 mm, Pélusszdm: 3, 270°, Csavaros
csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 1.5 mm?2, Doboz

Rendelési szam

1798180000

Tipus BCZ 3.81/03/270F SN BK BX

GTIN (EAN) 4032248241378

Qty. 50 Darab

Termékadatok IEC:320V/175A/0.2-1.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 28 - AWG 16

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 19.1 mm Mélység (coll) 0.752 inch
Magassag 10.5 mm Magassag (coll) 0.4134 inch
Szélesség 21.85 mm Szélesség (coll) 0.8602 inch
Nett6é tomeg 3.68¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC
SCIP

Lead 7439-92-1
ea9dd4b8-c51f-409¢-885a-41700372beb6 1

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika

Csavaros csatlakozas

Raszter mm-ben (P) 3.81T mm
Raszter inch-ben (P) 0.150"
Vezeték kimeneti irany 270°
Pélusszam 3

L1, mm 7.62 mm
L1, inch 0.300"
Sorok szdma 1
Erintkezésorok szama 1
Névleges keresztmetszet 1T mm?2

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva

Térfogati ellenallas

<6 mQ

Kédolhato Igen
Csupaszolasi hossz 7 mm
Biztositdcsavar M 2
Csavarhuzé éle 04x25
Csavarhuzé éle, standard DIN 5264
Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi er6/polus, max. 7N
Huzoéeré / poélus, max. 5N
Tightening torque Forgatényomaték tipusa Wire connection
Usage information Meghuzasi nyomaték | min. 0.2 Nm
max. 0.25 Nm
Forgatényomaték tipusa Screw flange
Usage information Meghtzasi nyomaték | min. 0.15 Nm
max. 0.2 Nm
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Miiszaki adatok
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PA 66 GF 30 Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2550 Moisture Level (MSL)
(CT1)
UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezé felulet 6nozott Dugaszolhaté csatlakozas 0.5..1.5umCu/ 2..5 um
rétegszerkezete Sn
Térolasi h6mérséklet, min. -40 °C Térolasi hémérséklet, max. 70°C
Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 120°C
Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. p6lusszam (Tu=20 17.5 A
°C)
Névleges aram, maximalis pélusszam 15.9 A Névleges aram, min. pélusszam 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, maximalis pélusszam 14.1A Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség 320V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 160 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 2.5 kV Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 2.5 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 2.5 kv Rovid idejd hatararam ellenallas 3xTsmit76 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 40.00 mm
VPE szélesség 75.00 mm VPE magassag 140.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.08 mm?2
csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?
csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16
AWG, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2
mUianyag galléros érvéghiivellyel, DIN 0.2 mm?2
46228 pt 4, min.
mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN 1.5 mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.2 mm?2
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?
lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 2,4 mm x 1,5 mm
Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 6 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/6
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Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.75 mm?

érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 6 mm
Ajanlott érvéghively HO,75/6

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1T mm?2

érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 6 mm
Ajanlott érvéghiively H1,0/6

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1.5 mm?2

érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 7 mm
Ajanlott érvéghiively H1,5/7

Hivatkozasi szoveg

A mUanyag gallér kils6é atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a

terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /8 A Névleges aram (C felhasznalasi csoport /8 A
CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

AWG 28

A megadott adatok
maximalis értékek - 1asd a
tandsitvanyt.

Vezeték keresztmetszet, AWG, min.
Hivatkozas a tanusitasi értékekre

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartdssaga Standard DIN EN 61984 szabvany, 7.3.2 / 09.02 szakasz,
minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvany
szerint
Teszt eredetjeldlés, tipusazonositas, névleges
feszliltség, névleges keresztmetszet, raszter,
anyagtipus, UL tanusitvany, CSA tanusitvany
Kiértékelés elérhet6
Teszt tartdssag
Kiértékelés atadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem Standard DIN EN 61984 szabvany, 6.3 és 6.9.1 / 09.02
felcserélhetdk) szakasz, DIN EN 60512-13-6 / 11.06
Teszt 180°ban elforgatva kédolé elemek nélkiil
Kiértékelés atadva
Teszt szemrevételezéses ellenérzés
Kiértékelés atadva
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard DIN EN 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 12.00

szakasz, DIN EN 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 /
12.02 szakasz

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és tomor, 0,08 mm?2

keresztmetszete
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Vezet6 tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,08 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 28/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 28/19

AWG 16/1

Vezetd tipusa és

keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard
meglazuldsanak vizsgalata Kovetelmény

Vezeték tipusa

DIN EN 60999-1 szabvany, 9.4 / 12.00 szakasz

0,2 kg
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 28/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 28/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 0,5 mm?2

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,4 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

tomor, 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 1,5 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva

Kihazasi vizsgalat Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 9.5 / 12.00 szakasz

Kovetelmény

210N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

sodrott 0,25 mm?2

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 28/1

AWG 28/19

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.5

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

240 N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO7V-U1.5

HO7V-K1.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 16/19

Kiértékelés

atadva
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002638 ETIM 7.0 EC002638
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 9.0 27-44-03-09
ECLASS 9,1 27-44-03-09 ECLASS 10.0 27-44-03-09
ECLASS 11.0 27-46-02-02 ECLASS 12.0 27-46-02-02
ECLASS 13.0 27-46-02-02 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02

A létrehozas datuma 28.11.2025 03:10:20 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG



Weidmiiller 3t

BCZ 3.81/03/270F SN BK BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

m www.weidmueller.com

Product image

Dimensional drawing

L1+3xP+28 10,5
L1 + 3xP + 0.109" 0.411%

125
0.492"

Ooog) | -
TIIE

L1

19,

Graph Graph

BCZ 3.81/../90 & /270 - SC 3.81/../135

BCZ 3.81/../90 & /270 - SC-SMT 3.81/../135

= =z 30
- 5
£ 4
2 .
3 g
5] ©=8ps X 5] ©@=8p0s N
=16 pos. =16 pos.
© = 15 mm? (HOTV-K1.5/ EN 60947-7-1) \ © = 15 mm* (HOTV-K1.5/ EN 60947-7-1) \
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
Mo 130 13 01201 3
ambient temperature T [°C] ambient temperature T [C]
Graph Graph
BCZ 3.81/../90 & /270 - SC-SMT 3.81/../135 BCZ 3.81/../90 & /270 - SC 3.81/../135
25 <
Z |20.0 z
1 o
E 17.5 é
E 2
§hso g
125
10.0
7.5
504 -
[+]
25

2] © =180 \
© =05 mm? (HO5V-K0 5/ EN 60947-7-1)

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
A
ambient temperature T [°C]

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
— =
ambient temperature T [*C]

A létrehozas datuma 28.11.2025 03:10:20 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

BCZ 3.81/03/270F SN BK BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
I GETE]

SC 3.81/90G

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-

hoz képest parhuzamos (rekumbens). Kaphato zart (G)
kivitelben, illetve csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mme-es (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével. TAamogatjak a
hattérvilagitassal ellatott kijelzéket, helyet biztositanak a

feliratozashoz és kodolashoz.
e 320 V(IEC) / 300 V (UL)
*17,5A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/90G 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1942040000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248655519 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 138 ST

SC-SMT 3.81/180G Tape

Nagy hdéallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 180G) 3,81

mme-es osztasnal (0,15 hivelyk)
* A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)
e Zart (G).
* Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon lévé szalag, RL)
* 1,5 mm-es vagy 3,2 mm-es tliskehossz
A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 huvelyk) osztasu

dugaszolo csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/03/180G 1.5... Valtozat

Rendelési 1864060000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248429189 Forrasztétiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 300 ST
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SC-SMT 3.81/90G Box

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 90G) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-kal parhuzamos dugaszolasi irany (rekumbens)

e Zart (G)

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/03/90G 1.5S... Valtozat

Rendelési 1862970000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozéssal, 3.81 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4032248428076 hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SC-SMT 3.81/03/90G 3.2S... Valtozat

Rendelési 1862480000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248427659 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SC-SMT 3.81/180G Box

Altalanos rendelési adatok

Nagy hdéallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 180G) 3,81

mme-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)

e Zart (G).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon lévé szalag, RL)

* 1,5 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/03/180G 1.5... Valtozat

Rendelési 1863730000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248428809 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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SC-SMT 3.81/90G Tape

Nagy héallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 90G) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-kal parhuzamos dugaszolasi irany (rekumbens)

e Zart (G)

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/03/90G 1.5S... Valtozat

Rendelési 1863150000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozéssal, 3.81 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4032248428342 hossza (1): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 400 ST

Tipus SC-SMT 3.81/03/90G 3.2S... Valtozat

Rendelési 1862840000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248427789 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 400 ST

SC-SMT 3.81/180G Box

Nagy hdéallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 180G) 3,81

mme-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)

e Zart (G).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon lévé szalag, RL)

* 1,5 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/03/180G 3.2... Valtozat

Rendelési 1862940000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 180°,
GTIN (EAN) 4032248428120 Forrasztétuske hossza (1): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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SC 3.81/180G

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest meréleges (allo). Kaphaté zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kédolashoz.

¢« 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/180G 3.2SN G... Valtozat

Rendelési 1793620000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pdlusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248230747 hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 138 ST

SC 3.81/90G

Az SC tis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-

hoz képest parhuzamos (rekumbens). Kaphato zart (G)
kivitelben, illetve csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mme-es (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozék elrendezésével. Tamogatjak a
hattérvilagitassal ellatott kijelzOket, helyet biztositanak a
feliratozashoz és kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/90G 3.2SN GN... Valtozat

Rendelési 1793250000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.81 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248227723 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 138 ST

SC 3.81/180G

Az SC tis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest merdleges (all6). Kaphato zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

«17,5A(IEC)/ 10 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/180G 3.2SN B...  Valtozat

Rendelési 1793530000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248230440 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SC 3.81/90G

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-

hoz képest parhuzamos (rekumbens). Kaphato zart (G)
kivitelben, illetve csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mme-es (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozék elrendezésével. Tamogatjak a
hattérvilagitassal ellatott kijelzOket, helyet biztositanak a

feliratozashoz és kddolashoz.
¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)
* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/90G 3.2SN BK...  Valtozat
Rendelési 1793140000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248227631 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 138 ST

SC 3.81/180G

Az SC tis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest merdéleges (allo). Kaphaté zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).
A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320V (IEC) / 300 V (UL)
* 17,56 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/180G 3.2SN O... Valtozat

Rendelési 1942850000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248654741 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 138 ST
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SC 3.81/90F

Altalanos rendelési adatok

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-

hoz képest parhuzamos (rekumbens). Kaphato zart (G)
kivitelben, illetve csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mme-es (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével. TAamogatjak a
hattérvilagitassal ellatott kijelzéket, helyet biztositanak a
feliratozashoz és kédolashoz.

¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,6 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC 3.81/03/90F 3.2SN OR...
Rendelési 1942460000

szdm

GTIN (EAN) 4032248655137

Qty. 78 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske

hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

SC-SMT 3.81/90LF Box

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 90LF) 3,81

mme-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-kal parhuzamos dugaszolasi irany (rekumbens)

* Forraszthato peremes aljzattal (LF).

* Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon lévé szalag, RL)

* 1,5 mm-es vagy 3,2 mm-es tliskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 inch) osztast dugaszol6

csatlakozdéi kompatibilisek a standard csatlakozok

elrendezésével és megfelel§ helyet kinadlnak a

cimkézéshez.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2...
Rendelési 1863680000
szam

GTIN (EAN) 4032248428861

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozd, tis érintkezésor, Forraszthatd peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal, 3.81 mm, Pdlusszam: 3,

90°, Forrasztotuske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5...  Valtozat

Rendelési 1862580000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248427543 90°, Forrasztotiiske hossza (): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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SC-SMT 3.81/90LF Tape

Nagy héallosagu tis érintkezésor (SC-SMT 90LF) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-kal parhuzamos dugaszolasi irany (rekumbens)

¢ Forraszthato peremes aljzattal (LF).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszolo

csatlakozéi kompatibilisek a standard csatlakozék

elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez.

¢« 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/03/90LF 3.2...  Valtozat
Rendelési 1863970000

szam

NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszdm: 3,
GTIN (EAN) 4032248429219 90°, Forrasztdtiiske hossza (I): 3.2 mm, dnozott, fekete, Tape

Qty. 400 ST

SC-SMT 3.81/180LF Box

Nagy héallésagu tiis érintkezésor (SC-SMT 180LF) 3,81

mme-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)

¢ Forraszthatd peremes aljzattal (LF).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszol6

csatlakozéi kompatibilisek a standard csatlakozék

elrendezésével és megfelel helyet kinalnak a

cimkézéshez.

¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC) / 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/03/180LF 1...  Valtozat
Rendelési 1864080000

szam

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthato peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszam: 3,
GTIN (EAN) 4032248429288 180°, Forrasztétiiske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz
Qty. 50 ST
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SC-SMT 3.81/180LF Tape

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 180LF) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)

¢ Forraszthato peremes aljzattal (LF).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszolo

csatlakozéi kompatibilisek a standard csatlakozék

elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez.

¢« 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/03/180LF 1....
Rendelési 1864230000

szam

GTIN (EAN) 4032248429530

Qty. 300 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszdm: 3,

180°, Forrasztétiske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

SC-SMT 3.81/180LF Box

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallésagu tiis érintkezésor (SC-SMT 180LF) 3,81

mme-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)

¢ Forraszthatd peremes aljzattal (LF).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszol6

csatlakozéi kompatibilisek a standard csatlakozék

elrendezésével és megfelel helyet kinalnak a

cimkézéshez.

¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC) / 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/03/180LF 3....
Rendelési 1863250000

szam

GTIN (EAN) 4032248428441

Qty. 50 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthato peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszam: 3,

180°, Forrasztétiske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
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SC-SMT 3.81/90LF Tape

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallosagu tis érintkezésor (SC-SMT 90LF) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-kal parhuzamos dugaszolasi irany (rekumbens)

¢ Forraszthato peremes aljzattal (LF).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszolo

csatlakozéi kompatibilisek a standard csatlakozék

elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez.

¢« 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/03/90LF 1.5...
Rendelési 1862750000

szam

GTIN (EAN) 4032248427956

Qty. 400 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozd, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszdm: 3,

90°, Forrasztotiiske hossza (1): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

SC 3.81/180F

Altalanos rendelési adatok

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest merdleges (allé). Kaphato zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC 3.81/03/180F 3.2SN G...
Rendelési 1793800000

szam

GTIN (EAN) 4032248230921

Qty. 78 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pdlusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzold, Doboz

SC 3.81/90F

Az SC tis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-

hoz képest parhuzamos (rekumbens). Kaphato zart (G)
kivitelben, illetve csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmidiller 3,81 mme-es (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozdk elrendezésével. Tamogatjak a
hattérvilagitassal ellatott kijelzéket, helyet biztositanak a
feliratozashoz és kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Weidmiiller 3t

BCZ 3.81/03/270F SN BK BX

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com
Ellendarab

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/90F 3.2SN BK...  Valtozat

Rendelési 1793340000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248378333 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 78 ST

SC 3.81/180F

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest merdleges (all6). Kaphato zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/180F 3.2SN B...  Valtozat
Rendelési 1793710000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pdlusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248230839 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 78 ST

SC 3.81/90F

Az SC tis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-

hoz képest parhuzamos (rekumbens). Kaphato zart (G)
kivitelben, illetve csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmidiller 3,81 mme-es (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszolé csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozdk elrendezésével. TAamogatjak a
hattérvilagitassal ellatott kijelzOket, helyet biztositanak a
feliratozashoz és kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/03/90F 3.2SN GN...  Valtozat
Rendelési 1793430000

szam

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 3, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248228508 hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 78 ST
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Ellendarab

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

SC 3.81/180F

Altalanos rendelési adatok

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest meréleges (allo). Kaphaté zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kédolashoz.

¢« 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC 3.81/03/180F 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1943190000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pdlusszam: 3, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248654406 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 78 ST
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