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A HDC készletek szabvanyositottak a komplett
dugaszolhaté csatlakozék 6sszeallitasahoz.

A HDC készletek tlis betétet, hiivelybetétet, dugohazat,
elvalasztélemez hazat és tomszelencét tartalmaznak.

A Weidmiiller szamos szabvanyos csatlakozé kombinaciot
kinal metrikus vagy PG kabel bevezetésekkel.

A vezetékcsatlakozas szintjét csavaros elemmel terveztiik
meg. Az 0sszes csavaros csatlakozas fel van szerelve
vezetékvédd rugoval.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat RockStar® HDC-készletek-Ipari nehézcsatlakozok,
Készlet, HE, Telepitési szerkezeti méret: 4, Pélusok:
10, Csavaros csatlakozas, 500 V, 16 A, aluminium
présontvény, M 25

Rendelési szam 1802420000

Tipus HDC-KIT-HE 10.110 M
GTIN (EAN) 4032248256877
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg

460.68 g

Homeérsékletek

Hémérsékleti hatarérték

-40°C..100°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP bfb1c983-6118-4bad-8907-38aad6aee076
Verzio

Kébelbevezetések mérete

M 25

Fels6 kabelbevezetések szama

0

Oldalsé kabelbevezetések szama

1

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Rogzitérendszer kivitele

Keresztkengyel az

Telepitési szerkezeti méret

4

alsorészen
Tomités NBR Szin (RAL) RAL 7035
BG 4
Altalanos adatok
Fellleti minGség Porbevonatos Védelmi osztaly IP65
Sorozat HE
Altalanos adatok
Po6lusszam 10 Csatlakozas tipusa PE Csavaros csatlakozas
Telepitési szerkezeti méret 4 Kéabelcsavarzat M 25
Alapanyag aluminium présontvény Sorozat HE
Névleges fesziiltség (DIN EN 61984) 500V Névleges aram (DIN EN 61984) 16 A
BG 4
Valtozat
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Telepitési szerkezeti méret 4
Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm2
Felileti min&ség Porbevonatos Primer érintkez6 max. nyomatéka 0.55 Nm
Alapanyag aluminium présontvény Min. nyomaték a fé6érintkez6 szdmara 0.5 Nm
BG 4
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-44-02-92
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HDC COS

Altalanos rendelési adatok

Kilonboz6 tartozékok allnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kédold elemeket is a betétekhez.

Tipus HDC COS 16 Valtozat

Rendelési 1431000000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Rgzité rendszer
szam

GTIN (EAN) 4008190052706

Qty. 18T

Tipus HDC COS 24 Valtozat

Rendelési 1430900000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Rogzité rendszer
szdm

GTIN (EAN) 4008190077228

Qty. 18T

Tipus HDC COS 32 Valtozat

Rendelési 1430800000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, R6gzité rendszer
szam

GTIN (EAN) 4008190176181

Qty. 18T

SPB

Altalanos rendelési adatok

Kilonb6z6 tartozékok allnak rendelkezésre betétjeinkhez.
Ez tartalmazza a kédolé elemeket is a betétekhez.

Tipus SPB-M 3
Rendelési 1203600000
szam

GTIN (EAN) 4008190120047
Qty. 100 ST

Valtozat

Ipari nehézcsatlakozék, Tartozékok, Rogzitécsavarok
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