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Még intelligensebb. Még hatékonyabb. Még gyorsabb.
A kiegészité szerszamok leegyszer(sitik az 6sszekotési
komponensek bekotésének és konfiguraldsanak

folyamatat:

» Konfekcionalasi sinek IDC érintkez8s aljzathoz (BL-
IDC tipus), példaul kapcsolékaros présekben. Minden

vezeték egyszerre csatlakozik.

* A kioldé- és bonté szerszamok kioldjak a krimpelt
érintkezéket a krimpelt dugaszcsatlakozékban (BLC és

BLAC tipus).

* A mukodtet6 karok megnyitjak az egyes szoritopontokat
a dugaszolhaté hizorugods csatlakozasoknal.

A cél: gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés

Az eredmény: hatékony, professzionalis munkavégzés.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat PCB plug-in connector
Rendelési szam 1803790000

Tipus DFFC EW2

GTIN (EAN) 4032248259311
Qty. 10 Darab
Termékadatok

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 0.53¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szin fekete Szinskala (hasonlo) RAL 9011
Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 61.00 mm
VPE szélesség 29.00 mm VPE magassag 12.00 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelelség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 21-04-51-91
ECLASS 15.0 21-04-51-91
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