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A kép illusztracio

TM huvelyeink kiterjedt valasztéka altalanos céla

hasznalatra alkalmas. Az alkalmazasi teriiletek a vékony

vezetékektél a nagy kilsé atmérdji kabelekig terjednek.

Ez a termékcsalad becsusztathato jelol6lapokat tartalmaz,

maximalis védelemmel a kiilsé hatasok ellen. ATM

hivelyek rugalmas felszerelést tesznek lehetévé.

* Nyomtatott becsusztathaté cimkék optimalis védelme

e Széles kori alkalmazasi lehet6ség vezetékekhez és
kébelekhez

* Egy cimketipus minden keresztmetszethez

* TMX 30 kabelkotegelbvel torténé szereléshez (4,6 mm
széles)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat TM, Aljzat x 9 mm, PVC, Szin: Attetsz6, Vezeték
kilsé atm.: 6 - 10 mm

Rendelési szdm 1806360000

Tipus TM 204/20 VO

GTIN (EAN) 4032248275878

Qty. 500 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 9 mm Meélység (coll) 0.3543 inch

Magassag 20 mm Magassag (coll) 0.7874 inch

Szélesség 9 mm Szélesség (coll) 0.3543 inch

Nett6 tomeg 0.72¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatés tipusa ures Szélesség 9 mm

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 80 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C Szin Attetsz6

Alapanyag PVC Javasolt iparagak Kozlekedéstechnika,
Berendezés

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...80 °C

Vezeték és kabeljelolok

Vezeték-keresztmetszet, max. 16 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 6 mm?2

Vezeték kiils6 &tmérd, max. 10 mm Vezeték kiilsé atmérs, min. 6 mm

Vezeték kiilsé atm. 6-10 mm Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 6 - 16 mm?2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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