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A kép illusztracio

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(ik, lapos
alatétek és foldel6 gydrak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat SKMU PA (m(ianyag ellenanya), Ellenanya, M 12,
5 mm, Poliamid 6 (PA6 - GF30)

Rendelési szdm 1806540000

Tipus SKMU M12 K SW

GTIN (EAN) 4032248276493

Qty. 100 Darab

A létrehozas datuma 03.03.2026 04:55:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1806540000

SKMU M12 K SW

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 5 mm Magassag (coll) 0.1968 inch
Nett6 tomeg 1.09¢

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -40 °C...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos informaciék

Szilikon Nem Kils6 atméré 20.79 mm
UL 94 éghet6ségi osztaly HB Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C Menetemelkedés 1.5 mm
Halogén Nem AF 1. méret 18 mm
Vastagsag 5.00 mm Kébelcsavarzat M 12
Alapanyag Poliamid 6 (PA6 - GF30) Kiilsé menet M 12
Bels6 menet M12x 1.5 Menet hossza 5 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000940 ETIM 9.0 EC000940
ETIM 10.0 EC000940 ECLASS 14.0 27-14-08-07
ECLASS 15.0 27-14-08-07

A létrehozas datuma 03.03.2026 04:55:46 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



