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A kompakt kivitelnek koszonhetéen a mini sinre szerelt
sorkapcsok idedlisak a sztik helyen valé munkavégzéshez,
példaul kis hazak és sorkapcsok esetén.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Foldel6 sorkapcsok, Névleges
keresztmetszet: 2.5 mm?, Hizérugds csatlakozas,
zold

Rendelési szam 1808210000

Tipus ZPEA 2.5-2N

GTIN (EAN) 4032248280292

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok c € C
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 35 mm Mélység (coll) 1.378 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 35.5 mm Magassag 42.5 mm
Magasség (coll) 1.6732 inch Szélesség 5.1 mm
Szélesség (coll) 0.2008 inch Nett6é tomeg 6.13 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -60 °C...85 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin Z06ld / sarga
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Huzokengyeles Véglap sziikséges Igen
csatlakozas, PE-
csatlakozassal, Egyik
oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 15 N funkcié Nem
PE mikodés Igen PEN funkcié Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG Tanusitvany szama (CSA) 200039-1152892
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabal Nem

bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa

Felpattinthato

A létrehozas datuma 02.03.2026 06:12:05 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

ZPEA 2.5-2N

Miszaki adatok

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Méretek

TS 15 eltolas 22.5 mm TS 32 eltolas 34.5 mm

TS 35 eltolas 34.5 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség a szomszédos 800V
kapcsokra vonatkozéan

Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 24 A

Szabvanyok IEC 60947-7-2 Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ
szerint

Névleges |Iokéfesziiltség 8 kV Névleges l6kéfesziiltség a szomszédos 8 kV
kapocs felé

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Szennyezés sulyossaga 3

x szerint

Rogzithet6 vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Huzo6rugos csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irdny oldalt Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa Hazoérugos csatlakozas Csatlakozasok szama 2

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2

csatlakozas, max. csatlakozas, min.

Kés mérete 0,6 x 3,6 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,

mianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghiivelyekkel és miianyag

névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm? Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?

finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

finomsodratu, max. finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?

tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratu, min. (névleges 0.13 mm?

csatlakozas)

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG Tanusitvany szdma (cURus) E60693

(cURus)

Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG

(cURus) (cURus)

Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG

(cURus)
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Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-2 Tartosin TS 156
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 EC000901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus ZAP/TW ZDUA2.5-2N Valtozat

Rendelési 1808170000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel
szam

GTIN (EAN) 4032248280254

Qty. 50 ST

Végbak

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tartd is.

Tipus EW 15 Valtozat

Rendelési 0382860000 Végbak, bézs, TS 15, V-2, Poliamid 66, Szélesség: 10 mm, 100 °C

sz&m
GTIN (EAN) 4008190187804

Qty. 50 ST
Tipus EW 15/2 Valtozat
Rendelési 1071900000 Végbak, sotétbézs, TS 15, HB, Miianyag, Szélesség: 8 mm, 100 °C

szam

GTIN (EAN) 4008190462949

Qty. 50 ST
Tipus ZEW 15 Valtozat
Rendelési 7920340000 Végbak, bézs, TS 15, V-2, Miianyag, Szélesség: 5 mm, 120 °C

szam
GTIN (EAN) 4032248238910
Qty. 20 ST
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Figyelmezteté takaréburkolat

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé feszliltséget jelezni kell az alkalmazas soran.
A

N\ «

L

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZAD 1/4 Valtozat
Rendelési 1609110000 Z-sorozat, Fedél
szam

GTIN (EAN) 4008190190910

Qty. 20 ST

Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid
szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelol6t is
— tartalmaz.
Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben
kaphato.
* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka
* Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok
¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC SDR Valtozat
Rendelési 1609810000
szam

GTIN (EAN) 4008190456597
Qty. 200 ST

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, Vevéspecifikus
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Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus WS 10/15 MC NE WS Véltozat

Rendelési 1854090000 WS, Sorkapocs jelols, 10 x 15 mm, Raszter mm-ben (P): 15.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248390694

Qty. 240 ST

Tipus WS 10/5 M MC NE WS Viltozat

Rendelési 1792000000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4032248223862

Qty. 720 ST

Tipus WS 10/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1635000000 WS, Sorkapocs jel6l, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190261948

Qty. 720 ST

Tipus ZS 10/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1610000000 ZS, Sorkapocs jel6ld, 10 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190263171

Qty. 480 ST

Jeldlotarto

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolok
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

Lapos csavarhuzoé

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségul
krom-vanadium-molibdén acélboél késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350

Qty. 18T
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