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Product image

Nagyon kicsi és kompakt NYAK-sorkapcsok bevalt
nyomoékengyeles csatlakozassal, 3,5 mm osztaskozzel,
vezet6kimenet iranya 90°. Max. 1,5 mm?2 vezeték-
keresztmetszetig.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Nyomtatott aramkari panel csatlakozok, 3.50
mm, Pdlusszam: 2, 90°, Forrasztotiiske hossza (1):
3.5 mm, énozott, Halvanyzold, Nyomdkengyel-
csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 1.5 mm?, Doboz

Rendelési szam 1811400000

Tipus PS 3.50/02/90 3.5SN GN BX

GTIN (EAN) 4032248290505

Qty. 100 Darab

Termékadatok IEC:320V/175A/0.2-1.56 mm?
UL:300V /10 A/ AWG 28 - AWG 16

Csomagolas Doboz

Széllitas allapota Kifutott

Wiadrepseibsisiatoy 0898698 BABAWANEL+02:00
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

]
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 6.8 mm Mélység (coll) 0.2677 inch
Magassag 11.9 mm Magassag (coll) 0.4685 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 8.4 mm Szélesség 8 mm
Szélesség (coll) 0.315 inch Nett6é tomeg 093¢
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 92756f44-b3ae-437b-8a77-8ech45fedaf6
Anyagjellemzdék
Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin Halvanyzold
Szinskala (hasonlo) RAL 6021 Szigetel6anyag csoport |
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam = 600 Moisture Level (MSL)
(CTI)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez$ anyaga Rézotvozet
Erintkezé feliilet énozott Bevonat 1-3 um Ni, 4-6 pm SN
Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1.5..3 pym Ni / 4...6 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges dram, min. polusszam mellett 17.5 A

(Tu=20"°C)
Névleges dram, maximalis p6lusszam 175 A Névleges dram, min. p6lusszam 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges aram, max. polusszam mellett 17.5 A A talfesziiltségi osztaly névleges 320V
(Tu=40°C) fesziiltsége (szennyezettség mértéke

1/2)
A tulfesziiltségi osztaly névleges 160V A tulfesziiltségi osztaly névlieges 160V

fesziiltsége (szennyezettség mértéke

l/2)

fesziiltsége (szennyezédés mértéke I11/3)

A tulfesziiltségi osztaly névleges
Iokéfesziltsége (szennyezédés mértéke

11/2)

A tulfesziiltségi osztaly névleges
lokéfesziltsége (szennyezédés mértéke

I/3)

2.5 kv A talfesziiltségi osztaly névleges 2.5 kV
lokofesziiltsége (szennyezédés mértéke

ln/2)
2.6 kv
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Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszUsag 99.00 mm

VPE szélesség 94.00 mm VPE magassag 40.00 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalad PS Vezetékcsatlakozas-technika Nyomodkengyel-csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozds  Vezeték kimeneti irany 90°

Raszter mm-ben (P) 3.50 mm Raszter inch-ben (P) 0.138"

P6lusszam 2 Erintkezésorok szama 1

Az ligyfél szereli fel Igen Sorok szama 1

Egy sorban talalhaté szomszédos 24 Forrasztotiiske hossza (l) 3.5 mm

polusok max. szdma

Forrasztétiiske méretei d=0,8 mm Forrasztészem lyukatméré (D) 1.3 mm

Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1T mm Forrasztétiiskék szama pélusonként 1

Csavarhuzé éle 0,4x25 Csavarhuzé éle, standard DIN 5264

Meghuzasi nyomaték, min. 0.2 Nm Meghuzasi nyomaték, max. 0.25 Nm

Biztositécsavar M 2 Csupaszolasi hossz 4 mm

L1, mm 3.560 mm L1, inch 0.138"

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP 20 Erintésvédelem a DIN VDE 57 106 Ujjak szdmara biztonsagos
szerint

Védelmi osztaly IP20

Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.08 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2

csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, min. AWG, max.

Tomor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2 Tomor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?2 Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?2

mUianyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.25 mm?2 muanyag galléros érvéghivellyel, DIN ~ 0.75 mm?2

46228 pt 4, min. 46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm? érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 0.75 mm?

Hivatkozasi szoveg

Az érvéghiivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani., A
miuanyag gallér kiils6é
atmérdje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P)

CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1815154
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznélasi csoport /10 A
csoport / CSA) CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanudsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)
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Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A

UL 1059)

UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min.

AWG 28 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16

Hivatkozas a tanusitasi értékekre

A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

Megjegyzések

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljuk.

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

The data given under CSA relates to a cUL approval - E60693

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T
Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 9008330000 Csavarhuzdé, Csavarhizé

szdm
GTIN (EAN) 4032248056286
Qty. 18T
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