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Egysoros, nagy teljesitményti tls érintkezésor, a polusok
feladldozasa nélkiili, egymas mellé t6rténd felszereléshez,
vagy szabadalmaztatott peremes aljzattal a szerszam
nélkuli gyors rogzitéshez. Maximalis csatlakozasi

és mikodési megbizhatdsag a csatlakozéprofilnak
koszdonhetben, amely meggatolja a nem megfeleld
csatlakoztatast, egyedilalliéan sokféle kodolasi
lehetdséggel, és a peremes aljzatban Iévé kiegészitd
rogzitési ponttal. A 3,5 mme-es tiiskehossz optimalizalva
van a hullamforrasztashoz, a dugaszolhato irany pedig
270°0s a forrasztdcsucshoz viszonyitva.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor,
Oldalt zart, THT-forrasztott csatlakozas, 10.16 mm,
Pélusszam: 3, 270°, Forrasztétiiske hossza (l): 3.5
mm, ezlistozott, fekete, Doboz

Rendelési szam 1813500000
Tipus SU 10.16HP/03/270G 3.5AG BK BX
GTIN (EAN) 4032248297719
Qty. 60 Darab
Termékadatok IEC: 1000V / 78.3 A
UL: 300V /60 A
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 10.62 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Power - BU/
SU 10.16HP sorozat

Csatlakozas tipusa Aramkéri lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT-forrasztott csatlakozas Raszter mm-ben (P) 10.16 mm
Raszter inch-ben (P) 0.400" Kimend konyok 270°
Po6lusszam 3 Forrasztétiiskék szama pélusonként 3
Forrasztétiiske hossza (1) 3.5 mm Forrasztotiske tirése +0.1 /-0.3 mm
Forrasztotiiske méretei 1.2x 1, T mm Forrasztétiiske méretei=d Ttrés +0.1/-0.1T mm
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.6 mm Forrasztészem lyukatmeéré tirés (D) +0,1T mm

L1, mm 20.32 mm L1, inch 0.800"

Sorok szama 1 Erintkezésorok szama 1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106

Erintésbiztos dugaszolas

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt

szerint

Térfogati ellenéllas 2,00 mQ Kédolhatéd Igen
Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport lla
Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam =200 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezé felilet ezilistozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete =3 um Ag
Dugaszolhaté csatlakozas 23 um Ag Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges dram, min. polusszam (Tu=20 78.3 A

oC)
Névleges aram, maximalis pélusszam 679 A Névleges aram, min. pélusszam 70.6 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges dram, maximalis pdlusszam  61.3 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 1000 V

(Tu=40°C)

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 1000 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 690 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
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Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 6 kV Névleges l6kéfesziiltség a lll/2 8 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 8 kv Rovid idejd hatararam ellenallas 3 x 1s 1000 A-rel
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

Kuszéut, min. 10.5 mm Hézag, min. 8.9 mm
Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 153.00 mm
VPE szélesség 95.00 mm VPE magassag 84.00 mm
CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /60 A
csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport /60 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /5 A

CSA) CSA)

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 600V Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 60 A
csoport / UL 1059) UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 60 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 5 A

UL 1059) UL 1059)

Kaszéaramut, min. 10.5 mm Térkoz, min. (UL 1059) 8.9 mm

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések * Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
P on drawing = pitch
Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking

capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

70%, 36 months

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhato csatlakozok a teljesitmény-elektronikdhoz

- a korszer( hajtastechnoldgidkhoz tervezve, pl.

motorinditék, frekvenciaatalakitok és szervovezérldk.

Az OMNIMATE Powver Uj szabvanyt teremt - a megnovelt

biztonsaggal és az innovativ megoldasokkal, mint példaul

a dugaszolhato arnyékolds, az integralt jelérintkez6k és a

félkezes kezelés.

A harom termékcsalad tovabbi elényoket is kinal:

* Alkalmazéas-orientalt méretezhet6ség: a kompakt 4
mm2-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig hasznalhaté
csatlakoz6tdl, vagy a robusztus 16 mm2-es, 76 A (IEC)
vagy 54 A (UL)-ig hasznéalhat6 csatlakozoig.

* Korlatlan hasznalhatdsag akar 1 000 V (IEC) / 600 V
(UL) aramig

* Valtozatos, az alkalmazasokhoz optimalizalt felszerelési
megoldasok

A mi szolgaltatasunk:

egyedi csatlakozéit tervezze meg egyszertien a

termékkonfiguratorral.

Tipus KO BU/SU10.16HP BK Viltozat

Rendelési 1824410000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248326716

Qty. 50 ST

Tipus KO BU/SU10.16HP WT Valtozat

Rendelési 2592600000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok, Kédol6 elem, Natdr,
sz&dm Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4050118717389

Qty. 50 ST
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