Weidmiiller 3t

SAl L-M12WM1 2W-3'6.3U Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

> o
=
° 0.34 mm?

A szenzor/aktuator kabeleket a kiilonb6z6 Altalanos rendelési adatok
alkalmazasokban az érzékeldk és aktuatorok bekotéséhez
és adat illetve taplalas tovabbitadsdhoz hasznéljak. A Valtozat Erzékel6/beavatkozd vezeték, Csatlakozévezeték,
froccsontott kabel a dugaszolhaté csatlakozod dsszekotését M12 /M12, Pélusok szama : 3, 6.3 m, arnyekolt:
, L, . L. Lo Nem, LED: Nem, Kopeny anyaga: PUR, Halogén:
és tesztelt csatlakoztatasat biztositja a gyari kdbelhez. A Nem
kabelek sokféle kornyezeti koriilmény hatdsanak lehetnek  Rendelési szam 1815670630
kitéve, mint példaul nedvesség, por, hé, hideg, razkodas Tipus SAIL-M12WM12W-3-6.3U
vagy rezgés. GTIN (EAN) 4050118611657

Qty. 1 Darab

A fejlesztéink kiilondsen erre a problémara fokuszaltak
és kialakitottak a kiilonféle M8-as és M 12-es érzékel6-
mikodtetd elem kabelek gazdag valasztékat, igy Onnek
kell megtalalni az alkalmazasahoz sziikséges megoldast.
Van valami, amit nem talalt meg, vagy magyarazatot kér?
Beszéljen vellink!
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 2509

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1cb33b66-fcff-4dab-b89f-fdbbfbfbcbbb

Kabel miiszaki adatai

Kabelhossz 6.3 m Koépeny szine fekete
Olajokkal szembeni ellenallas in accordance with IEC A kovetkez6 kabeltartokhoz: Igen
60811:404
Erkeresztmetszet 0.34 mm?2 arnyékolt Nem
Halogén Nem Szigetelés PP
Gyorsulas 5 m/s2 Hajlitasi sugar, min., mozgo 10 x kabelatmérd
Hajlitasi sugar, min., allé b x kdbelatméré Hajlitasi ciklusok 12 millié
Langterjedéssel szembeni ellenallas In accordance with Sebesség 5m/s
UL1581 UL / CUL FT2,
in accordance with IEC
60332-2-2
Kopeny anyaga PUR Konfiguralhat6 kabelhossz Igen
LABS-mentes Igen Hidrolizis és mikréba-ellenalld Igen
Kilsé bevonat az UL AWM stilusnak 20549 (80°C/ 300V) Er, az UL AWM stilusnak megfeleléen 10493 (80°C/ 300V)
megfeleléen
Keresztkotéses irradiacio Nem Hegesztési szikrakkal szembeni ellenallasNem
Szinkod gy(ird Barna, Kék, Fekete Csavarasi ellendllas 360 °/m
Temperature range, stationary -40...80 °C Hegesztésnek ellenalld Nem
Hajlitasi ciklusok csavart > 5 Mio. Temperature range, moving -25..80 °C
Csavardas hossza Tm Polusok szama 3
Outside diameter 4.3 mm = 0.2 mm
Altalanos miiszaki adatok
Csatlakozasi menet M12 / M12 Erintkezé felulet Aranyozott
LED Nem Haz f6 anyaga PUR
Szigetelési ellenallas 108 Q Névleges fesziiltség 250V
Névleges aram 4 A Védelmi osztaly IP65, IP66, IP67, IPGS8,
becsavart allapotban, IP69
Dugaszolasi ciklusok =100 Szennyezés sulyossaga 3

Menetes gylri anyaga

Cink présontvény

Haz hémérsékleti tartomanya

-25..+85 °C

Shock and vibration proof according to B fejezet

Szabvanyok

Shock and vibration proof according to B fejezet
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Villamos tulajdonsagok

Szigetelési ellenallas 108 Q Névleges fesziiltség 250V
Dugd, bal
Csatlakozo, bal M12, A kédolasu, IP69,

dugés érintkezd, 90°-

os sz6g, Mianyag,

arnyékolatlan
Dugé, jobb
Csatlakozo, jobb M12, A kdédolasu, IP69,

huvelyes érintkez6,

90°-0s szdg, Mianyag,

arnyékolatlan
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Méretrajz Méretrajz

$10.8

Male, angled Angled socket

Péluskiosztas Poluskiosztas

4 4

Male Socket
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Az idealis szerszam: Screwty ® nyomaték
Kapcsolasi rajz funkciéval
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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