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A szenzor/aktuator kabeleket a kiilonb6z6
alkalmazasokban az érzékeldk és aktuatorok bekotéséhez
és adat illetve taplalas tovabbitasahoz hasznaljak. A
froccsontott kabel a dugaszolhatd csatlakozd 6sszekotését
és tesztelt csatlakoztatasat biztositja a gyari kdbelhez. A
kabelek sokféle kornyezeti koriilmény hatdsanak lehetnek
kitéve, mint példaul nedvesség, por, hé, hideg, razkédas

vagy rezgés.

A fejlesztéink kiilondsen erre a problémara fokuszaltak
és kialakitottak a kiilonféle M8-as és M 12-es érzékel6-
mikodtetd elem kabelek gazdag valasztékat, igy Onnek
kell megtalalni az alkalmazasahoz sziikséges megoldast.
Van valami, amit nem talalt meg, vagy magyarazatot kér?

Beszéljen vellink!
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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Erzékel6/beavatkozd vezeték, Csatlakozdvezeték,
M8 / M8, Pélusok szama : 3, 1.3 m, tU (papa),
egyenes - hiively, egyenes, arnyékolt: Nem, LED:
Nem, Kbpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem

Rendelési szam

1824570130

Tipus SAIL-M8GM8G-3-1.3U
GTIN (EAN) 4099986851337
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Atméré 3.6 mm Nett6 tomeg 31.68¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Kabel miiszaki adatai

Kabelhossz 1.3 m Kopeny szine fekete (RAL 9005-h6z
hasonld)
Olajokkal szembeni ellenéllas Yes A kovetkez6 kabeltartokhoz: Igen
Erkeresztmetszet 0.25 mm?2 arnyékolt Nem
Halogén Nem Szigetelés PP
Gyorsulas 5 m/s? Hajlitasi sugar, min., mozgo 10 x kadbelatméroé
Hajlitasi sugar, min., allé b x kdbelatméré Hajlitasi ciklusok 5 millié
Langterjedéssel szembeni ellenallas in accordance with IEC Sebesség 3.33m/s
60332-2-2, In accordance
with UL1581 UL / CUL
FT2
Kopeny anyaga PUR Konfiguralhat6 kabelhossz Nem
Hidrolizis és mikréba-ellenalld Igen Kilsé bevonat az UL AWM stilusnak 20549 (80 °C / 300V)

megfeleléen

Er, az UL AWM stilusnak megfeleléen 10493 (80°C/ 300V) Keresztkotéses irradiacio Nem
Hegesztési szikrakkal szembeni ellenallasNem Integralt elvezet6 vezeték Nem
Szinkod gy(ird Barna, Kék, Fekete Csavarasi ellenallas 180 °/m
Temperature range, stationary -50...80 °C Hegesztésnek ellenalld Nem
Hajlitasi ciklusok csavart > 5 Mio. Temperature range, moving -25...60 °C
Csavaras hossza Tm Pélusok szama 3
Outside diameter 3.6 mm + 0.15 mm
Altalanos miiszaki adatok
Kodolas A Csatlakozasi menet M8 / M8
Erintkezd feliilet Aranyozott LED Nem
Valtozat ti (papa), egyenes - hiively,  Haz f6 anyaga PUR
egyenes
Szigetelési ellendllas = 1000 MQ Névleges fesziiltség 60V
Névleges dram 4 A Védelmi osztaly IP65, IP66, IP67, IPGS8,
becsavart allapotban, IP69
Dugaszolasi ciklusok =100 Szennyezés sulyossaga 3
athidalt Nem Menetes gylri anyaga Sargaréz, nikkelezett
Haz hémérsékleti tartomanya -25..+80 °C Meghuzasi nyomaték M8:0,5-0,6 Nm

Szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 61076-2-104

Villamos tulajdonsagok

Szigetelési ellenallas

= 1000 MQ

Névleges fesziiltség

60V
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Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 61076-2-104

Dugd, bal

Csatlakozd, bal

M8, IP69, dugds érintkezé,
egyenes, Manyag,
arnyékolatlan

Dugd, jobb

Csatlakoz, jobb

M8, IP69, hiivelyes
érintkezd, egyenes,
Mdanyag, arnyékolatlan

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Az idealis szerszam: Screwty ® nyomaték
funkciéval

Kapcsolasi rajz
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Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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Vagoszerszamok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kilsé
atméroj vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldasmentesen
vaghaték a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé véddszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Altalanos rendelési adatok
Tipus KT 8 Valtozat

Rendelési 9002650000 Vagodszerszamok, Egykezes vagoszerszam

szam
GTIN (EAN) 4008190020163
Qty. 18T

Szerszamok

Csupaszol6 szerszam PVC kabelekhez

Altalanos rendelési adatok
Tipus AM 12 Valtozat

Rendelési 9030060000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szdm
GTIN (EAN) 4008190337827
Qty. 18T

Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkcioval

Az idealis eszk6z mindenféle alkalmazashoz

A Screwty® az idedlis, altalanos céli szerszdm

minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a
nehezen hozzaférhet6 kerek csatlakozédugaszok is
kezelhetdk. A csatlakozékat kiilonosebb erékifejtés nélkiil,
egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilall6 és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozdéjahoz is hasznalhato. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M 12 és M8 kerek csatlakozé,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SCREWTY-M12-DM Valtozat

Rendelési 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines
szam

GTIN (EAN) 4032248436408

Qty. 18T
Tipus SAI-SCREWTY BOX Valtozat
Rendelési 1939180000 Bolting tool

szdm
GTIN (EAN) 4032248615506
Qty. 18T

Szerszamok

¢ Csupaszol6 szerszamok automatikus beallitassal

* Flexibilis és tomor vezetékekhez

¢ |dedlis valasztas gépészeti és lizemmérnoki
feladatokhoz, vasuti alkalmazasokhoz, szélenergidhoz,
robottechnolégidhoz, robbanasvédelemhez, illetve
hajézashoz, platformok és hajok épitéséhez

* A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

* A befogdpofak automatikus nyitdsa csupaszolas utan

¢ Nincs Fan-Out az egyes vezetékeknél

* Kiilonbo6z6 szigetelési vastagsagokhoz allithato

» KettGs szigetelésl kabelek két miveleti [épésben,
specialis beéllitas nélkdil

* Nincs holtjaték az 6nbeallé vagdegységben

* Hosszu élettartam

¢ Optimalizalt ergondmiaju kivitel

Altalanos rendelési adatok
Tipus STRIPPER 6-16 RED-LINE Valtozat
Rendelési 9203110000 Stripping and cutting tool

szam
GTIN (EAN) 4032248541423
Qty. 18T
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Altalanos rendelési adatok

A TM-I elismert és elfogadott jelolStipus a kozlekedési

alkalmazésokban. Kiilonb6z6 kiilonb6z6 cimkehossz

vélaszthato, a hosszu karakterldancoknak kdszonhet6en

pedig tokéletesen igényeinek megfelel6 feliratot

valaszthat. Egyszer( szétvalasztas és szerelés a

projektjelz6 mezének koszonhetéen. Az eldre rogzitett

hivelyek és a cimkék utdlagos behelyezése miatt

rendkivil sokoldaltdan hasznalhaté

A TM-l specidlis profilja egyszer( szerelést és erés

rogzitést biztosit. Szamos kereskedelemben kaphaté

huvellyel kompatibilis. A MultiCard formatumnak

koszonhetben a cimkék gyorsan és kényelmesen

feliratozhatok a PrintJet CONNECT nyomtatéval, plotterrel

vagy az STl tollal.

* Egyszer( szétvalasztas és szerelés a projektjelzé
mezének koszonhetden.

* Elismert és elfogadott jelol6tipus a kozlekedési
alkalmazasokban

* Az el6re rogzitett hiivelyek és a cimkék utélagos
behelyezése miatt rendkiviil sokoldaldan hasznalhato

* A CLI T hivelyek P-Ink vagy STI toll hasznéalataval nem
feliratozhatok

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus TM-l 18 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1718431044 TM-I, Behelyezhetd jelolék, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4008190349011

Qty. 320 ST

Tipus TM-I 18 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1718431687 TM-I, Behelyezhet6 jelolék, 1.5 -22 mm, 18 x 4 mm, sarga
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190349028

Qty. 320 ST
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