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A kép illusztracio

A Weidmiiller 0j, vékony M8 csatlakozéja. Ezt a

termékcsaladot minden csatlakozasi poziciéban jeloléssel

is el lehet latni. Még a 4-utas, 8-p6lusi M 12 csatlakozéval

felszerelt eloszton is megfeleléen nagy méretd a jelolés

minden M8 csatlakozasi ponton. Tovabba, ez az elosztd

sok hagyomanyos M8 kialakitasnal révidebb.

* Nagyon keskeny, rovid és lapos M8 eloszto.

¢ A termékcsalad 4-12 M8, 3 vagy 4 pélusu
csatlakozéhellyel kaphato.

* Kérésre az M8 hibrid valtozatai is lehetségesek.

* Az M8 termékcsalad tagjain atlés nyilasok vannak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fix kadbeles véltozat, M8, 30 V, , LED: Igen, LED
iniciator: Igen, Huzalozas tipus: PNP, 10 m

Rendelési szdm 1828670000

Tipus SAI-08L-VPFC-3A-MO8L-PNP-10U03

GTIN (EAN) 4032248335312

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok c €

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E92202

Méretek és tomegek

Mélység 18.2 mm Mélység (coll) 0.7165 inch
Magassag 144 mm Magassag (coll) 5.6693 inch
Szélesség 24 mm Szélesség (coll) 0.9449 inch
Nett6é tomeg 865 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -25-80°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Connection data

Kopeny csupaszolasi hossza 100 mm Eloszt6 kimenet Fix kabeles valtozat

Electrical data

Névleges fesziiltség, min. 1m0V Névleges fesziiltség, max. 30V

Vizsgalati fesziiltség 1kV Max. &ramtovabbitasi kapacitas 2A
kartyahelyenként

Teljes 4ram 6 A Aram/jel 1A

Elektromos szigetelés lehetséges Nem Szigetelési ellendllas 109 Q

General technical data

Védelmi osztaly IP68 Po6lusszam 3

Erintkez4 aljzatok szama 8 Csatlakozasi menet M8

Szennyezés sulyossaga 3 Viselkedés tlizben V-0

LED Igen LED iniciator Igen

LED-szin a m(kodés jelzéséhez zold LED szin az I/0 m(ikodéshez sarga

Material data

O-gy(ri anyaga FKM Haz f6 anyaga PBT

Eloszt6 anyaga Mdanyag Haz szine fekete (RAL 9005-h6z

hasonlé)

Csavaros aljzat

Nikkelezett CuZn

Erintkez6 anyaga

CuZn

Erintkezé feliilet

Aranyozott

Erintkezé6tart6 anyaga

PBT (UL 94 VO)
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Technical data cable

Po6lusszam 3 Kopeny szine fekete

Kilsé atméré 7.4 mm arnyékolt Nem

Halogén Nem Hajlitasi sugar, min., mozgo 10 x kabelatmérd

Hajlitasi ciklusok 2 millié Vezeték keresztmetszet (nyomtatas/ 8x0,34 mm2+2x0,75
online) mm?2

Kopeny anyaga PUR Kabelhossz 10m

A kovetkezé kabeltartokhoz: Igen

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002585 ETIM 9.0 EC002585

ETIM 10.0 EC002585 ECLASS 14.0 27-44-01-08

ECLASS 15.0 27-44-01-08
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Screwty ® tomszelence szerszam nyomaték funkciéval

Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz
A Screwty® az ideadlis, altalanos célu szerszdm
& minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel
5 megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a
/’ nehezen hozzaférhetd kerek csatlakozédugaszok is
; kezelhetdk. A csatlakozdkat kiilondsebb erdkifejtés nélkiil,
y e 6- @ egyszer( forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy
kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjahoz is hasznalhaté. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M12 és M8 kerek csatlakozo,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és

aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
Altalanos rendelési adatok

Tipus SCREWTY SET -DM Viltozat
Rendelési 1920000000 Cable gland tool for M8, M 12 lines and connectors

szam
GTIN (EAN) 4032248436859
Qty. 18T

M8

A védésapkak védik a nem hozzarendelt dugaszolhatd
allomasokat a kiils6é befolyasoktol.

Altalanos rendelési adatok
Tipus SAI-SK M8 Valtozat

Rendelési 1802760000 Védett részegységek, Véddkupak
szam

GTIN (EAN) 4032248257379

Qty. 50 ST
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ﬁres

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jelol6i is atalakitas nélkiil

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznélata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kiillonbdzd gyartmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus MFF 10/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1856780000 MultiFit, Sorkapocs jelolé, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Festo, fehér

GTIN (EAN) 4032248400881

Qty. 600 ST
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