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A potencidl elosztasa vagy tObbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhatoé és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Keresztosszekots (kapocs), becsavart allapotban,
Eziistszlrke, 150 A, Pélusszam: 2, Raszter mm-ben
(P): 18.50, Szigetelt: Nem, Szélesség: 9.5 mm

Rendelési szam

1834060000

Tipus WQV 50N/2
GTIN (EAN) 4032248379859
Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 17.5 mm Meélység (coll) 0.689 inch

Magassag 28.5 mm Magassag (coll) 1.122 inch

Szélesség 9.5 mm Szélesség (coll) 0.374 inch

Nett6 tomeg 24 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..5b5°C Ambient temperature -5°C..40°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Onozott réz Szin Ezistsziirke

Rendszer specifikaciok

Valtozat Sorkapcsokhoz

Kiegészité miiszaki adatok

Rogzités tipusa becsavart allapotban Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Méretek
Raszter mm-ben (P) 18.50 mm

Névleges adatok

Névleges aram 150 A

Altalanos

P6lusszam 2 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000489 ETIM 7.0 EC000489
ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 9.0 27-14-11-40
ECLASS 9,1 27-14-11-40 ECLASS 10.0 27-14-11-40
ECLASS 11.0 27-14-11-40 ECLASS 12.0 27-14-11-40
ECLASS 13.0 27-25-03-03 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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kiegészito csatlakozas

A kiegészit6 csatlakozas révén kiilonalld
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p o’ fesziiltségcsapdat lehet Iétrehozni. Ez alkalmazhat6
i = N példaul a vészhelyzeti tapellatasnal a fékapcsold elbtt,
1 = vagy egyszerlien egy kiegészité csatlakozasként az
W alkalmazasban.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 27.4/8/6.4 Valtozat

Rendelési 1967090000 W-sorozat, Tavtartd hively
szam

GTIN (EAN) 4032248738700

Qty. 5 ST
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