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Magas hémérsékleteknek ellenallo tis kapocsléc, 3,50 Altalanos rendelési adatok

mm-es raszterrel.

¢ A dugaszolasi irany parhuzamos (90°), egyenes 180° Valtozat NYAK dugaszolé csatlakozo, tis érintkez6sor,
vagy ferde (1 350) a PCB-hez képest Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozéssal,

3.50 mm, Pdlusszam: 8, 180°, Forrasztotiiske

» Késziilékhaz valtozatok: zart oldal (G), csavaros karima hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
(F), forraszkarima (LF) vagy reteszelhet6 forraszkarima Rendelési szam 1842830000
(RF) Tipus SL-SMT 3.50/08/180F 3.2SN BK BX
¢ SMT-folyamathoz optimalizalva gT'N (EAN) 223;3224:354191
. Ly . , . ty. ara
o 3,.2 mm-es csaphossz - univerzalis minden forrasztasi Termékadatok IEC: 320V / 15 A
eljaradshoz UL:300V/ 10A
¢ 1,6 mm-es csaphossz - reflow-forrasztasi moédszerekhez  Csomagolas Doboz

optimalizalva
¢ Dobozos (BX) vagy tekercses kivitelli ( RL) csomagolas
¢ A tis kapocsléc kddolhatd
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Tanusitvanyok
Jévahagyasok
Sp:
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 7.5 mm Mélység (coll) 0.2953 inch
Magassag 12.6 mm Magassag (coll) 0.4961 inch
Szélesség 35 mm Szélesség (coll) 1.378 inch
Nett6é tomeg Og

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma

Bolcsétol a kapuig

0,031 kg CO2 eq.

Rendszerspecifikacidok

Termékcsalad

OMNIMATE Jel - BL/SL 3.50 sorozat

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra

THT/THR-forrasztott csatlakozassal

Raszter mm-ben (P) 3.50 mm
Raszter inch-ben (P) 0.138"
Kimend konyok 180°
Pélusszam 8
Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm
Forrasztétiiske tlrése 0/-0.3mm
Forrasztétiiske méretei d = 1,2 mm, Nyolcszogletl
Forrasztétiiske méretei=d T(rés 0/-0,03 mm
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.4 mm
Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1T mm
Forraszbetét kiilsé atmérdje 2.3 mm
Sablon nyilas 4atméré 2.1 mm

L1, mm 24.50 mm
L1, inch 0.965"

Sorok szama

1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint
Védelmi osztaly

Ujjak szdmara biztonsagos dugaszolt/ Kézfej szamara biztonsdgos nem dugaszolt

IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
IP10

Térfogati ellendllas <6 mQ
Kédolhatd Igen
Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/pdlus, max. 6N
Huazoéeré / polus, max. 6N

Tightening torque

Forgatényomaték tipusa

Mounting screw, PCB

Usage information

Meghuzasi nyomaték | min. 0.1 Nm

max. 0.15 Nm
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Recommended screw | Alkatrész PTSC KA

szam 2.2X4.5
WN1412
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete
Szinskala (hasonld) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2175 Moisture Level (MSL) 1
(CTI)
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Erintkezé feliilet 6nozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 2..3 um Ni/ 5...7 ym Sn
Dugaszolhaté csatlakozas 2.3umNi/5..7 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50°C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C

Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 15 A

oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 12A Névleges aram, min. p6lusszam 13A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges dram, maximalis polusszam 10A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 320V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a ll/3 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a ll/2 2.5 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 2.5 kv
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 2.5 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x 1smit T00 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszusag 345.00 mm
VPE szélesség 135.00 mm VPE magasséag 20.00 mm
CSA névleges adatok
Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1176845
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / CSA) csoport / CSA)
Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A
CSA) CSA)
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tandsitvanyt.
UL 1059 névleges adatok
Intézet (UR) UR Tanusitvany szama (UR) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
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Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

ké

résre kiértékeljik.

Megjegyzések

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Diameter of solder eyelet D = 1.4+0.Tmm

Solder eyelet diameter D = 1.5 + 0.1 mm, from 9 poles

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

For additional mechanical support for male connectors with screw flange (...F), we recommend
an additional cable gland with fastening screws (sheet metal screw ISO 1481-ST 2.2x4.5 C or
ISO 7049-ST 2.2x4.5 C - see Accessories). Cable gland only permitted before soldering.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Product image

Dimensional drawing

HOLE PATTERN
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Kédoloé elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakoz6elemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tdblan t6rténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.

Tipus BL SL 3.5 KO OR Valtozat

Rendelési 1693430000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédol6 elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190867447

Qty. 100 ST

Tipus BL SL 3.5 KO SW Valtozat

Rendelési 1610100000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,

szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190187637

Qty. 100 ST

Tovabbi tartozékok

I
1Y

A tokéletes megoldas létrehozasakor nem létezik tul kicsi

feladat.

A csatlakozasok csak egy részét képezik a teljes

folyamatnak. Az apré részletek gyakran kulcsfontossaguak

a tokéletes megoldas elérésében olyan alkalmazasoknal,

ahol a potencialt mérik, csoportositjak vagy éppen

levalasztjak egymastol.

Egy rendszer nem is valodi rendszer az aprd, de hasznos

részletek nélkul:

* Ellen6rzé dugaszok - megbizhaté csatlakozast
biztositanak a diagnosztikai aljzatokhoz

» Keresztosszekotd elemek - stabil elektromos eloszto
kapcsolatot biztositanak kozvetlenil a csatlakozasi
ponton

* Elvalasztéelemek - a nagy darabszdmu dugaszok tobb
kiilonallo aljzatosszekdté-csatornara osztjak

* Reteszek és rogzitékapcsok - opcionalis, rezgésallo
rapattinthaté csatlakozast vagy rogzitést biztositanak a
dugaszokhoz és aljzatokhoz

A gyartasi folyamattal és az alkalmazassal 6sszhangban -

t6bb tartozék = kisebb munkaterhelés
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Altalanos rendelési adatok

Tipus BL/SL 3.50 VR BK BX Viltozat

Rendelési 1669300000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Reteszek, fekete, Pélusszam:
szam 0

GTIN (EAN) 4008190428471

Qty. 100 ST

Tipus BL/SL 3.50 VR OR BX Valtozat

Rendelési 1669310000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Reteszek, narancssarga,
szdm Pélusszam: O

GTIN (EAN) 4008190428488

Qty. 100 ST

LED-es jelz6elemek

Altalanos rendelési adatok

Hatékony: kapcsolat az LED és az elsé oldali panel kozott.

A fényszoérés jelzéfények lehetévé teszik a kapcsolasi

allapotok megfigyelését kiilon szerkezeti kialakitas nélkl:

az optikai mianyag a fényt a szabvanyos LED-ekbdl

elforditva iranyitja a csatlakozdkba vagy az elsé oldali

panelen keresztiil.

Az optikai szalas 6sszekot6 elemek egyszertien

rapattinthatéak a megfelel6 90°-os hajlasu dugaszok

mogé (90°-os kilépési irany). A kiilonb6z6 bejové

fénysugaru véaltozatok maximalis vilagitasi hatékonysagot

biztositanak a kiilonb6zé szerkezeti kialakitasti vagy

magassagu LED-ekhez.

El6nyok a hagyomanyos megoldasokhoz képest:

* Nincs sziikség kiilon LED kapcsolasi tablara az elsé
oldali panel mogott

* Nincs sziikség .hosszutalpu” LED-ekre kiilon rogzitéssel

* Hajlitott optikai szal a maximalis fényhatas érdekében

* Egyszer( elsé oldali furatok a kor alaka kimendé
fénysugar miatt

* Konnyen karbantartas a megfelel6 levegé- és
kuszéaramutnal

¢ Kisebb darabszamu polusokra is szétvalaszthatd

Az eredmény: egyszerlbb gyartasi folyamat, alacsonyabb

koltségek és letisztultabb szerkezeti kialakitas.

Tipus SL 3.5 FLA 1.5/1.75/8 Véltozat
Rendelési 1597630000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott

szam kijelz6, Attetsz6, Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190148386

Qty. 50 ST

Tipus SL3.5FLA 1.5/8 Valtozat

Rendelési 1597510000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz, Attetsz6, Polusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190127541

Qty. 50 ST

Tipus SL 3.6 FLA 2.3/1.75/8 Valtozat

Rendelési 1597640000 NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetsz6, Polusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190011321

Qty. 25 ST
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Tipus SL 3.5 FLA2.3/8 Valtozat
Rendelési 1597520000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetsz6, Polusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190120566

Qty. 50 ST

Tipus SL 3.6 FLA4.0/1.75/8 Valtozat

Rendelési 1597650000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Hattérvilagitassal ellatott
szam kijelz6, Attetsz6, Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4008190027773
Qty. 50 ST

Tovabbi tartozékok

&
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Altalanos rendelési adatok

A tokéletes megoldas létrehozasakor nem létezik tul kicsi

feladat.

A csatlakozasok csak egy részét képezik a teljes

folyamatnak. Az aproé részletek gyakran kulcsfontossaguak

a tokéletes megoldas elérésében olyan alkalmazasoknal,

ahol a potencidlt mérik, csoportositjdk vagy éppen

levalasztjak egymastol.

Egy rendszer nem is valodi rendszer az aprd, de hasznos

részletek nélkil:

¢ Ellen6rz6 dugaszok — megbizhato csatlakozast
biztositanak a diagnosztikai aljzatokhoz

* Keresztosszekot6 elemek - stabil elektromos eloszté
kapcsolatot biztositanak kozvetleniil a csatlakozasi
ponton

* Elvalasztéelemek - a nagy darabszamu dugaszok tobb
kulonallo aljzatosszekoté-csatornara osztjak

* Reteszek és rogzitékapcsok - opcionalis, rezgésallo
rapattinthat6 csatlakozast vagy rogzitést biztositanak a
dugaszokhoz és aljzatokhoz

A gyartasi folyamattal és az alkalmazassal 6sszhangban -

tobb tartozék = kisebb munkaterhelés

Tipus PTSC KA 2.2X4.56 WN1412 Valtozat

Rendelési 1610740000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Rogzitécsavar, Polusszam: 1

szdm
GTIN (EAN) 4008190039523
Qty. 100 ST
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