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A szenzor/aktuator kabelezés csatlakoztatdsahoz a
késziilék-oldalon kiilonb6z6 beépithetd csatlakozdk
szlikségesek. Ezek az M12, M8 és Mb verzidéban
kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Beépitett dugok, M8 snap, ti, egyenes, Felerdsité
menet: M8, Pélusszam: 3, Sodrat / kdbelhossz: 0.5
m

Rendelési szam 1861280000

Tipus SAIE-M8R-3-0.5U-FP-M8

GTIN (EAN) 4032248419357

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

[H us

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E307231
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 435¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kabel miiszaki adatai

Erkeresztmetszet 0.25 mm?2 Sodrat / kadbelhossz 0b5m
Szinkdd gyuri Barna, Kék, Fekete Po6lusok szama 3
Egyedi igényekre szabhatoé dugaszol6 csatlakozék miiszaki adatai

P6lusszam 3 Erintkezé feluilet Aranyozott
Csatlakozas tipusa Erintkezd Haz {6 anyaga Séargaréz, nikkelezett
Névleges fesziiltség 60V Névleges aram 4 A
Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban Dugaszolasi ciklusok =100
Kabelcsavarzat M 8 Haz hémérsékleti tartomanya -30..+490°C
Altalanos adatok

Poélusszam 3

Csatlakozasi menet M8 snap

Erintkezé feliilet Aranyozott

MeghUzasi nyomaték 0.6 Nm

Erkeresztmetszet 0.25 mm?2

Csatlakozas tipusa Erintkez6

Haz f6 anyaga Sargaréz, nikkelezett

Névleges fesziiltség 60V

Névleges aram 4 A

Védelmi osztaly IP67, becsavart allapotban

Dugaszolasi ciklusok =100

Kabelcsavarzat M8

Alapanyag PVC

Névleges fesziiltség 60 V (3-pole) / 30 V (4-pole)

1. csatlakozas M8 snap

2. csatlakozas Flying wires

Sodrat / kdbelhossz 0.5 m

Felerésité menet M8

Rogzitési nyomatéktartomany 1.5 Nm

MeghUzasi nyomaték max. 1.5 Nm

Haz hémérsékleti tartomanya -30..+490 °C
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Vezeték kiilsé atm. -

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003570 EC003570
ETIM 10.0 EC003570 ECLASS 14.0 27-44-01-03
ECLASS 15.0 27-44-01-03
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