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A kép illusztracio

Manapsag gyakran van sziikség egyedi kdbelhosszakra.
Ezen kovetelményeknek megfeleléen a Weidmdiller
egyedileg szerelheté dugaszolhat6 csatlakozasok széles

véalasztékat kinalja.

Egyedi igényekre szabhaté dugdkat gyakran hasznalunk
a kiilénleges célu gépgyartasban. llyen dugaszok
magnesszelepek csatlakoztatasara hasznalatosak.

A szelepcsatlakozék az 6sszes szabvanyos kialakitas
tipusban kaphatok. A valaszték tartalmazza az A, B ipari,
a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakitas
tipusokat. A szelepcsatlakozok 3 és 4-sarku valtozatban
kabel nélkil kaphatok. Lapos tomitést mellékeliink,
amelyet ha felcsavaroznak, garantalja az IP 65-0s

védettséget.

RoHS

Vnm-um

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Dugaszolhaté szelepcsatlakozé (helyszinen
Osszeszerelt), Pélusszam: 3, B épitési forma ipar
(11 mm), Aramkor nélkiil, 250 V, 0.34...1.5 mm?

Rendelési szdam

1873170000

Tipus SAIB-VSB-3P/250/9-0B
GTIN (EAN) 4032248495405
Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 22g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-469 1-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakoz6k miiszaki adatai

Poélusszam 3 Kdédolas B épitési forma ipar (11
mm)
Erintkezé feliilet CuSn LED Nem
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Haz f6 anyaga PA 6 GF
Szigetelési ellenallas 108 Q Kabelatmérs, max. 7 mm
Kabelatmérs, min. 4.5 mm Erintkez6 anyaga CuZn
Vezeték-keresztmetszet, max. 1.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, min. 0.34 mm?2
Névleges fesziiltség 250V Névleges aram 10 A
Védelmi osztaly IP65, IP67, becsavart Dugaszolasi ciklusok <50
allapotban
Szennyezés sulyossaga 3 Kébelcsavarzat PG 9
Arnyékolas csatlakozas Nem Valamennyi szelepcsatlakozd Aramkor nélkiil
véddaramkorrel ellatott
Haz hémérsékleti tartomanya -30..+490 °C Csatlakozasi keresztmetszet, max. 1.5 mm?
Csatlakozasi keresztmetszet, min. 0.34 mm?2
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002062 ETIM 7.0 EC003623
ETIM 8.0 EC003623 ETIM 9.0 EC003623
ETIM 10.0 EC003623 ECLASS 9.0 27-44-01-05
ECLASS 9,1 27-44-01-05 ECLASS 10.0 27-44-01-05
ECLASS 11.0 27-44-01-05 ECLASS 12.0 27-44-01-05
ECLASS 13.0 27-44-01-05 ECLASS 14.0 27-44-01-05
ECLASS 15.0 27-44-01-05
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Weidmiiller 3t

SAIB-VSB-3 P/Z 50/9'OB Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
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Méretrajz Poluskiosztas
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