Weidmiiller 3t

HDC HE 16 MP 17-32

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

PUSH iN
9{“‘*‘*: . ,:4,‘

-

A PUSH IN csatlakozas kozvetlen beillesztési mddszer
a bekotéshez. Az el6feldolgozott huzalt mindenféle
szerszam nélkil kdzvetlenil be lehet dugni a
huzalcsatlakozéba.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-betét, Dugo, 500V, 16 A, Pélusszam: 16,
PUSH IN, Telepitési szerkezeti méret: 6

Rendelési szam 1875800000

Tipus HDC HE 16 MP 17-32

GTIN (EAN) 4032248466061

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
]
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E92202
Méretek és tomegek
Mélység 84.5 mm Mélység (coll) 3.3268 inch
Magassag 34.3 mm Magassag (coll) 1.3504 inch
Szélesség 34 mm Szélesség (coll) 1.3386 inch
Nett6é tomeg 68.64 g
Hémérsékletek
Hémérsékleti hatarérték -40°C...125°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

b67daa31-7dca-434d-8290-da7fb52f83a2

Vegyszerallésag Anyag Aceton
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Ammonia, vizes oldat
Vegyszerallosag Feltételesen ellenalld
Anyag Petréleum
Vegyszerallésag Ellenallé
Anyag Benzol
Vegyszerélldsag Ellenéllé
Anyag Dizelolaj
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Ecetsav, koncentralt
Vegyszerall6sag Ellendllé
Anyag Kalium-hidroxid
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Metanol
Vegyszerall6sag Feltételesen ellenalld
Anyag Motorolaj
Vegyszeralldsag Feltételesen ellenalld
Anyag Lag, higitott
Vegyszeralldsag Ellenallo
Anyag Hidrokloérfluor-szénhidrogének
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Anyag Kultéri hasznalat
Vegyszerallésag Feltételesen ellenalld
Méret
Szélesség 34 mm Alap teljes hossza 84.5 mm
Dugd magassaga 34.3 mm
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Altalanos adatok

P6lusszam 16
Dugaszolasi ciklusok, eziist 2500
Dugaszolasi ciklusok, arany =500
Csatlakozas tipusa PUSH IN
Telepitési szerkezeti méret 6

UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Térfogati ellendllas <2 mQ
Szin bézs
Szigetelési ellendllas 1010 Q
Szigetel6anyag PC Uvegszal-erésitéssel (UL listas és vasuti tanusitassal)
Szigetel6éanyag csoport llla
PE-csatlakozas max. meghuzasi 1.5 Nm

nyomatéka

Fellileti minéség

Ezlist-passzivalt

Tipus Dugé
Szennyezés sulyossaga 3
PE-csatlakozas min. meghuzasi 1.2 Nm
nyomatéka

Alapanyag Rézotvozet
Sorozat HE

Névleges fesziiltség (DIN EN 6 1984) 500V
Névleges fesziiltség az UL/CSA szerint 600V AC/DC

Névleges |6kéfesziiltség (DIN EN 61984)6 kV

Névleges aram (DIN EN 61984) 16 A

Névleges dramerésség (UR) Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 12
Névleges aram 20A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 14
Névleges aram 15 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 16
Névleges aram 10 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 18
Névleges aram 7A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 20
Névleges aram 5A

Névleges dramerdsség (cUR) Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 12
Névleges dram 19 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 14
Névleges aram 16 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 16
Névleges dram 125 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 18
Névleges aram 9.8 A
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG AWG 20
Névleges aram 8 A

Halogénmentes true

Alacsony flistképzédés a DIN EN Igen

45545-2 szerint

BG 6

Jelérintkez6k szama

Tapérintkez6k szama 16

PE csatlakozasi adatok

Csatlakozas tipusa PE

Csavaros csatlakozas Kés mérete, hornyos (PE-csatlakozas) SD 0.8x4.0

Csupaszolasi hossz, PE-csatlakozas

10 mm PE-csatlakozas max. meghuzasi 1.5 Nm

nyomatéka
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PE-csatlakozas min. meghuzasi 1.2 Nm Rogzitécsavar M 4
nyomatéka
Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), min. AWG 20
Vezeték keresztmetszet, AWG (PE), max. AWG 12
Valtozat
Kés mérete, hornyos (csavaros SD0.5x3.0 Csupaszolasi hossz, névleges 10 mm
csatlakozas) csatlakozas
Csatlakozas tipusa PUSH IN Telepitési szerkezeti méret 6
Térfogati ellendllas <2 mQ Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 2.5 mm?
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, max. 2.5 mm?2
finomsodratd, min.
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2 Fellileti minéség Ezlist-passzivalt
Alapanyag Rézotvozet BG 6
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-05
ECLASS 15.0 27-44-02-05
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Lapos csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Tipus SDIS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9008370000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056330

Qty. 18T

Tipus SDS 0.4X2.5X75 Valtozat

Rendelési 9009030000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm

GTIN (EAN) 4032248266944

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008390000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056354

Qty. 18T

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008330000 Csavarhuzé, Csavarhizé
sz&dm

GTIN (EAN) 4032248056286

Qty. 18T

Tipus SDIS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008400000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056361

Qty. 18T

Tipus SDS 0.8X4.0X100 Valtozat

Rendelési 9008340000 Csavarhuzo, Csavarhiizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056293

Qty. 18T
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Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelt csillagfeji csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Tipus SDIK PH1 Valtozat
Rendelési 9008570000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam
GTIN (EAN) 4032248056569
Qty. 18T
Tipus SDK PH1 Valtozat
Rendelési 9008480000 Csavarhuzé, Csavarhizé
szdm
GTIN (EAN) 4032248056477
Qty. 18T
DSTV
Kilonb6z6 tartozékok allnak rendelkezésre betétjeinkhez.
. Ez tartalmazza a kddol6 elemeket is a betétekhez.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DSTV COBUS Valtozat

Rendelési 1471500000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, K6dold elem
szam

GTIN (EAN) 4008190178543

Qty. 100 ST

Tipus DSTV COST4 Valtozat

Rendelési 1471300000 Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Rgzité rendszer
szam

GTIN (EAN) 4008190017354

Qty. 100 ST
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