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Product image

A WeiCoS-System dugaszai az dsszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 polusu eldszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kdrnyezeti hatasok elleni védelmet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Dugaszolhaté modularis kapcsok, sarga
Rendelési szdm 1878600000

Tipus ZVLA DF ZPS2.5

GTIN (EAN) 4032248471577

Qty. 20 Darab
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ZVLA DF ZPS2.5

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 27 mm Meélység (coll) 1.063 inch
Magassag 80 mm Magassag (coll) 3.1496 inch
Nett6 tomeg 6.34 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55°C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet.,, max. 100 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag PA 66 GF 30 Szin sarga

UL 94 éghetdségi osztaly HB

Rendszer specifikaciok

Valtozat Koztes elem

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozas tipusa Dugaszolhaté csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Altalanos

P6lusszam 1 Telepitési Gtmutatd Kozvetlen rogzités
Besorolasok

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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