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Egyes alkalmazasokban hasznos, ha az 4tmend
csatlakozast kiilon biztositéval védjik. A biztositds
sorkapcsok a sorkapocs alsé részébdl és egy
biztositobetét-tartobdl dlinak. A biztositok lehetnek
elforduld biztositékarok, dugaszolhaté biztositotartok,
becsavarhato tartdk és lapos dugaszolhaté biztositok.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Biztositds sorkapcsok, Csavaros csatlakozas,

fekete, 4 mm2, 10 A, 500 V, Csatlakozasok szama:

2, Szintek szdama: 1, TS 35, TS 32

Rendelési szdm 1880430000
Tipus WSI 4/2

GTIN (EAN) 4032248541928
Qty. 25 Darab

RoHS

Vnm-um
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
‘ u
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 53.56 mm Mélység (coll) 2.1063 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 46 mm Magassag 81.6 mm
Magasség (coll) 3.2126 inch Szélesség 9.1 mm
Szélesség (coll) 0.3583 inch Nett6é tomeg 21769
Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin fekete

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Biztositds levalasztd, Egyik
oldalon szabad vég

Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1

Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1

Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem

Tartésin TS 35, TS 32 N funkcid Nem

PE mikodés Nem PEN funkcio Nem

CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 300V

C aram nagysag (CSA) 15 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1575489
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 30 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1

Felszerelés tipusa Felpattinthat6
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Miszaki adatok

Méretek
TS 15 eltolas 32 mm TS 32 eltolas 38 mm
TS 35 eltolas 38 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 4 mm? Névleges fesziiltség 500V

Névleges fesziiltség a szomszédos 500V Névleges DC feszliltség 500V

kapcsokra vonatkozéan

Névleges aram 10 A Aram maximum vezetékoknal 10 A

Szabvanyok IEC 60947-7-3 Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1T mQ
szerint

Névleges Iokéfesziiltség 6 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W
X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (kiegészité csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas
csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Méréeszkoz, IEC 60947-1 A3

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10

AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt

Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm
Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa 2 Csavaros csatlakozas
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas
Csatlakozasok szama 2

Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2

csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2
csatlakozas, min.

Biztositécsavar M 3

Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22

AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2

vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuivelyekkel és mlianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm2
finomsodratu, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?

tobberes, névleges csatlakozas, min.
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Nyomaték nagysaga DMS elektromos 2
csavarhuzoval

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.5 mm?2

csatlakozas)

Rogzithet6 vezeték

Csatlakozéasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 0.5 mm?2
max. 6 mm?2
névleges 4 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 11 mm
max. 11 mm
névleges 11 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. 0.8 Nm
Csatlakozasi specifikacid Csavaros csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus sodrott, HO7V-R
min. 1.5 mm?2
max. 6 mm?2
névleges 4 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz min. 11 mm
max. 11 mm
névleges 11 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. 0.8 Nm
Csatlakozasi specifikacid Csavaros csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 0.5 mm?2
max. 6 mm?2
névleges 4 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 11 mm
max. 11 mm
névleges 11 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 0.5 Nm
max. 0.8 Nm

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 10 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 300V

(cURus)

Tanusitvany szama (cURus) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 30 AWG
(cURus)

Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 30 AWG B aram nagysag (cURus) 15 A

(cURus)

C feszliltség nagysag (cURus) 300V C aram nagysag (cURus) 15 A

Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 10 AWG

(cURus)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22

AWG, max. AWG, min.

Szabvéanyok IEC 60947-7-3 Tartdsin TS 3b, TS 32

A létrehozas datuma 12.11.2025 12:52:40 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



WSI 4/2

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktdl vagy a kivalasztott jelz6fénytdl

Besorolasok

ETIM 6.0 EC0O00899 ETIM 7.0 ECO00899
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 ECO00899
ETIM 10.0 EC0O00899 ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9,1 27-14-11-16 ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16 ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Véglapok és elvalasztolapok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis

kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap
hasznalata biztositja a moduléris kapocs m(ikodését és a
meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
j' ] hogy ne lehessen hozzaérni az aram alatt 1évé részekhez,
| és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAP WSI4/2 Valtozat

Rendelési 1880450000 Véglap sorkapcsokhoz, fekete, Magassag: 71.12 mm, Szélesség: 2.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem

GTIN (EAN) 4032248541911

Qty. 50 ST

Kombinalt csavarozé és vagészerszam ,,Swifty® CS”

Kombinalt vago/csupaszolo szerszam: Swifty® CS és
Swifty® CS készlet max. 1,5 mm?2 tomor és 2,5 mm?2
flexibilis méretli rézkabelek krimpelésmentes munkakhoz.

- ‘o=

Altalanos rendelési adatok
Tipus SWIFTY CS SET Valtozat

Rendelési 9006060000 Vago-csavaroz6 szerszam, Egykezes vagoészerszam

szdm
GTIN (EAN) 4032248257638
Qty. 18T

Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajté a DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 0.6X3.5X100
Rendelési 9008330000
szam

GTIN (EAN) 4032248056286
Qty. 18T

Valtozat

Csavarhuzoé, Csavarhizé

Ures

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelolék nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Tipus DEK 5/5 MC NE WS
Rendelési 1609801044

szdm

GTIN (EAN) 4008190397111
Qty. 1000 ST

Valtozat

Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, fehér

Jelolétarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartdk opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatorndjaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jeloléshordozé adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5
Rendelési 1805490000
szdm

GTIN (EAN) 4032248270231
Qty. 100 ST

Valtozat

Tartozékok, Jeldlétartd
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Tartozékok
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelolStartd

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

A Weidmiiller termékvéalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opciok vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZST 1 Valtozat

Rendelési 1269070000 Tartozékok, Tartozéktartd
szam

GTIN (EAN) 4050118094091

Qty. 25 ST
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