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Product image

Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa

Rugds és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphatd
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az dramerdsség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakité aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Méré transzformator levalaszté sorkapocs,
Csavaros csatlakozas, 500, 10, 2

Rendelési szam 1881650000

Tipus WTL 4/2 STB

GTIN (EAN) 4032248484041

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok ( € C
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 48.5 mm Mélység (coll) 1.9094 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 50 mm Magassag 56.5 mm
Magasség (coll) 2.2244 inch Szélesség 6 mm
Szélesség (coll) 0.2362 inch Nett6é tomeg 13.45¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP Oeb7d846-d0a1-43eb-93a4-d7¢6856c4cda
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen
Tavtarto, Egyik oldalon
szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szama 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
PE-csatlakozas Nem Tartosin TS 35
N funkcié Nem PE mukodés Nem
PEN funkcié Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 10 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 150V
C aram nagysag (CSA) 8A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1057876
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala Nyitott Felszerelés tipusa Felpattinthatd
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Méretek
TS 35 eltolas 28 mm
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Névleges fesziiltség 500V
Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 10 A
Aram maximum vezetékoknal 1TA Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x TmQ
szerint
Névleges Iokéfesziiltség 6 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W
x szerint
Szennyezés sulyossaga 3
Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas
csatlakozas
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 A4 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10
AWG, max.
Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.8 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa Csavaros csatlakozas Csatlakozasok szama 2
Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Biztositécsavar M3 Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghtivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlanyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?
finomsodratu, érvéghivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratd, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2 Nyomaték nagysaga DMS elektromos 2
tobberes, névleges csatlakozas, min. csavarhuzoval
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm? Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 10 AWG D fesziiltség nagysag (cURus) 300V
(cURus)
Vezeték keresztmetszet, max. (cURus) 10 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezeték keresztmetszet, min. (cURus) 26 AWG Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG
(cURus)
Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG D aram nagysag (cURus) 8 A
(cURus)
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 10 AWG

(cURus)
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Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 10 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.

Tartésin TS 35

Besorolasok

ETIM 7.0 EC000902 ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902 ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 11.0 27-14-11-26 ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Tartozék

Aram- és fesziiltségatalakitok huzalozasa
Rugods és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphaté

LT mérd-bontd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
. 3 az aramerd@sség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
PP szlikséges fontos atalakitdé aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WAP WTL4/2 Valtozat

Rendelési 1881640000 Véglap sorkapcsokhoz, sotétbézs, Magassag: 55 mm, Szélesség: 2
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem

GTIN (EAN) 4032248484034

Qty. 50 ST

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok
Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok
I I

A létrehozas datuma 15.11.2025 04:32:16 MEZ

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WTA 8 KO-TN Valtozat

Rendelési 1915480000 Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 205V, 6 A
szam

GTIN (EAN) 4032248548057

Qty. 25 ST

Tipus WTA 8 KO-TN/ZA Valtozat

Rendelési 1915510000 Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 205V, 6 A
szdm

GTIN (EAN) 4032248548088

Qty. 25 ST

Tipus WTA 8 TN Valtozat

Rendelési 1915450000 Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 205V, 6 A
szam

GTIN (EAN) 4032248548026

Qty. 25 ST

Tipus WTA 8 TN-KO Valtozat

Rendelési 1915470000 Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 205V, 6 A
szam

GTIN (EAN) 4032248548040

Qty. 25 ST

Tipus WTA 8 TN/ZA Vaéltozat

Rendelési 1915500000 Tesztadapter (kapocs), 1.6 mm2, 205V, 6 A
szdm

GTIN (EAN) 4032248548071

Qty. 25 ST

Tipus WTA 8 TN-KO/ZA Viltozat

Rendelési 1915520000 Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm2, 205V, 6 A
szam

GTIN (EAN) 4032248548095

Qty. 25 ST

ﬁres

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznéalhaték. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan haszndlhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/6 MC NE WS Viltozat

Rendelési 1609900000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

GTIN (EAN) 4008190203467

Qty. 600 ST

Jeldlotarté

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect moduléris sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelol6k
tipusa a rendeltetési jel6léshordozé adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok
Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd

szam
GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Véltozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelélStarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
WS 12/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
- kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
| csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
- méretbeli kiillonbségekhez, melyek 6sszeaddédhatnak,

kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/6 MM WS Valtozat

Rendelési 2007200000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118391886

Qty. 600 ST
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