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Az idealis eszk6z mindenféle alkalmazashoz Altalanos rendelési adatok

A Screwty® az idedlis, altalanos célu szerszam

minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel Valtozat Tomszelence szerszam froccsontott M8 vezetékhez
megszoritadsdhoz. A Screwty® hasznéalataval még a Rendelési szém 1900011000

nehezen hozzaférhetd kerek csatlakozdédugaszok is Tipus SCREWTY-M8-DM

kezelhetdk. A csatlakozékat kiillonosebb erékifejtés nélkiil, gRN EAN) ‘110;25384368”

egyszerl forgaté mozdulattal lehet megszoritani vagy Csomagolas Kartondoboz

kilazitani. A Screwty® egyediilallé és altalanos megoldas,
mivel mas gyartok legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjahoz is hasznalhat6. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M 12 és M8 kerek csatlakozd,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
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Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 262g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Csavarozo szerszamok

Nyomaték beallitds, max. 1.7 Nm Nyomaték beallitas, min. 0.5 Nm

Fontos megjegyzés

Termékinformacio A szallitasi terjedelem tartalmazza:
* Nyomatékcsavaroz6 0,5 - 1,7 Nm + beéllitadsi segédlet
e Cserélhet6 penge 1/4 hivelyk
* M8 rogzités ontott vezetékekhez

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 ECO00149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 14.0 21-01-90-90
ECLASS 15.0 21-01-90-90
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