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Product image

A WeiCoS-System dugaszai az dsszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 polusu eldszerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kdrnyezeti hatasok elleni védelmet.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Dugbéhéaz, 5.15 mm, s6tétbézs,
sotétbézs, Kozvetlen rogzités

Rendelési szam 1907000000

Tipus STGH ZRV2.5

GTIN (EAN) 4032248530762

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 24.2 mm Meélység (coll) 0.9528 inch
Magassag 31.5 mm Magassag (coll) 1.2402 inch
Szélesség 5.15 mm Szélesség (coll) 0.2028 inch
Nett6 tomeg 1.81¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Haz alapelem Véglap sziikséges Nem
Keresztkotott szintek bell Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem

bevizsgalt valtozat

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Fajlagos ellendllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W

x szerint

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozas tipusa Dugaszolhato csatlakozas

Altalanos

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848

ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848

ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92

ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
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ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90

A létrehozas datuma 26.11.2025 05:07:20 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



