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A kép illusztracio

A KSG csak pancélozatlan kabelek és vonalak

csatlakoztatasahoz hasznalhatd. A tomszelencét neoprén

tomitéssel egyitt rendelve a tomités -35°C és +90°C
kozotti hémeérséklet tartomanyban hasznéalhaté. Szilikon
tomités hasznalata esetén -60°C és +180°C kozotti
hémérséklet tartomany megengedett. A szallitmanyban

taldlhaté O-gy(ir( és tomszelence ugyanabbdl az anyagbol

késziilt. Ezzel a szigetel6anyaggal a tomszelence IP 66
vagy IP68 védettséget garantal 25 m-es vizmélységig

(2,5 bar nyomasig). A KSG tomszelence nyomasallé Ex d
tokozasokkal és fokozott biztonsagu Ex e alkalmazasokkal

val6 haszndlata is engedélyezett.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

KSG (Klippon standard Ex témszelence),
Tomszelencék, egyenes, M 40, 16 mm, OD min.
23 - 0D max. 32.2 mm, ID min. 23.00 - ID max.
32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Sargaréz

Rendelési szam

1909440000

Tipus KSG M40 BN O SC 2 G40
GTIN (EAN) 4032248536368

Qty. 10 Darab

Szallitas allapota Kifutott

Utols6 rendelési datum

2023-07-30T00:00:00+02:00

Alternativ termék

A2L/40/M40-WM

A létrehozas datuma 03.05.2026 10:46:15 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1909440000
https://eshop.weidmueller.com/p/1186930000

KSG M40 BN O SC 2 G40

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
Joévahagyésok IECEXSIR; SIRAATEX
Approvals EAC; ATEX; IECEX
Joévahagyasok @
IECEx -7,
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Magassag 37 mm Magasség (coll) 1.4567 inch
Hossz 37 mm Hossz, inch 1.4567 inch
Nettd tdmeg 420.2 g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -35°C..90 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Tanusitvanyszamok - kabeltémszelence

Azonositas

ATEX: Il 2GD, Ex db IIC Gb,
Ex ta llIC Da and/or Il 2
GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta llIC
Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex
eb IIC Gb, Ex ta llIC Da

Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence

(IECEx)

IECEx CML 19.0109X

Tanusitvany szama (IECEX)

IECEXSIR05.0067X

Tanusitvany szama (ATEX)

SIRAOSATEX1287X

Tanusité intézet ATEX, IECEX

Altalanos informaciék

Kabel kiilsé atméréje, max. 32.2 mm Kabel kiilsé atméréje, min. 23 mm

Kabel belsé atmérgje, max. 32.20 mm Kabel belsé atmérdje, min. 23.00 mm
O-gydru NBR Védelmi osztaly, GWDR IP66, IP68 - 2,5 bar
Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 90 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -35°C
Menetemelkedés 1.5 mm Halogén Igen

AF 1. méret 55 mm AF 2. méret 55 mm

Védelmi osztaly IP66, IP68 - 2,5 bar Kabelcsavarzat Metrikus, sargaréz
Alapanyag Sargaréz Tomitébetét CR

Tomités CR Kilsé menet M 40

Menet hossza 16 mm Vizmélység 25 m (30 Min.)

Robbanas elleni védelem tipusa

Véddékupak mérete

Nyomasall6 tokozas Ex d,
Fokozott biztonsag Ex e

L55

Telepitési iranyelvek

Lasd osszedllitdsi utmutato

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-04
ECLASS 15.0 27-14-08-04
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Sargaréz zaréanyak, természetes bevonat

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMU M40 MS SC Valtozat
Rendelési 0930640005
szam

GTIN (EAN) 4032248976096
Qty. 10 ST

SKMU MS (sargaréz ellenanya), Ellenanya, M 40, 4.8 mm, Sargaréz

Fogazott biztonsagi alatét

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
alatétek és foldel6 gydruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SZS M40 Valtozat
Rendelési 1736340000
szam

GTIN (EAN) 4008190963545
Qty. 5 ST

SZS (recés alatét), Kormos alatétek, M 40, Nemesacél 1.4404 (316 L)

Foldel6cimkék

A szdmos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhatdék dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld
tartozékok, mint pl. a zardéanyak, tomitégydrik, lapos
alatétek és foldel6 gydrik.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus EA-RING MS/M40 SC Valtozat
Rendelési 0930710005
szam

GTIN (EAN) 4032248976201
Qty. 10 ST

EA (foldelé gyirtik), Foldeld gydird, Egyéb, M 40, Sargaréz

Vulkanizalt iivegszaltomités - KSWF

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld

o tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(ir(ik, lapos

alatétek és foldel6 gyrik.

Altalanos rendelési adatok

Tipus KSWF M40 Valtozat
Rendelési 1076710000
szam

GTIN (EAN) 4032248838639
Qty. 25 ST

KSWEF (lapos tomités - vulkanizalt rost), Tomitégy(rd, M 40,
Vulkanizalt szal

Nylon lapos tomités - KSWN

A szamos alkalmazashoz hasznéalhaté tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlité elemek, adapterek és a megfeleld

o tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(k, lapos
alatétek és foldel6 gydruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus KSWN M40 Valtozat

Rendelési 0899780000 KSWN (lapos tomités - nylon), Tomitégytrl, M 40, Nylon 6
szdm

GTIN (EAN) 4032248850150

Qty. 25 ST
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