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Az idedlis eszk6z mindenféle alkalmazashoz Altalanos rendelési adatok
A Screwty® az idedlis, altalanos célu szerszam
minden altaldnosan hasznalt szenzor- és aktuatorkabel Valtozat Cable gland tool for M8, M12 lines and
megszoritasahoz. A Screwty® hasznalataval még a connectors
Rendelési szam 1910000000

nehezen hozzaférhet6 kerek csatlakozédugaszok is

,, . N e Tipus SCREWTY SET
kezelhetGk. A csatlakozokat kulonosebb erdkifejtés nélkal,  Gnn (EAN) 4032248436842
egyszerl forgatdé mozdulattal lehet megszoritani vagy Qty. 1 Darab
kilazitani. A Screwty® egyediilall6 és altalanos megoldas,  Csomagolas Kartondoboz

mivel mas gyarték legtobb (tobb mint 90%) kabeléhez és
csatlakozéjahoz is hasznalhat6. A Screwty® egy nyélbdl
és egy hagyomanyos 1/4"-os adapterbdl all. Ezért minden
mérethez hasznalhaté: M 12 és M8 kerek csatlakozd,
M12F és M8F egyedi igényekre szabhaté dugaszok és
aljzatok, valamint minden M23 dugasz és aljzat.
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Méretek és tomegek

Netté tomeg 190.08 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Csavaros tdmszelence-
szerszam M8 és
M12 kabelekhez és
csatlakozékhoz

Fontos megjegyzés

Termékinformacio A szallitasi terjedelem tartalmazza:
¢ Szabvanyos markolat 1/4 hivelyk
M8 rogzités ontott vezetékekhez
MS8F rogzités testre szabhatoé csatlakozékhoz
M 12 rogzités ontott vezetékekhez
M12F rogzités testre szabhat6 csatlakozokhoz

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000149 ETIM 7.0 EC000149
ETIM 8.0 EC000149 ETIM 9.0 EC000149
ETIM 10.0 EC000149 ECLASS 9.0 21-04-50-03
ECLASS 9,1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-50-03
ECLASS 11.0 21-01-90-90 ECLASS 12.0 21-01-90-90
ECLASS 13.0 21-01-90-90 ECLASS 14.0 21-01-90-90
ECLASS 15.0 21-01-90-90
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Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors

A Screwty® tartozék egyedi igényekre szabhaté M23
kerek dugaszol6 csatlakozékhoz és 26,2 0,3 mm
kiilsé méretli recézett anyaval rendelkezé raontott M2 3
kerek dugaszold csatlakozokhoz alkalmas. A meghuzasi
nyomaték 2-2,5 Nm.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCREWTY M23 Valtozat

Rendelési 1981560000 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
szam

GTIN (EAN) 4032248677702

Qty. 18T

Scewty M12 K kédolasu és L kodolasu korbeontott kabelekhez

A Weidmiiller az érzékel6 - mikodtetd elem kabelezéshez
szlikséges szerszamok és tartozékok széles valasztékat

kinalja.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SCREWTY M12 K+L 2.5 0.SD  Valtozat
Rendelési 2522710000 Cable gland tool adapter for moulded M 12 lines, K- and L-coded
szdm
GTIN (EAN) 4050118534566
Qty. 18T
Tipus SCREWTY M12 K+L 0.SD Valtozat
Rendelési 2486610000 Cable gland tool adapter for moulded M 12 lines, K- and L-coded

szam
GTIN (EAN) 4050118497403
Qty. 1ST
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