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RoH/

\/compum

MCP plottereink kiegészitik a Weidmdiller MultiCard
koncepciojat, és a Weidmiller M-Print® PRO szoftverével
hasznalhatok. Kiilondsen alkalmasak egyedi jelolések
vagy MultiCard alkatrészek nyomtatasara. A 4-6 méreti
SlimFix jelolékhoz valé tartdlemezekkel MultiCard
jeldléanyagok nyomtathatdk a sorkapcsokhoz,
kadbelekhez, vezetékekhez és eszkdzokhoz. Az MCP
tartélemez cimkenyomtatasra hasznalhato.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Tartd

Rendelési szdm 1924370000
Tipus MCP AP LABLES
GTIN (EAN) 4032248563555
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 324 mm Meélység (coll) 12.7559 inch
Magassag 10 mm Magassag (coll) 0.3937 inch
Szélesség 210 mm Szélesség (coll) 8.2677 inch
Nett6 tomeg 742.72 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Feliratozé rendszerek

Jelolé tipusa Cimkék Valtozat MCP plotter rogzitélemez
A4 cimkelaphoz

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001675 ETIM 9.0 EC001675

ETIM 10.0 EC001675 ECLASS 14.0 19-14-90-90

ECLASS 15.0 19-14-90-90
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