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Áram- és feszültségátalakítók huzalozása
Rugós és csavaros csatlakozástechnikával is kapható
mérő-bontó sorkapcsaink kifinomult megoldást kínálnak
az áramerősség, feszültség és teljesítmény méréséhez
szükséges fontos átalakító áramkörörök kiépítéséhez.

Általános rendelési adatok

 
Változat W-sorozat, Végbak
Rendelési szám 1925040000
Típus WEW WTL 35
GTIN (EAN) 4032248566143
Qty. 10 Darab
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 79 mm Mélység (coll) 3.1102 inch
Magasság 100 mm Magasság (coll) 3.937 inch
Szélesség 18 mm Szélesség (coll) 0.7087 inch
Nettó tömeg 27.1 g
 

Hőmérsékletek
 
Tárolási hőmérséklet -25 °C...55 °C Ambient temperature -5 °C…40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. -50 °C Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. 120 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyag adatok
 
Alapanyag Wemid Szín sötétbézs
UL 94 éghetőségi osztály V-0
 

Rendszer specifikációk
 
Tartósín TS 35
 

Kiegészítő műszaki adatok
 
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Felszerelés típusa becsavart állapotban
Reteszelés csavaros rögzítéshez
 

Méretek
 
TS 35 eltolás 50 mm
 

Általános
 
Telepítési útmutató Közvetlen rögzítés Tartósín TS 35
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC001041 ETIM 9.0 EC001041
ETIM 10.0 EC001041 ECLASS 14.0 27-25-03-02
ECLASS 15.0 27-25-03-02
 

 

A létrehozás dátuma 08.01.2026 06:31:17 MEZ
 
A katalógus állapota / Rajzok 2


