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Nagy pontossagu megoldas az alkalmazasok széles

vélasztékahoz:

A MICROBOX uj standardokat allit a modern

haztechnoldgiaban. A zart haz mindodssze 6,1 mm-es

szélességével magas funkcionalitast kinal.

Maximalis teljesitmény, minimalis szélesség:

¢ 6 konnyen hasznalhato szoritdpont két
csatlakozastechnikdban

* Huzékengyeles csatlakozas 2,5 mm? vezetékméretig

* HUz6rugods csatlakozas 1,5 mm?2 vezetékméretig

* Rezgésallo érintkez6k

* Rezgésmentes sorkapocs léc rogzités

¢ A kotédoboz fala biztonsagosan rapattinthaté

Miniatirizalas a MICROBOX segitségével: a

keskeny szerkezeti kialakitasnak koszonhetéen nagy

komponensslrlség valdsithaté meg.

A piac folyamatosan egyre kisebb méret(i eszk6zoket

var el: a MICROBOX segitségével a fejleszték

optimalizalhatjak a helykihasznalast, igy megfelelhetnek

ennek az elvarasnak.

RoHS

Vnmrum

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Szerel6sin hdz, OMNIMATE Housing - MICROBOX
Kavicsszlrke, Teljes haz, ,Intézményhez
egyltthatdja,, Szélesség: 6.1 mm

Rendelési szdm 1925760000
Tipus MHZ 6

GTIN (EAN) 4032248567973
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 92.4 mm Meélység (coll) 3.6378 inch
Magassag 97.8 mm Magassag (coll) 3.8504 inch
Szélesség 6.1 mm Szélesség (coll) 0.2402 inch
Hossz 0 mm Nett6 tomeg 30.3¢g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Névleges adatok IEC szerint
Névleges aram, maximalis pélusszam 10 A Névleges aram, maximalis pélusszam 10A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 400V Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 320V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 250 V Névleges Iokéfesziiltség a ll/2 4 kV
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/2 4 kV Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 4 kV
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés
mértékéhez mértékéhez
Haz tulajdonsagai
Flip cover mountable Nem Marker integrateable Igen
Funkciondlis port el6készité kivagasa Nem Keresztosszekoté folytonos arama 10A
elkészitve
Keresztosszekotd Igen Csatlakozas szintek szama 3
Szerelvény tulajdonsagai
Csatlakozas szintek szdma 3 PCB-k szdma, max. 1
Szell6z6nyilasok szama 0 Keresztosszekoté folytonos arama 10A
Keresztosszekot6/NYAK folytonos drama 32 A Keresztosszekoté Igen

Erintkezé tipusa NYAK-hoz

Forrasztott csatlakozas,

Csatlakozas tipusa

Hazérugos csatlakozas

kozvetlen
Csatlakoztathato vezetok
Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, min. AWG, max.
Tomor, min. HO5(07) V-U 0.5 mm? Tomor, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.5 mm?2 Max. rogzitési tartomany 2.5 mm?2
Anyagadatok
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Szigetel6anyag Wemid (PA)
Szigetel6éanyag csoport Illa Feluleti min&ség kezeletlen
Alapanyag PA 66/6
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Altalanos adatok

Szin Kavicssziirke Védelmi osztaly IP20
Tartésin TS 35 Szinskala (hasonlo) RAL 7032
Tokozasi opcio Igen

Szerkezeti kialakitas - IN kovetelmények

NYAK alakttirése +0,1T mm NYAK vastagsaga T mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-01
ECLASS 15.0 27-19-01-01
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