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Dugaszolhato csatlakozok a teljesitmény-elektronikdhoz

- a korszer(i hajtastechnoldgiadkhoz tervezve, pl.

motorinditék, frekvenciaatalakitok és szervovezérlék.

Az OMNIMATE Power Uj szabvanyt teremt - a megnovelt

biztonsaggal és az innovativ megoldasokkal, mint példaul

a dugaszolhato arnyékolds, az integralt jelérintkez6k és a

félkezes kezelés.

A harom termékcsalad tovabbi elényoket is kinal:

* Alkalmazas-orientalt méretezhetéség: a kompakt 4
mmz2-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig hasznalhaté
csatlakoz6tdl, vagy a robusztus 16 mmz2-es, 76 A (IEC)
vagy 54 A (UL)-ig hasznéalhaté csatlakozoig.

¢ Korlatlan hasznalhatésag akar 1 000 V (IEC) / 600 V
(UL) aramig

* Valtozatos, az alkalmazdsokhoz optimalizalt felszerelési
megoldasok

A mi szolgéltatasunk:

egyedi csatlakozéit tervezze meg egyszeriien a

termékkonfiguratorral.

52 e

Altalanos rendelési adatok

NYAK dugaszolé csatlakozo, Tartozékok,
Rogzitélemez, sziirke, P6lusszam: 2

Véltozat

Rendelési szdm 1937570000

Tipus BV/SV 7.62HP/02 ARPL GR
GTIN (EAN) 4032248608850

Qty. 50 Darab

Termékadatok

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 224g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szin sziirke Szinskala (hasonlo) RAL 7035
Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 130.00 mm
VPE szélesség 80.00 mm VPE magassag 25.00 mm

Fontos megjegyzés

IPC megfelelség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943 ETIM 9.0 EC002943
ETIM 10.0 EC002943 ECLASS 14.0 27-46-04-07
ECLASS 15.0 27-46-04-07

A létrehozas datuma 27.02.2026 08:01:45 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



