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Az IP20-t6l az IP67 védettségig, vagy inkdbb a burkolt
gépektdl a burkolatlan gépekig mutaté trend az IP67
védettségl I/0 slave késziilékekben csicsosodik

ki. Ezekben a Plug & Play megoldasokban az egyes
vezetbk csatlakoztatasa teljesen elmarad. Ez Iényeges
idémegtakaritast okoz, és kizarja az egyes vezeték
csatlakoztatasa soran el6fordulé hibakat. Ma az IP67
buszmodulok képviselik az érzékel6k és aktuatorok
csatlakoztatdsanak legkorszer(ibb és legtakarékosabb
megoldasat.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat SAl aktiv, Segédsin
Rendelési szdm 1938720000

Tipus SAI-AU M 12 SB 4THERMO
GTIN (EAN) 4032248612703

Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Magassag 32 mm Magassag (coll) 1.2598 inch
Szélesség 30 mm Szélesség (coll) 1.1811 inch
Hossz 155 mm Hossz, inch 6.1024 inch
Nett6é tomeg 282g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..85°C Uzemi hémérséklet 0°C..60°C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 30ca4bfe-b33c-43ed-b218-3746bc09f6ab
Csatlakozasok
Csatlakozas segédsinhez (SUB BE) 1 x M8 csatlakozé 4 Csatlakozas segédsinhez (SUB KI) 1 x M8 hiively 4 pélusu, A
polusu, A kédolasu kédolasu
1/0O-csatlakozasok 4 x M12 hiively, 5 polusu
A-kédolasu
Digitalis bemenetek
Diagnosztikai figyelmeztetés piros Bemenet sz(iré Konfiguralhaté
Digitalis kimenetek
Diagnosztikai figyelmeztetés piros
Altalanos adatok
UL 94 éghetGségi osztaly bVA Haz f6 anyaga Pocan, PBT
Védelmi osztaly IP67 Tanusitvany CE, cULus
Foldelés <200g
Tapfesziiltség
Polaritas-felcseréléssel szembeni Igen Uzemi fesziiltség 24V
védelem
Hatarok 18v DC..30VDC

A létrehozas datuma 14.11.2025 01:56:12 MEZ

A katalogus éllapota / Rajzok 2


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

SAI-AU MI12 SB 4THERMO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Miszaki adatok

Besorolasok

ETIM 6.0 EC001601 ETIM 7.0 EC001601
ETIM 8.0 EC001601 ETIM 9.0 EC001601
ETIM 10.0 EC001601 ECLASS 9.0 27-24-26-05
ECLASS 9,1 27-24-26-05 ECLASS 10.0 27-24-26-05
ECLASS 11.0 27-24-26-05 ECLASS 12.0 27-24-26-05
ECLASS 13.0 27-24-26-05 ECLASS 14.0 27-24-26-05
ECLASS 15.0 27-24-26-05
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‘ , Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelold
S Loy I e szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy
kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.
‘ A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd
késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.
Az el6nyok attekintése:
* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,
¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.
¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen
Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus ESG 8/13.5/43.3 SAI AU Valtozat
Rendelési 1912130000
szam

GTIN (EAN) 4032248541164
Qty. 5ST

ESG, Késziilékjelsl6k x 13.5 mm, PA 66, Szin: Attetsz6, dugaszolhat

M12

A védbsapkak védik a nem hozzarendelt dugaszolhat6
allomasokat a kiilsé befolyasoktol.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SAISK-M12-UNI 2029 Véltozat
Rendelési 2330260000
szam

GTIN (EAN) 4032248592067
Qty. 20ST

Védett részegységek, Véddkupak
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A védésapkak védik a nem hozzarendelt dugaszolhatd
allomasokat a kiilsé befolyasoktol.

Altalanos rendelési adatok
Tipus SAI-SK M8 Valtozat

Rendelési 1802760000 Védett részegységek, Védbkupak
szam

GTIN (EAN) 4032248257379

Qty. 50 ST
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