SC 3.81/15/180F 3.2SN BK BX

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image

Az SC tis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest merdéleges (allo). Kaphatd zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,56 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Véltozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezdsor,
Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozas, 3.81
mm, Pdlusszam: 15, 180°, Forrasztotiiske hossza
(I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Rendelési szam 1943510000
Tipus SC 3.81/15/180F 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248654086
Qty. 24 Darab
Termékadatok IEC:320V /175 A
UL:300V /11 A
Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 7.1 mm Mélység (coll) 0.2795 inch
Magassag 12.4 mm Magassag (coll) 0.4882 inch
Legalacsonyabb valtozat magassaga 9.2 mm Szélesség 67.75 mm
Szélesség (coll) 2.6673 inch Nett6 tomeg 474 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

308576ca-4abc-409a-b0d0-6626109a7446

Rendszerspecifikacidok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81

Csatlakozas tipusa

Aramkori lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra

THT-forrasztott csatlakozas

Raszter mm-ben (P) 3.81 mm
Raszter inch-ben (P) 0.150"
Kimend konyok 180°
Po6lusszam 15
Forrasztétiiskék szama pélusonként 1
Forrasztétiiske hossza (1) 3.2 mm
Forrasztétiiske tlrése 0/-0.2 mm
Forrasztétiiske méretei d = 1,0 mm, Nyolcszogleti
Forrasztétiiske méretei=d T(rés 0/-0,03 mm
Forrasztészem lyukatméré (D) 1.2 mm
Forrasztészem lyukatmérd tlirés (D) +0,1T mm

L1, mm 53.34 mm
L1, inch 2.100"

Sorok szama

1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szamara biztonsdgos nem dugaszolt/ Kézfej szdmara biztonsdgos dugaszolt

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva

Térfogati ellendllas

<6 mQ

Kédolhato Igen
Dugaszolasi eré/polus, max. 7N
Huzoéeré / poélus, max. 5N

Tightening torque

Forgatényomaték tipusa
Usage information

Mounting screw, PCB

Meghtzasi nyomaték | min. 0.1 Nm
max. 0.15 Nm
Recommended screw | Alkatrész PTSC KA
szam 2.2X4.5
WN1412
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Anyagjellemzdék

Szigetel6anyag PA GF Szin fekete
Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport Il
Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2550 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet
Erintkezd feliilet énozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C

Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges dram, min. polusszam (Tu=20 17.5 A

°C)
Névleges dram, maximalis pélusszam 17.1A Névleges dram, min. p6lusszam 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges aram, maximalis pélusszam 17.1A Névleges fesziiltség a 1l/2 talfesziiltség 320V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a 1l/2 2.5 kV Névleges |okéfesziiltség a lll/2 2.5 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 2.5 kv Rovid idejd hatararam ellenallas 3x1smit76 A

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 349.00 mm

VPE szélesség 141.00 mm VPE magasséag 33.00 mm

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szama (CSA) 200039-1121690

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /11 A

csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

CSA) maximalis értékek - lasd a
tanusitvanyt.

UL 1059 névieges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 11 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljik.
Megjegyzések

* Additional variants on request
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Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

P on drawing = pitch

For additional mechanical support for male connectors with screw flange (...F), we recommend
an additional cable gland with fastening screws (sheet metal screw ISO 1481-ST 2.2x4.5 C or
ISO 7049-ST 2.2x4.5 C - see Accessories). Cable gland only permitted before soldering.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002637 ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9,1 27-44-04-02 ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01 ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Kodolo elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakozéelemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kodolashoz.

A kapcsolasi tablan torténd hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
mertil fel a felhasznalé altal okozott tizemelési hiba.

Tipus SC-SMT 3.81 KO BK BX
Rendelési 2460700000

szam

GTIN (EAN) 4050118480023

Qty. 100 ST

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, Tartozékok, Kédol6 elem, fekete

Tipus SC-SMT 3.81 KO WT BX
Rendelési 2467670000

szam

GTIN (EAN) 4050118494693

Qty. 100 ST

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Kédold elem, fehér
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