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Product image

Hivelyes csatlakozd beépitett keresztosszekotbvel és
egyértelm( nyomtatassal a potencial megszakitas nélkiili
tovabbitasdhoz teljes aramtovabbitasi kapacitassal

a legnagyobb keresztmetszet(i kadbel esetén. A
keresztosszekoté fiiggblegesen helyezkedik el a

sorok pdlusai kozott, kdzvetleniil egymas felett.
Vezetékcsatlakozo rugds rendszerrel, egyenes kivezetéssel
és 3,b mm-es osztassal. Peremes aljzatos vagy kiold6
karos kivitelben. Kartondobozba csomagolva.
*0,20-1,0 mm2(IEC) / 28 - 18 AWG (UL)

* 80V (IEC)/ 150 V (UL)

* TOA(IEC) / 10 A(UL)

Altalanos rendelési adatok

Valtozat NYAK dugaszol6 csatlakozo, hiivelyes csatlakozd,
3.50 mm, Pdlusszam: 16, 180°, Huzérugos
csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.: 1 mm?, Doboz

Rendelési szam 1944640000

Tipus B2L 3.50/16/180QV8 SN BK BX

GTIN (EAN) 4032248619573

Qty. 66 Darab

Termékadatok IEC: 200V / 10.6 A/ 0.2-1 mm?2
UL: 150V /7 A/ AWG 28 - AWG 18

Csomagoléas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
Sp:
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 20.6 mm Mélység (coll) 0.811 inch
Magassag 15.7 mm Magassag (coll) 0.6181 inch
Szélesség 28 mm Szélesség (coll) 1.1024 inch
Nett6é tomeg 8.956¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat B2L/S2L 3.50 - 2-
soros

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika Huzo6rugos csatlakozas Raszter mm-ben (P) 3.50 mm
Raszter inch-ben (P) 0.138" Vezeték kimeneti irdny 180°
Po6lusszam 16 L1, mm 24.50 mm
L1, inch 0.965 " Sorok szdma 1
Erintkezésorok szama 2 Névleges keresztmetszet 1T mm?2

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10
nem dugaszolva

Védelmi osztaly IP20, teljesen felszerelve Kédolhato Igen

Csupaszolasi hossz 7 mm Csavarhuzo éle 04x25

Csavarhuzé éle, standard DIN 5264 Dugaszolasi ciklusok 25

Dugaszolasi eré/polus, max. 5N Huzoéeré / poélus, max. 4N

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag PBT Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2200 Moisture Level (MSL)

(CTI)

UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezd feliilet énozott Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C

Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -30 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 10.6 A
oc)

Névleges aram, maximalis polusszam 8.2A Névleges dram, min. p6lusszam 9.1A

(Tu=20 °C)

(Tu=40°C)
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Miiszaki adatok
Névleges dram, maximalis polusszam 7 A Névleges fesziiltség a Il/2 tulfesziiltség 200 V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 160 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 80 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a ll/2 2.5 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 2.5 kV
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés
mértékéhez mértékéhez
Névleges lokéfesziiltség a lll/3 1.6 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit77 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés
mértékéhez
Csomagolas
Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 351.00 mm
VPE szélesség 139.00 mm VPE magasséag 32.00 mm
Csatlakoztathato vezetékek
Rogzitési tartomany, névleges 0.08 mm?
csatlakozas, min.
Rogzitési tartomany, névleges 1 mm?2
csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 28
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 18
AWG, max.
Toémor, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
Toémor, max. HO5(07) V-U 1 mm?2
Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?
Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1 mm?2
muanyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.14 mm?2
46228 pt 4, min.
muanyag galléros érvéghivellyel, DIN  0.34 mm?2
46228 pt 4, max.
érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.14 mm?
érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 0.34 mm?
Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.14 mm?2
érvéghiively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,14/12 GR SV
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.25 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,25/12 HBL
Hivatkozasi szoveg A muanyag gallér kiilsé atmér6je nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a

terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1488444
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /7 A

csoport / CSA) CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 18
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - 1asd a
tanusitvanyt.
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UL 1059 névleges adatok

Intézet (UR) UR

Tanusitvany szama (UR) E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 150V
csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 7 A
UL 1059)

Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V
csoport / UL 1059)

Névleges aram (C felhasznalasi csoport/ 7 A
UL 1059)

Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 28

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 18

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Tipusvizsgalatok
Teszt: Jelolések tartéssaga Standard DIN EN 61984 szabvany, 7.3.2 / 09.02 szakasz,
minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvany
szerint
Teszt eredetjeldlés, tipusazonositas, névleges
keresztmetszet, anyagtipus
Kiértékelés elérhet6
Teszt tartéssag
Kiértékelés atadva
Teszt: Helytelen illesztés (nem Standard DIN EN 61984 szabvany, 6.3 és 6.9.1 / 09.02
felcserélhetdk) szakasz, DIN IEC 60512-7 szabvany, 5 / 05.94
szakasz
Teszt 180°-ban elforgatva kédolo elemek nélkil
Kiértékelés atadva
Teszt szemrevételezéses ellendrzés
Kiértékelés atadva
Teszt: Rogzithetd keresztmetszet Standard DIN EN 60999-1 szabvany, 7 és 9.1 / 12.00

szakasz, DIN EN 60947-1 szabvany, 8.2.4.5.1 /
12.02 szakasz

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és tomor, 0,2 mm?2
keresztmetszete

Vezetd tipusa és sodrott 0,2 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és tomor, 1,0 mm?2
keresztmetszete

Vezetd tipusa és sodrott 1,0 mm?2
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 28/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 28/19
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 18/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 18/19
keresztmetszete

Kiértékelés

atadva

Vezetékek sériilésének és véletlen Standard

DIN EN 60999-1 szabvany, 9.4 / 12.00 szakasz

meglazulasanak vizsgalata Kévetelmény

0.2 kg

Vezeték tipusa

Vezet6 tipusa és AWG 28/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 28/19
keresztmetszete

Kiértékelés

atadva

Kovetelmény

0,3 kg

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és tomor, 0,5 mm?2
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és sodrott 0,5 mm?2
keresztmetszete
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Kiértékelés atadva

Kovetelmény 0,4 kg

Vezeték tipusa Vezetd tipusa és tomor, 1,0 mm?2
keresztmetszete
Vezetd tipusa és sodrott 1,0 mm2
keresztmetszete

Vezet6 tipusa és AWG 18/1
keresztmetszete

Vezetd tipusa és AWG 18/19
keresztmetszete

Kiértékelés atadva

Kihazasi vizsgalat

Standard DIN EN 60999-1 szabvéany, 9.4 / 12.00 szakasz

Kovetelmény

25 N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 28/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 28/19

Kovetelmény

220N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U0.5

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-K0.5

Kovetelmény

236N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-U1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete
Vezetd tipusa és
keresztmetszete

HO5V-K1

AWG 18/1

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 18/19

Kovetelmény

230N

Vezeték tipusa

Vezetd tipusa és
keresztmetszete

AWG 18/1

Vezetd tipusa és

AWG 18/19

keresztmetszete

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kdvetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

Additional variants on request

Gold-plated contact surfaces on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ
6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok
ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
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ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Product image Dimensional drawing
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Kédoloé elemek

Altalanos rendelési adatok

Csak azt kapcsolja 6ssze, amit kell: a megfelel
csatlakozast a megfelel6 helyen.

A koédolasi elemek és reteszel6 eszkozok egyértelmuen
hozzarendelik a csatlakoz6elemeket a gyartasi és az
tizemelési folyamat soran

A kédolasi elemeket és a reteszel6 eszkdzoket a szerelés
el6tt vagy a kabelkonfekcionalas fazisaban kell behelyezni.
A Weidmudller alternativaja: online konfiguralas a
valtozatkonfigurator segitségével a szallitas el6tti elézetes
kédolashoz.

A kapcsolasi tdblan t6rténé hibas konfekcionalas és

az 0sszekot6 elemek téves csatlakoztatasa tobbé nem
lehetséges.

Az elény: nincs hibakeresés a gyartas soran, és nem
merdl fel a felhasznalé altal okozott lizemelési hiba.

Tipus B2L/S2L 3.50 KO BK BX Véltozat

Rendelési 1849740000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédolé elem, fekete,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248378203

Qty. 100 ST

Tipus B2L/S2L 3.50 KO OR BX Valtozat

Rendelési 1849730000 NYAK dugaszol6 csatlakozé, Tartozékok, Kédol6 elem, narancssarga,
szam Pélusszam: 1

GTIN (EAN) 4032248378197

Qty. 100 ST

Takarofedelek

Hatékony védelem, optimalizalt ergonémia és zart

kialakitas:

A csatlakoztatott vezetékek hizasmentesitésétél a

vizudlis/érintésvédelmen at a bontast segitd funkcidig -

az opcionalis, utélag felszerelhet6 burkolatok mechanikai,

vizualis és tapinthaté funkciokat is ellatnak.

A két fél héj biztonsdgosan o6sszepattinthatd, teljesen

korilzarja a dugaszt, mint egy héz, és a kovetkez6

funkcidkat kinalja:

* A kabelkotegeldk vagy integralt kdbelrogziték
huzasmentesitést biztositanak.

» Jelolhet6k Dekafix cimkével vagy ontapadé szalaggal

¢ Oldaliranyu szerelés polusveszteség vagy raszter-
eltolodas nélkiil

* Kompatibilis: karimas vagy rogzité keretes dugaszokhoz
egyarant alkalmas

* Flexibilis: 1-3, kiilonb6z4d kilépési iranyl kabelkimenet
elérhetd, mérettdl fliggben

A Weidmiiller burkolatok nagyobb stabilitast, jobb

jelolést, teljes kompatibilitast és sokoldalusagot kinalnak.

Az eredmény: maximalis megbizhatdsag és

felhasznéalébarat miikodés barmilyen alkalmazasban.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus B2L 3.50 AH16 BK BX Viltozat

Rendelési 1781610000 NYAK dugaszolé csatlakozé, Tartozékok, Fedél, fekete, Pélusszam: 16
szam

GTIN (EAN) 4032248172665

Qty. 10 ST
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S2L 3.50/90F

&

Altalanos rendelési adatok

Hajlitott, kétszint( tls érintkezésor kaphato lezart
oldalakkal vagy peremes aljzattal (nyitott oldalu tlis
érintkezésor is kaphato kérésre). Tls érintkezésorok
3.5 mm-es hullamforrasztashoz val6 tikkel, dobozos
csomagolasban. Fel lehet 6ket csavarozni a NYAK-ra. A
s érintkezésorokon hely taldlhat6 a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 80V (IEC)/ 150 V (UL)

*9A(IEC/8A(UL)

Tipus S2L 3.50/16/90F 3.5SN O...  Valtozat
Rendelési 1728520000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-

szam forrasztott csatlakozés, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 90°, Forrasztdtiiske

GTIN (EAN) 4032248036844
Qty. 48 ST

hossza (l): 3.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Tipus S2L. 3.50/16/90F 3.5SN B...  Valtozat
Rendelési 1728680000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 90°, Forrasztotiiske

GTIN (EAN) 4032248040148
Qty. 48 ST

hossza (l): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz

S2L 3.50/180F

Altalanos rendelési adatok

Egyenes, kétszintl tls érintkez6ésor kaphato lezart
oldalakkal vagy peremes aljzattal (nyitott oldalu tiis
érintkez6sor is kaphatd kérésre). Tus érintkezésorok 3,5
mme-es, hulldmforrasztashoz valé csapokkal, dobozos
csomagolassal. Fel lehet ket csavarozni a NYAK-ra. A
tls érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

Tipus S2L 3.50/16/180F 3.6SN ...  Valtozat
Rendelési 1729480000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 180°, Forrasztotliske

GTIN (EAN) 4032248036912
Qty. 48 ST

hossza (l): 3.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Tipus S2L 3.60/16/180F 3.5SN ...  Valtozat
Rendelési 1729640000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Peremes aljzat, THT-

szam forrasztott csatlakozés, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 180°, Forrasztotliske

GTIN (EAN) 4032248041046
Qty. 48 ST

hossza (l): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz
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S2LD-THR 3.50/90LF

Altalanos rendelési adatok

Az alkatrészek slrlségének Uj mércéje: a virtualis 0,875

mme-es osztas - 1 mm-es? /0 csatlakozasokhoz

Az egyetlen 4 soros, kétszintes dugaszcsatlakoz6

szabvanyos IP20 érzékel6 interfészekhez, 3,5 mm-es

raszterrel

Az S2L dupla csomagban - a szabvany tulszarnyalta

onmagat:

* Mindegyik 3,5 mm széles, 4 1/0 érintkez6vel 1 mm-es?
csatlakozasi keresztmetszethez

* Az er6zaras hazgeometria maximalis stabilitast garantal

* A forraszkarima sziikségtelenné teszi a csavarozast

A kevesebb tobb - az alkalmazasai szdmara kinalt

alapvet6 el6nyok:

* 75%-0s helymegtakaritds a kapcsolasi tablan

* A forraszkarima révén csokkennek a gyartasi folyamat
koltségei

* Kisebb mechanikai terhelés a forrasztasi pontokon

e Tobb hely a kijelz6k szamara példaul az elsé oldali lapon

Egy .kis” hozzajarulas a nagyobb versenyképességhez:

tovabbi funkcidk ugyanazon a telepitési helyen, vagy

kompaktabb késziilék azonos jellemzdkkel.

Tipus S2LD-THR 3.560/16/90LF 3... Valtozat

Rendelési 1028410000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 16,
GTIN (EAN) 4032248756902 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 20 ST

S2L-SMT 3.50/90LF Box

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalls, egyenes, 2 soros,
dugds csatlakozé minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata 0sszeallitdshoz van optimalizalva. Dobozban
vagy csévélve. 3,2 mm forrasztécsucs, reflow- és
hullamforrasztashoz. Ezeket a dugds csatlakozékat
cimkézni vagy kédolni lehet.

* 50V (IEC) / 150 V (UL)

* TOA(IEC) / 10 A(UL)

Tipus S2L-SMT 3.560/16/90LF 3....  Valtozat

Rendelési 1794910000 NYAK dugaszolo csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 16,
GTIN (EAN) 4032248232369 90°, Forrasztotiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 48 ST
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S2L-SMT 3.50/180LF Box

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalld, dupla soros, tis
érintkezésor minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata 6sszedllitdshoz van optimalizalva. Dobozban
vagy szalagon. 3,2 mm forrasztocsucs, reflow- és
hullamforrasztashoz. A dugaszokon hely talalhaté a
feliratozashoz és kédolhatok.

Tipus S2L-SMT 3.50/16/180LF 3... Valtozat

Rendelési 1795250000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 16,
GTIN (EAN) 4032248232765 180°, Forrasztétiske hossza (I): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 48 ST

S2L-SMT 3.50/90LF Tape

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalld, egyenes, 2 soros,
dugds csatlakozé minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata 6sszeallitashoz van optimalizalva. Dobozban
vagy csévélve. 3,2 mm forrasztdcsucs, reflow- és
hullamforrasztdshoz. Ezeket a dugds csatlakozékat
cimkézni vagy kédolni lehet.

* 5OV (IEC) / 150 V (UL)

* TOA(IEC) / 10 A(UL)

Tipus S2L-SMT 3.50/16/90LF 3....  Valtozat

Rendelési 1807610000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Forraszthaté peremes
szam aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszdm: 16,
GTIN (EAN) 4032248278909 90°, Forrasztétiiske hossza (l): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 235 ST

S2L 3.50/90G

Hajlitott, kétszint( tls érintkezésor kaphaté lezart
oldalakkal vagy peremes aljzattal (nyitott oldalu tiis
érintkez6sor is kaphatd kérésre). Tus érintkezésorok
3.5 mm-es hulldmforrasztashoz valé tlikkel, dobozos
csomagolasban. Fel lehet 6ket csavarozni a NYAK-ra. A
tls érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kédolhatok.

* 80V (IEC)/ 150 V (UL)

* 9A(IEC/ 8 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus S2L 3.50/16/90G 3.6SN O...  Valtozat

Rendelési 1727880000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248036837 hossza (l): 3.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 60 ST

Tipus S2L 3.50/16/90G 3.6SN B...  Valtozat

Rendelési 1728040000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248039531 hossza (l): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 60 ST

S2L 3.50/180G

Altalanos rendelési adatok

Egyenes, kétszint( tls érintkezésor kaphato lezart
oldalakkal vagy peremes aljzattal (nyitott oldalu tiis
érintkez6sor is kaphatd kérésre). Tis érintkezésorok 3,5
mm-es, hulldmforrasztashoz valé csapokkal, dobozos
csomagolassal. Fel lehet ket csavarozni a NYAK-ra. A
tls érintkezésorokon hely talalhaté a feliratozashoz és
kodolhatok.

Tipus S21.3.560/16/180G 3.6SN ...  Valtozat

Rendelési 1728840000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 180°, Forrasztotliske
GTIN (EAN) 4032248036882 hossza (l): 3.5 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 60 ST

Tipus S2L 3.50/16/180G 3.6SN ...  Valtozat

Rendelési 1729000000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 180°, Forrasztotliske
GTIN (EAN) 4032248040438 hossza (l): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 60 ST

S2L-SMT 3.50/90G Box

Magas hémérsékleteknek ellenalld, egyenes, 2 soros,
dugds csatlakozé minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata 0sszeallitdshoz van optimalizalva. Dobozban
vagy csévélve. 3,2 mm forrasztdcsucs, reflow- és
hullamforrasztashoz. Ezeket a dugés csatlakozdkat
cimkézni vagy kédolni lehet.

* 50V (IEC) / 150 V (UL)

* TOA(IEC)/ 10 A(UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus S2L-SMT 3.560/16/90G 3.2... Valtozat

Rendelési 1794260000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.560 mm, Pélusszam: 16, 90°,
GTIN (EAN) 4032248231416 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 60 ST

S2L-SMT 3.50/180 Box

Magas hémérsékleteknek ellenalld, dupla soros, tis
érintkez6sor minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata 6sszedllitdshoz van optimalizalva. Dobozban
vagy szalagon. 3,2 mm forrasztdcsucs, reflow- és
hullamforrasztashoz. A dugaszokon hely talalhaté a
feliratozashoz és kédolhatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus S2L-SMT 3.60/16/180 3.5...  Valtozat
Rendelési 1794740000

NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, nyitott oldal, THT/

szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.560 mm, Pélusszam: 16, 180°,
GTIN (EAN) 4032248231928 Forrasztétuske hossza (I): 3.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz
Qty. 66 ST

S2L-SMT 3.50/180G Box

Altalanos rendelési adatok

Tipus S2L-SMT 3.50/16/180G 3....  Valtozat
Rendelési 1794580000

Magas hémérsékleteknek ellenalld, dupla soros, tlis
érintkez6sor minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata osszeallitashoz van optimalizalva. Dobozban
vagy szalagon. 3,2 mm forrasztécsucs, reflow- és
hullamforrasztdshoz. A dugaszokon hely talalhaté a
feliratozashoz és kédolhatok.

NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/

szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.50 mm, Pélusszam: 16, 180°,
GTIN (EAN) 4032248231768 Forrasztétuske hossza (I): 3.5 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 60 ST
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S2L-SMT 3.50/180G Tape

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalld, dupla soros, tis
érintkezésor minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata 6sszedllitdshoz van optimalizalva. Dobozban
vagy szalagon. 3,2 mm forrasztocsucs, reflow- és
hullamforrasztashoz. A dugaszokon hely talalhaté a
feliratozashoz és kédolhatok.

Tipus S2L-SMT 3.50/16/180G 3....  Valtozat

Rendelési 1807830000 NYAK dugaszolé csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.560 mm, Pélusszam: 16, 180°,
GTIN (EAN) 4032248279531 Forrasztétuske hossza (I): 3.5 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 175 ST

S2L-SMT 3.50/90G Tape

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleteknek ellenalld, egyenes, 2 soros,
dugds csatlakozé minden szokasos forrasztasi eljarashoz.
Automata 6sszeallitashoz van optimalizalva. Dobozban
vagy csévélve. 3,2 mm forrasztdcsucs, reflow- és
hullamforrasztdshoz. Ezeket a dugds csatlakozékat
cimkézni vagy kédolni lehet.

* 5OV (IEC) / 150 V (UL)

* TOA(IEC) / 10 A(UL)

Tipus S2L-SMT 3.50/16/90G 3.2...  Valtozat

Rendelési 1807520000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szdm THR-forrasztott csatlakozassal, 3.560 mm, Pélusszam: 16, 90°,
GTIN (EAN) 4032248278817 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Tape

Qty. 235 ST
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