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Az energia, a jel és az adatok atvitele orok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatasara hasznéalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl épllnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, Huzérugos csatlakozas, 2.5
mm?2, 800V, 24 A, piros

Rendelési szdm 1946220000

Tipus ZDU 2.5-2/3AN RT

GTIN (EAN) 4032248621187

Qty. 100 Darab
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Tanusitvany szama (cURusEX) E184763
Meéretek és tomegek
Mélység 43 mm Mélység (coll) 1.6929 inch
Mélység DIN sinnel egyiitt 44 mm Magassag 50.5 mm
Magassag (coll) 1.9882 inch Szélesség 5.1 mm
Szélesség (coll) 0.2008 inch Nett6 tomeg 7.12¢g
Homeérsékletek
Téarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Ambient temperature -5°C...40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 120°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO16ATEX1808U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD16.0036U
Max. fesziiltség (ATEX) 550V Aram (ATEX) 21A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 550V
Aram (IECEX) 21TA Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm?2
EN 60079-7 jelolés Ex eb Il C Gb 2014/34/EU cimke 12GD
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin piros
UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véltozat Huazokengyeles Véglap sziikséges Igen

csatlakozas, dugaszolhat6

keresztosszekot6hoz, Egyik

oldalon szabad vég
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 3 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek beliil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35
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CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 14 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagysag (CSA) 23 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1194786
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonlé kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabol Igen Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat
Méretek
TS 35 eltolas 25.5 mm
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 2.5 mm? Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges dram 24 A
Aram maximum vezetékoknal 24 A Szabvéanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellendllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 8 kV
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Szennyezés sulyossaga 3
x szerint
Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészitd Hazoérugos csatlakozas
csatlakozas
Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)
Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 A2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.
Csatlakozasi irany Ferde / hajlitott Csupaszolasi hossz 10 mm
Csatlakozas tipusa Huzo6rugos csatlakozas Csatlakozasok szama 3
Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm? Keresztmetszet csatlakoztatott 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?2
finomsodratd, max. finomsodratu, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.13 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 2.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.13 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.13 mm?2

csatlakozas)
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UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 35
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9,1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Keresztosszekotok
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
5 i sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
g 8 g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhet6. Ha a
Pl LA poélusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléaris
[r—r—

B T

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhaté és csavarozhato
keresztosszekoté rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 2.5/2 Valtozat

Rendelési 1608860000 Z-sorozat, Keresztosszekotd, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190123680

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5/3 Valtozat

Rendelési 1608870000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
szdm

GTIN (EAN) 4008190061630

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5/4 Valtozat

Rendelési 1608880000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190082208

Qty. 60 ST

Tipus ZQV 2.5/5 Valtozat

Rendelési 1608890000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190065713

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5/6 Valtozat

Rendelési 1608900000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190149840

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5/7 Valtozat

Rendelési 1608910000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190159665

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 2.5/8 Valtozat

Rendelési 1608920000 Tartozékok, Keresztosszekots, 24 A
szdm

GTIN (EAN) 4008190061531

Qty. 20 ST

Tipus ZQv 2.5/9 Valtozat

Rendelési 1608930000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
szam

GTIN (EAN) 4008190117009

Qty. 20 ST
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Tipus ZQv 2.5/10 Valtozat
Rendelési 1608940000 Tartozékok, Keresztosszekots, 24 A
szdm
GTIN (EAN) 4008190099060
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5/20 Véltozat
Rendelési 1908960000 Z-sorozat, Keresztosszekotd, Sorkapcsokhoz, Pélusszam: 20
szam
GTIN (EAN) 4032248535293
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 2.5/50 Valtozat
Rendelési 1697540000 Tartozékok, Keresztosszekotd, 24 A
szam
GTIN (EAN) 4008190883256
Qty. 10 ST

Véglapok és elvalasztélapok

Altalanos rendelési adatok

A véglapok a végbak el6tt 1évé utolsé modularis

kapocs nyitott oldalara vannak felszerelve. A véglap
hasznalata biztositja a modularis kapocs m(ikodését és a
meghatarozott névleges fesziiltséget. A véglap biztositja,
hogy ne lehessen hozzaérni az aram alatt 1évé részekhez,
és igy a kapocs védelmet biztositson az ujjak szamara.

Tipus ZAP/TW7 Valtozat

Rendelési 1706110000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel
szdm

GTIN (EAN) 4008190915452

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW7 BL Valtozat

Rendelési 1706120000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszté lemezzel
szam

GTIN (EAN) 4008190915469

Qty. 50 ST

Tipus ZAP/TW7 OR Valtozat

Rendelési 1706130000 Z-sorozat, Véglap, Elvalaszto lemezzel
szam

GTIN (EAN) 4008190915476

Qty. 50 ST
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Altalanos rendelési adatok
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A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus EW 35 Valtozat

Rendelési 0383560000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190181314

Qty. 50 ST

Tipus EW 35 GR 7032 Valtozat

Rendelési 0383530000 Végbalk, sziirke, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 9 mm, 120 °C
szdm

GTIN (EAN) 4008190027322

Qty. 50 ST

Tipus EW 35/SCHA/M3 Valtozat

Rendelési 0258660000 Végbak, bézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 16.5 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190033477

Qty. 20 ST

Tipus WEW 35/1 Valtozat

Rendelési 1059000000 Végbak, sotétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 12 mm, 100 °C
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190172282

Qty. 50 ST

Tipus WEW 35/2 Valtozat

Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190030230

Qty. 50 ST

Tipus ZEW 35 Valtozat

Rendelési 9540000000 Végbak, sotéthézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C
szam

GTIN (EAN) 4008190956264

Qty. 20 ST

Tipus ZEW 35/2 Valtozat

Rendelési 8630740000 Végbak, sotétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm

GTIN (EAN) 4032248348916

Qty. 20 ST
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Tesztadapter és tesztaljzatok

’| '
Altalanos rendelési adatok
Tipus ZTA 4 Valtozat
Rendelési 1688110000 Tartozékok, Tesztadapter, 11 A
szam

GTIN (EAN) 4008190855666
Qty. 25 ST

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Sziikito hiivelyek

A sz(kité hiivelyek hasznéalataval egyszertibbé valik a
kisebb keresztmetszet( vezetékek csatlakoztatasa. A
vezetékek megbizhatdan, a sodrat szétbomlasa nélkdil
elhelyezhet6k a rogzitési pontba. A sz(ikité hiively az tres
pontba kdzpontositja a vezetéket.

Altalanos rendelési adatok

Tipus ZRH 1.5H/1 Valtozat

Rendelési 1678810000 Z-sorozat, Sz(ikité hiuvely
szam

GTIN (EAN) 4008190487324

Qty. 1000 ST
Tipus ZRH 1.5H/2 Valtozat
Rendelési 1678800000 Z-sorozat, Sz(ikit6 hively

szam
GTIN (EAN) 4008190487317
Qty. 1000 ST
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Figyelmezteté takaréburkolat

\ 1L

Altalanos rendelési adatok

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé feszliltséget jelezni kell az alkalmazas soran.

Tipus ZAD 1/4-2 GE Valtozat
Rendelési 1764560000 Z-sorozat, Fedél

szam
GTIN (EAN) 4032248066063
Qty. 20 ST

Egyedi felirat

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus DEK 5/5 MC SDR Valtozat

Rendelési 1609810000
szdm

GTIN (EAN) 4008190456597
Qty. 200 ST

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, Vevéspecifikus
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Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus WS 12/5 MC NE WS
Rendelési 1609860000

szdm

GTIN (EAN) 4008190203481
Qty. 720 ST

Valtozat
WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

Tipus ZS 15/6 MC NE WS
Rendelési 1646630000

szam

GTIN (EAN) 4008190401214
Qty. 480 ST

Véltozat
ZS, Sorkapocs jelols, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

ZGB elfordithato csoportos jelol6tarto

Altalanos rendelési adatok

A ZGB 15 egy felhajthatd csoportos jelol6tartd. A
jelolétartéba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 15 becsusztathato jelolSlap illeszthetd.

A ZGB 30 egy felhajthaté csoportos jelolétartd. A
jelolétartéba dekafix b és WS 12/5 csatlakozéjelolések,
vagy az ESO 7 becsusztathato jelol6lap illeszthetd.

A becsusztathaté cimkék és véddészalagok a ,Tartozékok”
cimszo alatt talalhatok.

Tipus ZGB 15

Rendelési 1636530000
szam

GTIN (EAN) 4008190297053
Qty. 20 ST

Valtozat
Kapocsjelolék, Sorkapocs jelol, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
5.00 Weidmueller, fehér

Tipus ZGB 30

Rendelési 1611930000
szdm

GTIN (EAN) 4008190002251
Qty. 20 ST

Véltozat
Kapocsjelol6k, Sorkapocs jelold, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):
5.00 Weidmueller, fehér
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Jelolotarto

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelheték. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jeloléshordozo6 adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, Jelél8tarté

szdm

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
WS 12/5
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelolé
— kemény alapkontuirja biztonsagosan a helyére pattan a
| csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
. méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadédhatnak,
' kiilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatdé 300 dpi
felbontadsdnak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
¢ Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
¢ A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

* Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/5 MM WS Valtozat

Rendelési 2007190000 WS, Sorkapocs jelols, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér

szdm

GTIN (EAN) 4050118392036

Qty. 800 ST
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Lapos csavarhizé

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC feszliltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindségu
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke

bevonattal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749610000 Szerel6szerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagsaga (A): 0.6 mm
GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 18T

A létrehozas datuma 15.11.2025 05:09:20 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 13


https://eshop.weidmueller.com/p/2749610000

