Adatlap
SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A szenzor/aktuator kabelezés csatlakoztatdsahoz a
késziilék-oldalon kiilonb6z6 beépithetd csatlakozdk
szlikségesek. Ezek az M12, M8 és Mb verzidéban
kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Beépitett dugok, Felerdsité menet: , Pélusszam:
Rendelési szdm 1950270000

Tipus SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

GTIN (EAN) 4032248632794

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 16.03.2026 09:00:40 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1950270000

SAIE-EW-M20/PG9-SW24-VA

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 16.72 g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Egyedi igényekre szabhaté dugaszol6 csatlakozék miiszaki adatai

Haz f6 anyaga Nemesacél, rozsdamentes Kébelcsavarzat PG 9, M 20
Altalanos adatok

Haz {6 anyaga Nemesacél, rozsdamentes Kabelcsavarzat PG 9, M 20
Alapanyag PVC 2. csatlakozas Csavar
Vezeték kiils6 atm. -

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003568 ETIM 9.0 EC003568
ETIM 10.0 EC003568 ECLASS 14.0 27-44-01-10
ECLASS 15.0 27-44-01-10
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