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RoHS

\/cumpum

A Weidmiiller az érzékel6 - mikodtetd elem kabelezéshez
szlikséges szerszamok és tartozékok széles valasztékat
kindlja.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat \/édett részegységek, SAl aktiv, Tartozékok,
Erzékel6-/beavatkozd dugaszolhaté csatlakozo

Rendelési szam 1955340000

Tipus SAIEND CAN M8 4P

GTIN (EAN) 4032248633821

Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/1955340000

SAIEND CAN M8 4P

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok U K
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg bg

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -25°C...85 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4dab-b89f-fd55fbf5ch55

Kabel miiszaki adatai

Pélusok szama 4

Altalanos miiszaki adatok

Csatlakozasi menet M8 Valtozat t, egyenes
Védelmi osztaly IP67 Dugaszolasi ciklusok =100
Szennyezés sulyossaga 3

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000448 ETIM 7.0 EC000448
ETIM 8.0 EC000448 ETIM 9.0 EC000448
ETIM 10.0 EC000448 ECLASS 9.0 19-07-04-03
ECLASS 9,1 19-17-01-90 ECLASS 10.0 19-07-04-03
ECLASS 11.0 19-07-04-03 ECLASS 12.0 19-07-04-03
ECLASS 13.0 19-07-04-03 ECLASS 14.0 19-07-04-03
ECLASS 15.0 19-07-04-03
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Méretrajz Poluskiosztas

Kapcsolasi rajz

1o

120 Ohm

3o
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