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Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszetl kabelekkel.
Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10

mm?2) és/vagy dugaszolhato csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).

A vezetékek egyértelmi hozzarendelését szines jelolések

biztositjak.
* Tapellatas

* Teljesitményelosztas
* Teljesitményelosztas

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

FieldPower® érintkezéelem, AC, IP20, IDC-
csupaszolas nélkili csatlakozas, PUSH IN,
Pélusszam (Szoveg): 5

Rendelési szdm 1957620000
Tipus PT6

GTIN (EAN) 4032248642489
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 54 mm Mélység (coll) 2.126 inch
Magassag 139.5 mm Magassag (coll) 5.4921 inch
Szélesség 61.5 mm Szélesség (coll) 2.4213 inch
Nett6 tomeg 196 g

Homeérsékletek

Térolasi hémérséklet -40°C..85°C Uzemi hémérséklet -40°C..55°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Rogzitési kapacitas

Csatlakoztatasi adatok - 4g/betaplalas

érintkezd elem

Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
MUikodtetd szerszdm hegyének szélessége 0,6 x 3,56 mm
Pélusok szama 5

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

max.

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min.

0.50 mm?2

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6.00 mm?2
max.

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.50 mm?2
min.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 10.00 mm?2
keresztmetszet, max.

Finomsodratu vezeték csatlakozasi 0.50 mm?2
keresztmetszet, min.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2
keresztmetszet, max.

Legfinomabb sodratu vezeték csatlakozasi 0.50 mm?2

keresztmetszet, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
érvéghuvellyel

Ervéghiively tipusa

12 mm mianyag

gallérral
Szabvéanyos DIN 46228/4
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?2
Ervéghiively tipusa 12 mm mdlanyag

gallérral
Szabvanyos DIN 46228/4
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?2
ErvéghUvely tipusa 8 mm miianyag gallérral
Szabvanyos DIN 46228/4
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
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Keresztmetszet, max. 6 mm?2

Ervéghiively tipusa 8 mm muanyag gallérral

Szabvanyos DIN 46228/4

Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2

Keresztmetszet, max. 6 mm?2

Ervéghiively tipusa  Iker érvéghiivelyek
Keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Keresztmetszet, max. 6 mm?2

Pé6lusok szama 5
Csatlakoztatasi adatok - aramsin Vezetékcsatlakozas-technika IDC-csupaszolas nélkili csatlakozas
érintkezd elem Mikodtet6 szerszam hegyének szélessége 0,6 x 3,5 mm

P6lusok szama 5

TOomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?

max.

Tomor vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min. 1.50 mm?2

Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6.00 mm?2
max.
Tobberes vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.50 mm?2
min.
Finomsodratu vezeték csatlakozasi 6.00 mm?2
keresztmetszet, max.
Finomsodratu vezeték csatlakozasi 2.50 mm?2
keresztmetszet, min.
Poélusok szama 5
Altalanos adatok
Szigetel6anyag Poliamid Szilikon Nem
Szin sziirke Védelmi osztaly IP20
UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Kédolhatd Igen, Kodolt a
védéfoldelésen
Fesziiltség tipusa AC Pélusszam (Szoveg) b
Csatlakozasok / pélusok szama 1 Vezetékcsatlakozas-technika IDC-csupaszolas nélkdili
csatlakozas, PUSH IN
Csatlakozas tipusa 2 FieldPower® dugasz PTS
4,PTDS4
Névleges adatok IEC szerint
Névleges adatok IEC szerint érintkezd Fesziiltségtipus AC
elemhez Number of phases 3
Szabvanyos IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-2
Rated voltage 800V
Névleges lokéfesziiltség 8.00 kV
Névleges aram (3 terhelt polus) 41 A
Névleges aram (4 terhelt polus) 25 A
Névleges adatok UL szerint
Névleges adatok UL szerint érintkezd Szabvéanyos UL 1059
elemhez Megjegyzés UL-listas TC-ER kabelekkel torténé hasznalathoz
AWG vezeték csatlakozasi keresztmetszet, max. AWG 10
AWG vezeték csatlakozasi keresztmetszet, min. AWG 14
Rated voltage 600V
Névleges aram 30A
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002498 ETIM 9.0 EC002498
ETIM 10.0 EC002498 ECLASS 14.0 27-14-25-90
ECLASS 15.0 27-14-25-90
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> AC - Markierung
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Dugaszolo6 csatlakozé

Altalanos rendelési adatok

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszet( kabelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhato csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelm( hozzarendelését szines jel6lések
biztositjak.

» Tapellatas

¢ Teljesitményelosztas

* Teljesitményelosztas

Tipus PTS 4 Valtozat

Rendelési 1952120000 Field Power® dugaszolé csatlakozé, 3 fazisi AC, IP20, Poliamid,
szam PUSH IN, Pélusszdm (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4032248632909

Qty. 10 ST

Tipus PTDS 4 Valtozat

Rendelési 1952130000 Field Power® dugaszold csatlakozo, 3 fazisu AC, IP20, Poliamid,
szam PUSH IN, P6lusszdm (Szoéveg): 2 x 5

GTIN (EAN) 4032248632084

Qty. 10 ST

Biztositékdugé

Altalanos rendelési adatok

Teljesitményelosztas felvagatlan, 1,5 - 6 mm?2
keresztmetszet( kabelekkel.

Tapellatas / T-ledgazas PUSH IN csatlakozassal (0,5 - 10
mm?2) és/vagy dugaszolhaté csatlakozassal (0,5 - 4 mm?2).
A vezetékek egyértelmi hozzarendelését szines jelolések
biztositjak.

* Tapellatas

* Teljesitményelosztas

* Teljesitményelosztas

Tipus PTSI 4/LD 400V AC Viltozat
Rendelési 1961770000 Field Power® dugaszolé csatlakozo, Biztosités, IP20, Poliamid, PUSH
szam IN,Pblusszam (Szoveg): 5

GTIN (EAN) 4032248641765
Qty. 18T
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Szerszamok

Altalanos rendelési adatok

Csupaszol6 szerszam PVC kabelekhez

Tipus AM 16
9204190000

Valtozat
Rendelési
szam

GTIN (EAN) 4032248608133

Szerszamok, Csupaszold szerszamok

Qty. 18T
Tipus AM 25 Valtozat
Rendelési 9001540000 Szerszamok, Csupaszold szerszamok

szdm
GTIN (EAN) 4008190138271
Qty. 18T

Ures

Altalanos rendelési adatok

A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithetd

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus WS 12/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609900000

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4008190203467

Qty. 600 ST

WS, Sorkapocs jel6ls, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
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Lapos csavarhizé

D

Altalanos rendelési adatok

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDS 0.6X3.5X100
Rendelési 2749340000
szam

GTIN (EAN) 4050118895568
Qty. 18T

Valtozat
Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés

vastagséga (A): 0.6 mm

Pozidriv csillagfejii csavarhizé

Altalanos rendelési adatok

Csillagfeji csavarhtizo, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, kihajté 1ISO 8764/ 1-PZ szerint, ChromTop
hegy, SoftFinish markolat

Tipus SDK PZ2 X 100
Rendelési 2749450000

Valtozat

Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 6 mm, 100 mm, Kés vastagsaga (A):

szam 2
GTIN (EAN) 4050118895674

Qty. 18T

Huzasmentesitd

A FieldPower® dobozok tartozékainak széles valasztéka.
Kabeltomitések, sorkapocssinek, rogzitéelemek és sok
minden mas.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus ZE PTSC 3X27 PT6 Viltozat

Rendelési 2370760000 Huzasmentesit6, Poliamid 66, A PT6 érintkezé elem energia buszanak
szam tehermentesit6je, 15-17 mm-es kabelatméréhoz

GTIN (EAN) 4032248991075

Qty. 100 ST

Tipus ZE SE PTSC 3X27 PT6 Valtozat

Rendelési 2370770000 Huzasmentesitd, Poliamid 66, A PT6 érintkezé elem

szam oldalbemenetének tehermentesitéje, 15-17 mm-es kabeldtméréhoz
GTIN (EAN) 4032248991082

Qty. 100 ST
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