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Aram- és fesziltségatalakitok huzalozasa

Rugods és csavaros csatlakozastechnikaval is kaphaté
mérdé-bontéd sorkapcsaink kifinomult megoldéast kinalnak
az dramerdsség, fesziiltség és teljesitmény méréséhez
szlikséges fontos atalakité aramkororok kiépitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Véglap sorkapcsokhoz, sotéthézs, Magassag:
65 mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid,
Felpattinthaté: Igen

Rendelési szdm 1957710000
Tipus WAP WTL6/1 EN
GTIN (EAN) 4032248654024
Qty. 20 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 34.5 mm Meélység (coll) 1.3583 inch
Magassag 65 mm Magassag (coll) 2.5591 inch
Szélesség 1.5 mm Szélesség (coll) 0.0591 inch
Nett6 tomeg 3.94¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Termék karbonldbnyoma Bolcs6tdl a kapuig 0,026 kg CO2 eq.
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin sotétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikacidok
Valtozat Véglap
Kiegészité miiszaki adatok
Felpattinthato Igen Telepitési itmutatd Atmend (persely),
Kozvetlen rogzités

Altalanos
Telepitési Utmutatd Atmené (persely),

Kozvetlen rogzités
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
ECLASS 15.0 27-25-03-01
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