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A hére zsugorodé zsugorcsé két oldalon nyomtathaté

és vezetékek és kabelek jelolésére és levalasztasara
hasznalhatd. A rugalmas, hére zsugorodd anyag szilard,
tokéletes illeszkedést biztosit a vezetdvel, igy helyet takarit
meg.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Vezetékjeloldk, Vezeték és kabeljeloldk, 11- 17
mm, 50.8 x 31.8 mm, sarga

Rendelési szam 1961950000

Tipus HSS-HF 3/4 11.0-17.0/50Y

GTIN (EAN) 4032248642649

Qty. 1250 Darab

A létrehozas datuma 03.03.2026 12:00:35 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1961950000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 0.77 mm Meélység (coll) 0.0303 inch

Magassag 50.8 mm Magassag (coll) 2 inch

Szélesség 31.8 mm Szélesség (coll) 1.252 inch

Nett6 tomeg 2.68¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -55...105 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Anyag szine az ellenallas kodja szerint 4 Nyomtatés tipusa ures

Szélesség 31.8 mm Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 105 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -565°C Szin sarga

Halogén Nem Alapanyag Poliolefin

Nyomtatott karakterek nélkdal Javasolt ipardgak Kozlekedéstechnika

kompatibilis nyomtatd THM MULTIMARK, THM Uzemi hémérsékleti tartomany -55..105 °C
MULTIMARK PLUS

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 70 mm?2

Vezeték-keresztmetszet, min. 35 mm?2 Vezeték kiils6é atmérd, max. 17 mm

Vezeték kiilsé atmérs, min. 11T mm Zsugorodas mértéke 2:1

Javasolt zsugoritasi hémérséklet 90 °C Szévegmezd szélessége 50.8 mm

Szévegmezd magassaga 30.54 mm Vezeték kiilsé atm. 11-17 mm

Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 35-70 mm?2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02

ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Bestellhilfe

HSS-HF 1/8" 1,2-2,8 / 50 Y

| Y = Gelb (W=WeiB)
50,8 mm Hillsenlénge (oder 25,4 mm)

-
1,2-2,8mm

Max.
1/8" (bzw. 3,2 mm)

HF = nach VDE 0472-815

HSS = Heat Shrinkable Sieeve
(wérmeschrumpfender Schlauch)
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Tintaszalagok

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus RIBBON MM-HS 60/300 SW  Valtozat

Rendelési 2448880000 Ink ribbon

szam
GTIN (EAN) 4050118462944
Qty. 18T

THM MULTIMARK

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivaldé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

Tipus MULTIMARK ROLLER 115 Valtozat
Rendelési 1357420000

szdm

GTIN (EAN) 4050118160314

Qty. 18T

THM MULTIMARK PLUS

Ezek a nyomtaték a h6nyomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivald minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Valtozat
Rendelési 2672590000

szam

GTIN (EAN) 4050118708097

Qty. 18T
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