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PushPull dugaszolhaté csatlakozé készlet az IEC
61076-3-106 4. (IEC24702) valtozat szerint, mlianyag,
RJ45-0s betéttel

Altalanos rendelési adatok

Valtozat RJ45 csatlakozddugd, szerszam nélkil szerelhetd,
4. verzid, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
2010)

Rendelési szdm 1963160000

Tipus |IE-PS-VO4P-RJ45-FH

GTIN (EAN) 4032248651665

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 18.03.2026 06:22:24 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1963160000
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
[ H us
LISTED
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E316369
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 3048¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
1. csatlakozas RJ45 2. csatlakozas IDC
Arucikk leirasa 4. verzio Vezetékezés EIA/TIAT568 A, EIA/TIA
T568 B, PROFINET
Szin fekete Haz f6 anyaga PA UL 94 VO
Szigetelés keresztmetszete, min. 0.85 mm Szigetelés keresztmetszete, max. 1.6 mm

Kategoria

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Erintkez6 felulet

Arany a nikkel felett

Csatlakozasi atmérd, tomor 0.4..0.64 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 24..AWG 22
tomor (AWG)
Csatlakozasi atmérd, flexibilis 0.48..0.76 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 26..AWG 22
flexibilis (AWG)
MICE besorolas, M M3 MICE besorolas, | 13
MICE besorolas, C C1 MICE besorolas, E E3
Kopenyatmérd, min. 5 mm Kopenyatmérd, max. 10 mm
Arnyékolas 360 fokos korkoros haz Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok 750 Ujracsatlakoztathat6sag 2 10 ciklus (ugyanahhoz
vagy nagyobb
keresztmetszethez)

Villamos tulajdonsagok

Atiitési szilardsag, érintkez6 / arnyékolas= 1500 V AC/DC

Atiitési szilardsag, érintkezé / érintkezé

= 1000V AC/DC

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 61076-3-106 Var. 4,

IEC 60603-7-51

Alkalmazasfiiggé kommunikacios
kéabeles berendezések

PROFINET installacios
vezeték

Tanusitvany szama (cULus)

E316369

A létrehozas datuma 18.03.2026 06:22:24 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

IE-PS-V04P-RJ45-FH

Midszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Méretrajz

72,6
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porvédo sapkak

Késziilékeinek védelme por és szennyez6dés ellen

Altalanos rendelési adatok

Tipus |E-PP-VO4P Valtozat

Rendelési 1963890000 Plug housing protective cap
szam

GTIN (EAN) 4032248646319

Qty. 10 ST

I:lres

- Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé
NN szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy
kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.
A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyartd
késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.
[ Az elényok attekintése:
il * 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
— cimkék, tipustol fliggben,
‘| W[ ¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.
* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok
Tipus ESG 9/11 K MC NE WS Valtozat

Rendelési 1857440000 ESG, Késziilékjelslk x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés
szam

GTIN (EAN) 4032248402731

Qty. 200 ST

A létrehozas datuma 18.03.2026 06:22:24 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1963890000
https://eshop.weidmueller.com/p/1857440000
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Présszerszam

Altalanos rendelési adatok

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
irdnyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmuiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbal,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgalati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a mikodtetés kevésbé faradsagos.

Tipus PWZ RJ45 Valtozat
Rendelési 1118040000 Présszerszamok
szam

GTIN (EAN) 4032248899197

Qty. 18T

A létrehozas datuma 18.03.2026 06:22:24 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/1118040000

