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Bajonett dugaszolhat6 csatlakozé készletek az IEC
61076-3-106 1. valtozat szerint (EtherNet/IP), RJ45-6s
fémbetét, vele SC betét

Altalanos rendelési adatok

Valtozat

FO-csatlakozo, 1. valtozat, SC-Duplex
multimédusu, IP67

Rendelési szam 1963260000

Tipus |IE-PS-VO1M-2SC-MM
GTIN (EAN) 4032248651733
Qty. 1 Darab

Szallitas allapota

Ez a termék mar nem kaphato.

Elérhetd eddig:

2025-04-08T00:00:00+02:00

A létrehozas datuma 18.01.2026 03:37:42 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1963260000
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 87 mm Meélység (coll) 3.4252 inch

Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch

Szélesség 30 mm Szélesség (coll) 1.1811 inch

Nett6 tomeg 109g¢g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Telepitési hémérséklet

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1

SCIP ebbbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Altalanos adatok

Arucikk leirasa 1. valtozat , SC-Duplex Szin Egyéb
multimédusu

Haz f6 anyaga Cink présontvény Kopenyatméré, max. 10 mm

Kopenyatmérd, min. 5 mm Védelmi osztaly IP67

Dugaszolasi ciklusok 500 Elemi szal tipusa Multimédusu

Beillesztési veszteség 0,5 dB egymddusu; 0,4 dB 1. csatlakozas SCRJ

2. csatlakozas

multimédus; 1,5 dB POF

ragasztas, krimpelés,
polirozas

Haz anyaga, betét PA, Cink présontvény

Visszatérési veszteség (csillapitas)

40 dB egymédusu ; 30 dB
multimédusu

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 61076-3-106 Var. 1,

IEC 61754-24
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 EC001122
ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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porvédo sapkak

Altalanos rendelési adatok

Késziilékeinek védelme por és szennyez6dés ellen

Tipus |E-PP-VO 1P Valtozat
Rendelési 1965690000 Plug housing protective cap
szam
GTIN (EAN) 4032248653911
Qty. 10 ST
Ures
. Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelold
L]

Altalanos rendelési adatok

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdamos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggben,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 9/11 KMC NEWS Viltozat

Rendelési 1857440000 ESG, Késziilékjelslk x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés
szam

GTIN (EAN) 4032248402731

Qty. 200 ST
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