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PushPull dugaszolhaté csatlakozé az IEC 61076-3-106 4.
(IEC24702) valtozat szerint, mianyag, SC betéttel

Altalanos rendelési adatok

Véltozat FO-csatlakozd, 4. véltozat, SC-RJ POF, vezetéktorés
elleni védelem, IP67

Rendelési szdm 1963390000

Tipus |IE-PS-VO4P-2SC-POF-BP

GTIN (EAN) 4032248651863

Qty. 10 Darab
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Miszaki adatok
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 129.8 mm Meélység (coll) 5.1102 inch
Magassag 20.1 mm Magassag (coll) 0.7913 inch
Szélesség 20.2 mm Szélesség (coll) 0.7953 inch
Nett6 tomeg 543¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114babbd55
Altalanos adatok
Arucikk leirasa 4. véaltozat , SC-RJ POF, Szin Egyéb
vezetéktorés elleni
védelem
Haz {6 anyaga PA UL 94 VO Kopenyatmérd, max. 10 mm
Kopenyatmérd, min. 5 mm Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok 500 Elemi szal tipusa POF
Beillesztési veszteség 0,5 dB egymédusu, 0,4 dB 1. csatlakozas SCRJ

tébbmodusd, < 1,0 dB POF

2. csatlakozas

Rapid connection system:
crimping, cutting

Haz anyaga, betét

PA, Cink présontvény

Visszatérési veszteség (csillapitas)

40 dB egyméddusu ; 30 dB
multimédusu

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC 61076-3-106 Var. 4,

IEC 61754-24
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001122 ETIM 9.0 ECO01122
ETIM 10.0 EC001122 ECLASS 14.0 19-17-01-22
ECLASS 15.0 19-17-01-22
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LWL-SC

FO SC betétek a dugaszolhat6 csatlakozékhoz, 1 /4 /14
valtozat

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-SCRJ-IP67-POF-100 Valtozat

Rendelési 1278430000 FO-csatlakozd, Pét-krimphiively, IP67 hazzal
szam

GTIN (EAN) 4050118069136

Qty. 100 ST

Krimpkészletek

P = Krimpkészletek
i 4

Altalanos rendelési adatok

Tipus TOOL SET IE-POF Valtozat

Rendelési 1208930000 Krimpel6 szerszam: HTX-IE-POF, Csupaszold szerszam: Multi-Stripax |E-
szam POF

GTIN (EAN) 4032248990283

Qty. 18T

porvédo sapkak

Késziilékeinek védelme por és szennyez6dés ellen
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Altalanos rendelési adatok

Tipus |E-PP-VO4P Valtozat
Rendelési 1963890000 Plug housing protective cap
szam
GTIN (EAN) 4032248646319
Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jel6l6

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonboz6 tipusok kaphatok.

Az elényok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol figgdben,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jeloléket szallitunk.

* Egyedi lézer-min6ségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 9/11 KMC NE WS Véltozat

Rendelési 1857440000 ESG, Késziilékjelsldk x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés

szam
GTIN (EAN) 4032248402731
Qty. 200 ST
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