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Bajonett dugaszolhat6 csatlakozé készletek az IEC
61076-3-106 1. valtozat szerint (EtherNet/IP), RJ45-6s
fémbetét, vele SC betét

Altalanos rendelési adatok

Valtozat FO peremes aljzat, IP67, 1. valtozat, SCRJ - 2*SC
0sszekotd, Egymaddusu

Rendelési szam 1963440000

Tipus IE-BS-VO 1M-SCRJ2SC-SM-C

GTIN (EAN) 4032248645534

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 14.11.2025 09:29:55 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1963440000

IE-BS-VO1M-SCRJ2SC-SM-C

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 36.6 mm Meélység (coll) 1.4409 inch
Magassag 32 mm Magassag (coll) 1.2598 inch
Szélesség 32 mm Szélesség (coll) 1.2598 inch
Nett6 tomeg 62.1g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C...70°C
Telepitési hdmérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8¢c31-7317a7b4ce18
Altalanos adatok
Arucikk leirasa 1. véltozat, SCRJ - 2*SC Szin Egyéb
Osszekotd
Haz f6 anyaga Cink présontvény Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok 500 Elemi szal tipusa Egymaodusu
Beillesztési veszteség <0,56dB 1. csatlakozas SC
2. csatlakozas SCRJ Visszatérési veszteség (csillapitas) 240dB
Altalanos szabvanyok
Csatlakozé, standard IEC 61076-3-106 Var.
1,IEC 61754-4, |IEC
61754-24
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000752 ETIM 7.0 EC000752
ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 9,1 19-17-01-16
ECLASS 10.0 19-17-01-16 ECLASS 11.0 19-17-01-16
ECLASS 12.0 19-17-01-16 ECLASS 13.0 19-17-01-16
ECLASS 14.0 19-17-01-16 ECLASS 15.0 19-17-01-16
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Szerelési kivagas Részletrajz

1..3mm

@21

24

9

$3.3 (4x)
oder / or M3 (4x)

|

Mounting cut-out: 1. With central screw Falvastagsag a kdzponti csavarkotés hasznalatakor
connection / 2. For mounting with four M3 screws
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porvédo sapkak

Késziilékeinek védelme por és szennyez6dés ellen

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-BP-VO1P Valtozat

Rendelési 1965700000 Aljzathaz-védékupak
szam

GTIN (EAN) 4032248653928

Qty. 10 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1965700000

