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Bajonett dugaszolhat6 csatlakozé az IEC 61076-3-106 1.
valtozat szerint (EtherNet/IP), fém, lres haz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ures haz, Aljzathaz, 1. valtozat IEC 61076-3-106
szerint, IP67

Rendelési szam 1963540000

Tipus IE-BH-VO1M

GTIN (EAN) 4032248645633

Qty. 10 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 23.5 mm Meélység (coll) 0.9252 inch
Magassag 32 mm Magassag (coll) 1.2598 inch
Szélesség 32 mm Szélesség (coll) 1.2598 inch
Nett6 tomeg 46.6 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1, 6,6"-di-tert-butyl-2,2"-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP c1a8d9e9-fd0c-4258-8¢c31-7317a7b4ce18
Altalanos adatok
Szin Egyéb Haz f6 anyaga Cink présontvény
Felszerelés tipusa 4 csavar, K6zépsé anya Védelmi osztaly IP67
Dugaszolasi ciklusok 750
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC 61076-3-106 Var. 1
Besorolasok
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-01-04
ECLASS 15.0 27-19-01-04
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Szerelési kivagas Részletrajz

1..3mm

@21

C__IT _11]

___________ -
L )
$3.3 (4x)
oder / or M3 (4x) -
Mounting cut-out: 1. With central screw Falvastagsag a kdzponti csavarkotés hasznalatakor

connection / 2. For mounting with four M3 screws
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Altalanos rendelési adatok

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szamara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsdgossé, gyorssé és id6talléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitdsa van, ami mellesleg a legnagyobb
Utésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Tipus |IE-BI-RJ45-C Valtozat

Rendelési 1962840000 RJ45 insert socket, Valaszfalbetét 6sszekotd

szam

GTIN (EAN) 4032248645046

Qty. 10 ST

Tipus IE-BI-RJ45-FJ-A Valtozat

Rendelési 1962850000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-668A
szam

GTIN (EAN) 4032248645053

Qty. 10 ST

Tipus |E-BI-RJ45-FJ-B Viltozat

Rendelési 1963840000 RJ45 insert socket, Csatlakozé az alaphoz, TIA-568B
szam

GTIN (EAN) 4032248651894

Qty. 10 ST

Tipus |E-BI-RJ45-FJ-P Valtozat

Rendelési 1963830000 RJ45 insert socket, Csatlakozd az alaphoz, PROFINET
szdm

GTIN (EAN) 4032248646159

Qty. 10 ST

LWL-SC

Altalanos rendelési adatok

FO SC betétek a dugaszolhaté csatlakozékhoz, 1 /4 /14

valtozat

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

1964430000

4032248649044

10 ST

Valtozat
SC-betét, Valaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimédusu
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Tipus |IE-BI-SCRJ2SC-SM-C Valtozat
Rendelési 1962870000 SC-betét, Valaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, egymddusu

szdm
GTIN (EAN) 4032248645060
Qty. 10 ST

LWL-LC

FO LC betétek a dugaszolhato csatlakozokhoz, 1 /4 /14

véltozat
Altalanos rendelési adatok
Tipus |E-BI-LCD-MM-C Valtozat
Rendelési 1964420000 LC-betét, Valaszfalbetét, LC-duplex, multimdédusu
szdm
GTIN (EAN) 4032248649037
Qty. 10 ST
Tipus |IE-BI-LCD-SM-C Viltozat
Rendelési 1962880000 LC-betét, Valaszfalbetét, LC-duplex, egymddusu

szam
GTIN (EAN) 4032248645077
Qty. 10 ST

usB

A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szamara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossé, gyorssé és id6talléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitdsa van, ami mellesleg a legnagyobb
Gtésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Tipus |IE-BI-USB-A Valtozat

Rendelési 1019570000 USB-betét, Aljzatbetét, A tipusu
szdm

GTIN (EAN) 4032248731602

Qty. 18T
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Hybrid

Altalanos rendelési adatok

Hibrid, 10 poélusu. Betétek 14-es valtozati dugaszolhaté
csatlakozékhoz

Tipus |E-BI-HYB-10P
Rendelési 1069010000
szam

GTIN (EAN) 4032248823970

Valtozat

Flange insert, for flange insert, Hybrid

Qty. 10 ST

Tipus |IE-BIC-HYB-P-0,5-300 Valtozat

Rendelési 1096 150000 Crimp contact, for flange insert, Hybrid
szam

GTIN (EAN) 4032248869114

Qty. 300 ST

porvédo sapkak

Altalanos rendelési adatok

Késziilékeinek védelme por és szennyez6dés ellen

Tipus IE-BP-VO1P
Rendelési 1965700000
szam

GTIN (EAN) 4032248653928
Qty. 10 ST

Viltozat

Aljzathaz-véddkupak
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