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A FrontCom® Vario tobb funkciét integral egy kozos
rendszerbe. A rendszert egyszer( telepiteni és az adat-,
jel- és tApmodulok széles valasztékabol valaszthat.
Rendkiviil kompakt kialakitdsa mellett a FrontCom®
Vario szamos egyediilallé termékjellemzét kinal,
amelyek az On szdmara a projekt tervezést és a
munkafolyamatokat biztonsadgossa, gyorsséa és idétalléva
teszik. Tovabba a FrontCom® Vario rendszernek olyan
attraktiv hazkialakitasa van, ami mellesleg a legnagyobb
itésallésagot nyujtja és teljes egészében megfelel az IP
65 védettségi osztaly kovetelményeinek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat RJ45 insert socket, Csatlakoz6 az alaphoz,
TIA-5668B

Rendelési szdm 1963840000

Tipus |IE-BI-RJ45-FJ-B

GTIN (EAN) 4032248651894

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
c B | 5
L &
LISTED o
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E316369
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 2bg

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hdmérséklet

-40°C..70°C

Telepitési hémérséklet

Paratartalom

0&hellip;93% relativ
paratartalom

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Terméktipus RJ45 insert socket Védelmi osztaly IP67 hazzal
Betét tipusa Betét adat SteadyTec

Altalanos adatok

1. csatlakozas RJ45 2. csatlakozas IDC
Arucikk leirasa Csatlakozo az alaphoz Vezetékezés TIA-568B
Szin Egyéb Utésallésag IEC 605 12-6-3 szerint 250 ms-2

Rezgésallésag IEC 605 12-6-4 szerint

50 ms-2 szinuszos (9 ...
500 Hz)

Paratartalom

0&hellip;93% relativ
paratartalom

Haz f6 anyaga

Cink présontvény

Szigetelés keresztmetszete, min.

0.85 mm

Szigetelés keresztmetszete, max.

1.6 mm

Kategoria

Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Erintkez6 anyaga

Rugdacél, Ni 1,2 um

Erintkezd feliilet

Arany a nikkellel szemben,
Au 20,8 um

Csatlakozasi atmérd, tomor 0.4..0.64 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 24..AWG 22
tomor (AWG)
Csatlakozasi atmérd, flexibilis 0.48...0.76 mm Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet, AWG 26..AWG 22

flexibilis (AWG)

Arnyékolas

360&deg; korkoros haz,
FS 2.8 FoldelS csatlakozas
ekvipotencialis kotéshez

Védelmi osztaly

IP67 hazzal

Dugaszolasi ciklusok

750

Ujracsatlakoztathatosag

2 10 ciklus AWG 23-26-
hoz, 2 4 ciklus AWG 22-
hoz

Villamos tulajdonsagok

Atmeneti ellenallas <20 mQ Atuitési szilardsdag, érintkez6 / arnyékolds= 1500 V AC/DC
Atutési szilardsag, érintkezé / érintkez6 = 1000 V AC/DC Szigetelési ellenallas 500 MQ
Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on TA PoE / PoE+ IEEE 802.3bt szerint
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Altalanos szabvanyok

Tanusitvany sz. (DNV) TAA000022B Csatlakozo, standard IEC 60603-7-51

UL szabvany kommunikéaciés UL 1863 Alkalmazasfiiggé kommunikéacids PROFINET installacios
tartozékokhoz kabeles berendezések vezeték

IP védettségi osztaly IEC 60529 Tanusitvany szama (cULus) E316369

Fontos megjegyzés

Termékinformacio RJ45 betétek 1 /4 /5 / 14, HDC ver. dugaszolhaté csatlakozékhoz és IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...
csatlakozédobozokhoz

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121

ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90

ECLASS 15.0 27-44-03-90
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Présszerszam

Altalanos rendelési adatok

Amikor fesziiltség alatt all6 elemeken dolgozik, speciélis
irdnyelveket kell betartania és specialis, kifejezetten erre a
célra gyartott és bevizsgalt szerszamokat kell hasznalnia.
A Weidmuiller teljes valasztékot kinal olyan fogdkbal,
amely megfelelnek az orszagos és nemzetkozi vizsgalati
szabvanyoknak.

Valamennyi fogé gyartasa és vizsgalata a DIN EN 60900
szerint torténik.

A fogdk ergonomikus kialakitasa jol illeszkedik a kézbe,
igy biztosabb fogast garantal. Az ujjak nem nyomdédnak
egymashoz, igy a mikodtetés kevésbé faradsagos.

Tipus PWZ RJ45 Valtozat
Rendelési 1118040000 Présszerszamok
szam

GTIN (EAN) 4032248899197

Qty. 18T

Kabelsaru-hiivelyek

Altalanos rendelési adatok

Szigetelt csuszdsaru-hivelyek, PVC-bél, vorosréz hivellyel
* Kereskedelmi forgalomban kaphatd kivitelek

* Nem forrasztott

* Kupos bevezetd tolcsérrel

Tipus LIF 1,5F288 R Vaéltozat

Rendelési 9200520000 kabelsaru, zaréelem,Szigetelt csatlakozdk,1.5 mm2,0.56 mm2- 1.5
szam mm?2,piros

GTIN (EAN) 4032248410361

Qty. 100 ST
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