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FO SC betétek a dugaszolhat6 csatlakozékhoz, 1 /4 /14
valtozat

Altalanos rendelési adatok

Véltozat SC-betét, Vélaszfalbetét, SCRJ - 2 SC, multimddusu
Rendelési szdm 1964430000

Tipus |IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

GTIN (EAN) 4032248649044

Qty. 10 Darab

A létrehozas datuma 05.03.2026 06:28:52 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1964430000

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 34 mm Meélység (coll) 1.3386 inch
Magassag 13.2 mm Magassag (coll) 0.5197 inch
Szélesség 15.6 mm Szélesség (coll) 0.6142 inch
Nett6 tomeg 1.1g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40°C..70°C
Telepitési hémérséklet
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
Altalanos adatok
Arucikk leirasa Valaszfalbetét, SCRJ - 2 Szin Egyéb
SC, multimédusu
Haz f6 anyaga PA Védelmi osztaly IP67 hazzal
Dugaszolasi ciklusok 1000 Osszetétel Csatlakozo és aljzatbetét

az 1., 4. és 14. valtozatu

hazakhoz

Elemi szal tipusa Multimédusu, POF Beillesztési veszteség 0,4 dB
1. csatlakozas SC 2. csatlakozas SCRJ
Visszatérési veszteség (csillapitas) >230dB
Altalanos szabvanyok
Csatlakozo, standard IEC 61754-4, IEC

61754-24
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000752 ETIM 9.0 EC000752
ETIM 10.0 EC000752 ECLASS 14.0 19-17-01-16
ECLASS 15.0 19-17-01-16
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