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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis
elemek kozvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartdkkal
rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként.

A sorkapocsblokk komponensek lehet6vé teszik
elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.

RoHS

Vnmum

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Méré-bontd sorkapocs, Csavaros csatlakozas,
sotétbézs, 2.6 mm?, 0.5 A, 500 V, Csatlakozasok
szama: 2, Szintek szdma: 1

Rendelési szdam 1964810000

Tipus WTR 2.5 D-2STB 6.9/2.3
GTIN (EAN) 4032248651580

Qty. 25 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
. DMWY
i, e #

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (UR) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 48 mm Mélység (coll) 1.8898 inch
Magassag 60 mm Magassag (coll) 2.3622 inch
Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch
Nett6é tomeg 9.88¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP f92ee310-1€24-42d5-9b63-f4a42add4010
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghet6ségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen

Téavtarto, diddaval,

Csatlakozohiivelyek, Egyik

oldalon szabad vég
Potencialok szama 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szama szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1
Keresztkotott szintek bell Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcid Nem
PE m{ikodés Nem PEN funkcio Nem
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 300V
C aram nagysag (CSA) 10 A Tanusitvany szama (CSA) 200039-1152890
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 26 AWG
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Hasonl6 kapcsok szama 1
Robbanasbiztossag szempontjabol Nem Felszerelés tipusa Felpattinthatd

bevizsgalt valtozat
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Elektronikus komponens Dioda

Méretek

TS 35 eltolas 32 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 500V

Névleges DC fesziiltség 500V Névleges aram 05 A

Aram maximum vezetékoknal TA Szabvanyok IEC 60947-7-1

Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Névleges lokéfesziiltség 6 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W Szennyezés sulyossaga 3

X szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é Csavaros csatlakozas

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Meéréeszkoz, IEC 60947-1 A3 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Meghuzasi nyomaték, max. 0.6 Nm

Meghuzasi nyomaték, min. 0.5 Nm Csupaszolasi hossz 10 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

4 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Biztositécsavar M 3
csatlakozas, min.
Kés mérete 0,6 x 3,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUanyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm2
finomsodratu, max. finomsodratud, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozés tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékkeresztmetszet, min. (UR) 30 AWG Vezetékkeresztmetszet, max. (UR) 12 AWG
C aram nagysag (UR) 20 A C fesziiltség nagysag (UR) 300V
Tanusitvany szama (UR) E60693
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 356
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Fontos megjegyzés

Termékinformacio

10 A névleges aramerdsség csak a folyamatos aramsav esetében. A komponensek csokkenthetik
a névleges aramerdsséget és a névleges fesziiltséget. A folyamatos lizemi hémérséklet
megengedett értékeit figyelembe kell venni. A megengedett folytonos lizemi hémérsékletet be kell
tartani

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmuiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus WAP 2.5-10 Valtozat
Rendelési 1050000000 Véglap sorkapcsokhoz, s6tétbézs, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.5
szam mm, V-0, Wemid, Felpattinthatd: Nem
GTIN (EAN) 4008190103149
Qty. 50 ST
Tipus WAP 2.5-10 BL Valtozat
Rendelési 1050080000 Véglap sorkapcsokhoz, kék, Magassag: 56 mm, Szélesség: 1.6 mm,
szam V-0, Wemid, Felpattinthaté: Nem
GTIN (EAN) 4008190136611
Qty. 50 ST
Tipus WAP 16+35 WTW 2.5-10 Véltozat
Rendelési 1050100000 Vég- és elvalasztd lemezek kapocsokhoz, sotétbézs, Magassag: 56
szam mm, Szélesség: 1.5 mm, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4008190079901
Qty. 20 ST
Biztositéktarto
A SIHA biztositotartd gyorsan at tudja valtoztatni a
A bontékapcsot biztositds kapoccsa: egyszerlien tavolitsa el

Altalanos rendelési adatok

a levalaszt6 kart, és csatlakoztassa a biztositék egységet.

Tipus SIHA 3/G20 Valtozat

Rendelési 7921560000 Biztositotarto atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 6.3 A,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248264643

Qty. 25 ST

Tipus SIHA 3/G20/LD 10-36V Valtozat

Rendelési 7921570000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid

GTIN (EAN) 4032248322503

Qty. 25 ST
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Tipus SIHA 3/G20/LD 140-250V Valtozat
Rendelési 7921600000 Biztositotartd atvezeté modulos sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA,
szam dugaszolhatd, V-0, Wemid
GTIN (EAN) 4032248322633
Qty. 25 ST
Ures

A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

— vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
””””” : elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid

R— o szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelol6t is

| tartalmaz.

[ COOCELIoD | Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

[ COILILLiLE | konnyen olvashato, kontrasztos, és négy szélességben

i kaphato.

[ CLLLLLLLLI ] * Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka

BEEERREE * Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozoéhoz alkalmazhaték

* Kaphatok lires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/5 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609801044 Dekafix, Sorkapocs jelold, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190397111

Qty. 1000 ST

Egyedi felirat

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitdsuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznéalhaték. A nagy jeloléfeliiletek nem

SR csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

S tobbsoros szoveget is.

: A WS jel6lSk idedlisan hasznalhatok hosszu, egyedi

e— karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

i i koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 12/5 MC SDR Viltozat

Rendelési 1609870000 WS, Sorkapocs jel6l6, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4008190456641

Qty. 144 ST

Jeldlotarté

A jelol6tartd lehet6séget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelol6k beszerelésére. A sarkitott
tartok opcionalisan 0sszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect moduléris sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhetdk. A szerelési jelolék
tipusa a rendeltetési jel6léshordozé adott tartozékai alatt
taldlhaté meg.

Altalanos rendelési adatok

Tipus BZT 1 WS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, Jeldl6tartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST
Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat
Rendelési 1805520000 Tartozékok, JelélStarté

szdm
GTIN (EAN) 4032248270248
Qty. 100 ST

BEG6.3 szerszambetétek - lapos

1/4" hatlapu hajtas DIN 3126 szabvany szerint, E6.3 alak
a kozvetlen gépre csatlakoztatdshoz
DIN 5264 hornyos betétek, 1/4" behajto, E6.3 DIN 3126

Altalanos rendelési adatok

Tipus BIT E6.3Z 0.6X3.5X70 Valtozat

Rendelési 9205670000 Tartozékok, Csavarhizobetét
szam

GTIN (EAN) 4032248772971

Qty. 5 ST
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Tartozékok

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIZ 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 9008450000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4032248056446

Qty. 18T
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