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Product image

Termékeink konnyl kezelése és kiegészitése érdekében
rogziték széles valasztékat kinaljuk. A kilonféle
szerszamoktdl kezdve a szigetelShiivelyekig és kiilonb6z6
csavarokig, komponenseink a legaprébb részletekig
illeszkednek egymashoz, és lehet6vé teszik a megfelel6
szabvanyoknak és védelmi eléirdsoknak megfelel$
Osszeszerelést.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat W-sorozat, Rogzitéelem
Rendelési szdm 1964820000

Tipus BFEL + BEMU WEW WTL 35
GTIN (EAN) 4032248651467

Qty. 20 Darab

A létrehozas datuma 29.11.2025 01:21:17 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1964820000

BFEL + BEMU WEW WTL 35

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 8 mm Meélység (coll) 0.315 inch
Magassag 14.5 mm Magassag (coll) 0.5709 inch
Szélesség 14.5 mm Szélesség (coll) 0.5709 inch
Atmérs 14.5 mm Nettd tomeg 1.18¢g
Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin soOtétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Kiegészité miiszaki adatok

Telepitési Utmutatd Kozvetlen rogzités

Méretek

Atmérs 14.5 mm

Altalanos

Telepitési itmutatd Kozvetlen rogzités

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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