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Integralas, kiterjesztés és egyedi igényekre szabas: a
tokéletes kiegészités minden alkalmazashoz.Az univerzalis
rendszertartozékok lehetévé teszik az interfészek

egyszer( adaptalasat az adott alkalmazas specifikus
kovetelményeinek teljesitéséhez.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat OMNIMATE Power - sorozat WGK, Atvezetd
sorkapocs

Rendelési szam 1965750000

Tipus DP VWGK 6 GY BX

GTIN (EAN) 4032248758999

Qty. 50 Darab

Termékadatok UL:

A létrehozas datuma 02.03.2026 11:563:30 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 31.56 mm Magassag (coll) 1.2402 inch
Szélesség 4 mm Szélesség (coll) 0.1575 inch
Hossz 15.5 mm Hossz, inch 0.6102 inch
Nett6 tomeg 1.02¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagjellemzék

Szigetel6anyag Wemid (PA) Szin sziirke
Szinskala (hasonlo) RAL 7035 Moisture Level (MSL)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-0tvozet
Térolasi h6mérséklet, min. -40°C Térolasi hémérséklet, max. 70°C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Uzemi hémérséklet, max. 120°C
Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1

Csomagolas

VPE hosszuség 128.00 mm VPE szélesség 90.00 mm
VPE magassag 22.00 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalad

OMNIMATE Power -
sorozat WGK

Csatlakoztathato vezetékek

Hivatkozasi szoveg

Az érvéghiivelyek hosszat
a terméknek és a névleges
fesziiltségnek megfeleléen
kell megvalasztani., A
mdanyag gallér kiilsé
atméréje nem lehet
nagyobb az osztasnal (P)

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Besorolasok
ETIM 8.0 EC000886 ETIM 9.0 EC000886
ETIM 10.0 EC000886 ECLASS 14.0 27-25-03-01
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