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Vnmrum

A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk Altalanos rendelési adatok

komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkcionalis

elemek kozvetlen int99ré|é3ét a sorkapocslécbe. A Valtozat Biztositos sorkapcsok, Csavaros csatlakozas,

biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartokkal sotétbézs, 26 mm?, 32 A, 690V, Csatlakozasok
szama: 2, Szintek szdma: 1, TS 35

rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet Rendelési szam 1966050000

nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése Tipus WSI 25/1 CC

ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként. GTIN (EAN) 4032248657797

A sorkapocsblokk komponensek lehetévé teszik Qty. 12 Darab

elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenéallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.
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LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E175322
Meéretek és tomegek
Mélység 58 mm Mélység (coll) 2.2835 inch
Magassag 81 mm Magassag (coll) 3.189 inch
Szélesség 18 mm Szélesség (coll) 0.7087 inch
Nett6é tomeg 51.17 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -50°C..76°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 120 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag PA 66/6 Szin sotétbézs
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Valtozat Csavaros csatlakozas, Véglap sziikséges Igen

Biztositéelem, zart

allapotban
Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1
Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Nem PE-csatlakozas Nem
Tartésin TS 35 N funkcid Nem
PE mikodés Nem PEN funkcio Nem
Biztositos kapcsok
Olvadobiztositék-betét CC type according to UL Biztositéktarto (biztositékfoglalat) Csuklés

2484

Visszajelz6 feszlltségének tipusa AC/DC Teljesitményveszteség, 1 polusu; 2
polusu; 3 pdlusu
Félvezet6 védelemmel ellatott biztositék
megengedett teljesitményvesztesége
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 3 AWG Tanusitvany szama (CSA) 238018-1868186
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 18 AWG
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Kiegészit6é miiszaki adatok

Nyitott oldala zart Felszerelés tipusa Felpattinthatd

Méretek

TS 35 eltolas 40.5 mm

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 25 mm?2 Névleges fesziiltség 690V

Névleges feszliltség a szomszédos 690V Névleges DC fesziiltség 690V

kapcsokra vonatkozdan

Névleges aram 32A Aram maximum vezetékoknal 32 A

Szabvanyok IEC 60947-7-3 Fajlagos ellenéllas az IEC 60947-7-x 0.32 mQ
szerint

Névleges Iokéfesziiltség 6 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 3.23 W
x szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzitheto vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt
Meghuzasi nyomaték, max. 2.5 Nm
Meghuzasi nyomaték, min. 2 Nm
Csupaszolasi hossz 11 mm

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

25 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, min.

1.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
mianyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.

AWG 18

25 mm?2

Keresztmetszet csatlakoztatott
vezetékhez, finomsodratu,
érvéghuvelyekkel és mlianyag
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

1.5 mm?

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max.

25 mm?2

Vezeték csatlakozas keresztmetszet,
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, min.

1.5 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, max.

25 mm?2

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet,
finomsodratu, min.

1.5 mm?
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Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?
tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 25 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?
tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratu, min. (névleges 1.5 mm?

csatlakozas)

Rogzithetd vezeték

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus tomor, HO5(07) V-U
min. 1.5 mm?2
max. 25 mm?2
névleges 25 mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 11T mm
max. 11 mm
névleges 11 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 2 Nm
max. 2.5 Nm

Csatlakozasi specifikacio

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus sodrott, HO7V-R
min. 1.5 mm?
max. 25 mm?2
névleges 25 mm?
érvéghuvely Csupaszolasi hossz min. 11 mm
max. 11 mm
névleges 11 mm
Meghtzasi nyomaték | min. 2 Nm
max. 2.5 Nm

Csatlakozasi specifikacid

Csavaros csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus flexibilis, HO5(07) V-K
min. 1.5 mm?2
max. 25 mm?2
névleges 25 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz min. 11T mm
max. 11T mm
névleges 11 mm
Meghuzasi nyomaték | min. 2 Nm
max. 2.5 Nm
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 4 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 18
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-3 Tartdsin TS 36
Fontos megjegyzés
Termékinformacio A fesziiltség fligg a kivalasztott biztositéktdl vagy a kivalasztott jelz6fénytdl
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Altalanos rendelési adatok

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé

szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy

kivalé minéség, kontrasztos késziilékjelold.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szdmos mas gyartd

késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.

Az el6nyok attekintése:

* 4ltaldnos célu cimkék; ontapadds vagy felpattinthatd
cimkék, tipustol fliggden,

¢ illesztett készlilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthaté ESG jelol6éket szallitunk.

¢ Egyedi lézer-min6éségli nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus ESG 6/15 KMC NE WS Valtozat

Rendelési 1880100000 ESG, Késziilékjelslsk x 15 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés
szam

GTIN (EAN) 4032248478781

Qty. 200 ST

Jeldlotarto

Altalanos rendelési adatok

A jelol6tarto lehetéséget kinal tovabbi, 5 vagy 5,1 mm
beosztasu standard jelolék beszerelésére. A sarkitott
tarték opcionalisan dsszekapcsolhaték, és a Klippon®
Connect modularis sorkapcsok valamennyi standard
jelolécsatornajaba beszerelhet6ék. A szerelési jelolok
tipusa a rendeltetési jeloléshordoz6 adott tartozékai alatt
talalhaté meg.

Tipus BZT 1 WS 10/5 Viltozat

Rendelési 1805490000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270231

Qty. 100 ST

Tipus BZT 1 ZAWS 10/5 Valtozat

Rendelési 1805520000 Tartozékok, JeldlStartd
szam

GTIN (EAN) 4032248270248

Qty. 100 ST
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Altalanos rendelési adatok

A MultiFit a Weidmiiller mas gyartmanyu sorkapcsokhoz

hasznalhato jelolérendszere. A Weidmiiller Dekafixhez

hasonléan a MultiFit csalad jelol6i is atalakitas nélkiil

hasznalhatok a szabvanyos nyomtatasi rendszerekben.

Javasoljuk, hogy a MultiFit elsé hasznélata el6tt az

alkalmazott sorkapcsokon a mintajel6lékkel végezzen

probat.

* Egy jelold, kiillonbdzd gyartmanyd sorkapcsokhoz
hasznalhato.

* Hasznalatra kész jelolék standard nyomtatassal

¢ Jelolék PrintJet CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel
torténd nyomtatashoz

¢ Egyedileg nyomtatott jel6l6k a felhasznalé CAE adatai
vagy specifikacioi alapjan

* Egy jelolérendszer minden alkalmazashoz

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus MF 5/12 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1250090000 MultiFit, Sorkapocs jeldld, 5 x 12 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00
szam Phoenix, fehér

GTIN (EAN) 4050118040463

Qty. 250 ST

Végbak

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az alland6, megbizhato rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalddugo tartd is.

Tipus ZST 1 Valtozat

Rendelési 1269070000 Tartozékok, Tartozéktartd
szdm

GTIN (EAN) 4050118094091

Qty. 25 ST
Tipus WEW 35/2 Valtozat
Rendelési 1061200000 Végbak, sotétbézs, TS 35, HB, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C

szam
GTIN (EAN) 4008190030230
Qty. 50 ST
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Tartozékok
Tipus WEW 35/2 GR Valtozat
Rendelési 1859200000 Végbak, szurke, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szdm
GTIN (EAN) 4032248411658
Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 SW Véltozat
Rendelési 1061210000 Végbak, fekete, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 8 mm, 100 °C
szam
GTIN (EAN) 4032248136278
Qty. 50 ST
Tipus WEW 35/2 VO GF SW Valtozat
Rendelési 1479000000 Végbak, fekete, TS 35, V-0, Wemid, Szélesség: 8 mm, 130 °C
szam
GTIN (EAN) 4050118286779
Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 01.03.2026 11:14:58 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/1859200000
https://eshop.weidmueller.com/p/1061210000
https://eshop.weidmueller.com/p/1479000000

