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BEDUGHATO - A Weidmiiller innovativ

csatlakozérendszere egyszer(ibbé teszi és meggyorsitja a

huzalcsatlakozas mUiveletét.

Elényok a felhasznald és az alkalmazasok részére:
* Nagy csomagolasi s(ir(iség a nagyon alacsony
komponens magassag miatt. Egyszerlien csak illessze

be az el6készitett huzalokat - és kész

¢ Nagy Osszetevo slrliség a kompakt SCDN/SCDN-THR

kétszint( tls érintkez6sorral

* Egyszer(sitett feldolgozas a nyit6 és rogzité egység
integralt nyomdégombjainak kdszonhetéen

* Magatol értet6dd kezelhetéség , mivel a huzalbemenet
és a feldolgozo rész egyértelmien elkilonil egymastol

* szerszam nélkili rogzités és elengedés a Weidmdiller
szabadalmaztatott kiold6 reteszének hasznalatakor (LR)

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 inch) osztasu dugaszolhaté

csatlakozéi kompatibilisek a szokasos dugaszolhaté

csatlakozodk kialakitdsaval, kodolhatok, és helyet hagynak

a nyomtatasnak.

e - B
15mm2 | 180°

\/compum

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

NYAK dugaszol6 csatlakozé, hiivelyes csatlakozd,
3.81 mm, Pdlusszam: 17, 180°, PUSH IN,
mukodteté gombbal, Rogzitési tartomany,
névleges csatlakozas, max.: 1.5 mmz2, Doboz

Rendelési szam

1970850000

Tipus BCF 3.81/17/180F SN OR BX

GTIN (EAN) 4032248680160

Qty. 50 Darab

Termékadatok IEC: 320V /175A/0.14-1.5 mm?
UL: 300V / 10 A/ AWG 26 - AWG 16

Csomagolas Doboz
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 22 mm Mélység (coll) 0.8661 inch
Magassag 7.9 mm Magassag (coll) 0.311inch
Szélesség 75.16 mm Szélesség (coll) 2.959 inch
Netté tomeg 11.78 g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

System Parameters

Termékcsalad

OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81

Csatlakozas tipusa

Terepi csatlakozas

Vezetékcsatlakozas-technika

PUSH IN, mikodteté gombbal

Raszter mm-ben (P) 3.81T mm
Raszter inch-ben (P) 0.150"
Vezeték kimeneti irany 180°
Poélusszam 17

L1, mm 60.96 mm
L1, inch 2.400"
Sorok szama 1
Erintkezésorok szama 1
Névleges keresztmetszet 1T mm?2

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Ujjak szdmara biztonsagos

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva

Védelmi osztaly

IP20

Térfogati ellenallas b mQ
Kédolhato Igen
Csupaszolasi hossz 9 mm
Csavarhuzé éle 04x25
Csavarhuzo éle, standard DIN 5264
Dugaszolasi ciklusok 25
Dugaszolasi eré/polus, max. 8N
Hazéeré / polus, max. 7N

Tightening torque

Forgatdnyomaték tipusa

Screw flange

Usage information Meghuzasi nyomaték | min. 0.15 Nm
max. 0.2 Nm
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag PA 66 GF 30 Szin narancssarga
Szinskala (hasonlo) RAL 2000 Szigetel6anyag csoport Il
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Kuaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam =550 Szigetelési ellenallas =108 Q

(CT1)

Moisture Level (MSL) UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Erintkez6 anyaga Rézotvozet Erintkez6 feliilet 6nozott

Dugaszolhato csatlakozas 4..8 ym Sn matt Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

rétegszerkezete

Térolasi h6mérséklet, max. 70 °C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C

Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémeérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984 Névleges dram, min. polusszam (Tu=20 17.5 A

oC)

Névleges aram, maximalis pélusszam 175 A Névleges aram, min. pélusszam 175 A

(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

Névleges aram, maximalis polusszam 16.3 A Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 320V

(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 160 V Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 160 V

osztalyhoz / szennyezés mértékéhez osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 2.5 kV Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 2.5 kV

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges Iokéfesziiltség a lll/3 2.5 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit76 A

tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 215.00 mm

VPE szélesség 170.00 mm VPE magassag 30.00 mm

Csatlakoztathato vezetékek

Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2

csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2

csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

AWG, max.

Toémor, min. HO5(07) V-U 0.14 mm?2

Toémor, max. HO5(07) V-U 1.5 mm?2

Flexibilis, min. HO5(07) V-K 0.14 mm?2

Flexibilis, max. HO5(07) V-K 1.5 mm?

mUanyag galléros érvéghiivellyel, DIN  0.25 mm?2

46228 pt 4, min.

mianyag galléros érvéghivellyel, DIN 1T mm?2

46228 pt 4, max.

érvéghuvellyel, DIN 46228 1. pont, min. 0.25 mm?2

érvéghuvellyel, DIN 46228 pt 1, max. 1.5 mm?

lllesztécsap az EN 60999 szerintax b; 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9 mm

Rogzithetd vezeték Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.5 mm?2

érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm

Ajanlott érvéghively HO0,5/16 OR
Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,5/10

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus

finom huzalozas

A létrehozas datuma 07.01.2026 06:48:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/9025870000
https://eshop.weidmueller.com/p/9004050000

Weidmiiller 3£

BCF 3.8 1/1 7/1 80F SN OR BX Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Miszaki adatok

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

névleges 0.75 mm?2
érvéghuively Csupaszolasi hossz \ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively HO,75/16 W
Csupaszolasi hossz \ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively HO0,75/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 1T mm?2
érvéghuvely Csupaszolasi hossz ‘ névleges 12 mm
Ajanlott érvéghiively H1,0/16D R
Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghiively H1,0/10
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete Tipus finom huzalozas
névleges 0.34 mm?
érvéghuively Csupaszolasi hossz ‘ névleges 10 mm
Ajanlott érvéghively HO0,34/12 TK

Hivatkozasi szoveg

A mUanyag gallér kiils6 atméréje nem lehet nagyobb az osztasnal (P), Az érvéghiivelyek hosszat a
terméknek és a névleges fesziiltségnek megfeleléen kell megvalasztani.

CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V Névleges aram (B felhasznalasi csoport /10 A

csoport / CSA) CSA)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport /10 A Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26

CSA)

Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16 Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - 1asd a
tanusitvanyt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V
csoport / UL 1059) csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/

10 A Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A

UL 1059) UL 1059)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, AWG, max. AWG 16
Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.
Tipusvizsgalatok
Teszt: Helytelen illesztés (nem Teszt szemrevételezéses ellenérzés
felcserélhetdk) Kiértékelés 4tadva

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és széllitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany
.megengedhetd” kategoriaja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other

components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

P on drawing = pitch

Conductors suitable for connection: 1.5 mm?2 with wire-end ferrule with plastic collar, DIN 46

228/1, with a rated voltage of 125V/2.5 kV with Ill/3 or 250 V/2.5 kV with 11/2

* Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ
6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.
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Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

The test point can only be used as potential-pickup point.

In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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Er6s PUSH-IN csatlakozasBiztos és tartds
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Felhasznalasi példa

SOLID WIRE: WITH FERRULE

. H3

I === T B

FLEXIBLE WIRE
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