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Product image

A forditott BCL-SMT aljzattdmb a NYAK részére harom Altalanos rendelési adatok

jelentds elényt kinal:

* A BCL-SMT érintésbiztos biztonsagot kinal a NYAK- Valtozat NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes érintkez6sor,
on, amely idedlissa teszi az 4ram alatt |évé kimenetek Oldalt zart, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,

3.81 mm, Pdlusszam: 6, 90°, Forrasztétiiske

esetében torténd felhasznalasra. hossza (1): 1.6 mm, 6nozott, fekete, Doboz

¢ A BCL-SMT kiszélesiti az alkalmazasi lehet6ségeket Rendelési szam 1974820000
panel-panel csatlakozasokkal az alkatrész osszeéllitisok  Tipus BCL-SMT 3.81/06/90 1.56SN BK BX
K6Z6t GTIN (EAN) 4032248677252
’ e . B Qty. 50 Darab
. A BCL-SMT rerow—komPatlbllls és zokkenémentesen Termékadatok IEC. 320V / 17.5 A
integralhat6 az automatikus 6sszeallitasba és a UL: 300V /10 A
forrasztasi folyamatba. Csomagolas Doboz

A kivezetési irdnyokat kiilonb6zé médokon lehet
pozicionalni, igy tobb tervezési rugalmassag all
rendelkezésre.
* 180° all6
* 90° rekumbens
Két haz valtozat all a BCL-SMT rendelkezésére:
¢ Peremes aljzat nélkiil
¢ Forditott forraszthatd peremes aljzattal ("LFI", anyaval)
e * Tovabbi csavar nélkil van rogzitve a NYAK-hoz

* Csavarral van rogzitve a SCZ Fl-hez
A Weidmidller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszolé
csatlakoz6i kompatibilisek az egyedi csatlakozdk
elrendezésével és megfelel$ helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kddolashoz.
* 320V (IEC) / 300 V (UL)
* 17,56 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok

W
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 2.66g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat BC/SC 3.81

Csatlakozas tipusa

Aramkéri lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott Raszter mm-ben (P) 3.81T mm
csatlakozassal

Raszter inch-ben (P) 0.150" Kimend konyok 90°

Polusszam 6 Forrasztotliskék szama pélusonként 2

Forrasztotuske hossza (1) 1.5 mm Forrasztotuske tlirése 0/-0,02 mm

Forrasztétiiske méretei d=0,8 mm Forrasztétiiske méretei=d T(irés +0,05 /-0,05 mm

Forrasztészem lyukatméré (D) 1.2 mm Forrasztészem lyukatméré tirés (D) +0,1T mm

Forraszbetét kiilsé atmérdje 1.9 mm Sablon nyilads atméré 1.6 mm

L1, mm 19.05 mm L1, inch 0.750"

Sorok szama

1

Erintkezésorok szama

1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Kézfejjel torténé
megérintéstdl védett

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint

IP20 dugaszolt

Térfogati ellenallas <6 mQ Kédolhato Igen

Dugaszolasi eré/pdlus, max. 95N Huazoéer6 / polus, max. 6N
Anyagjellemzék

Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete

Szinskala (hasonlo) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitdsi szam 2175 Moisture Level (MSL) 1

(CTI)

UL 94 éghetGségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezd feliilet énozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 pm Ni / 2...4 ym Sn

matt

Dugaszolhaté csatlakozas 1..3umNi/ 2..4 ym Sn Tarolasi h6mérséklet, min. -40 °C
rétegszerkezete matt

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C
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Névleges adatok IEC szerint

szabvany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges aram, min. polusszam (Tu=20 17.5 A

OC)
Névleges aram, maximalis polusszam 154 A Névleges aram, min. pélusszam 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)
Névleges dram, maximalis polusszam 13.7A Névleges fesziiltség a Il/2 tulfesziiltség 320V
(Tu=40°C) osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 talfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a 1ll/3 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges Iokéfesziltség a ll/2 2.5 kV Névleges lokéfesziiltség a lll/2 2.5 kv
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 2.5 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit 76 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyez6dés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszusag 135.00 mm
VPE szélesség 119.00 mm VPE magasséag 26.00 mm
CSA névleges adatok

Intézet (CSA) CSA Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1121690
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V

csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /11 A Névleges aram (C felhasznalasi csoport /11 A

CSA) CSA)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok
maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfelel6ség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitdsa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategdridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket

kérésre kiértékeljuk.

Megjegyzések * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

* In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Dimensional drawing
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