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A forditott BCL-SMT aljzattdmb a NYAK részére harom Altalanos rendelési adatok

jelentds elényt kinal:

* A BCL-SMT érintésbiztos biztonsagot kinal a NYAK- Valtozat NYAK dugaszolé csatlakozo, hiivelyes érintkez6sor,
on, amely idedlissa teszi az 4ram alatt |évé kimenetek Oldalt zart, THT/THR-forrasztott csatlakozassal,

3.81 mm, Pdlusszam: 2, 180°, Forrasztétiiske

esetében torténd felhasznalasra. hossza (1): 1.6 mm, 6nozott, fekete, Doboz

¢ A BCL-SMT kiszélesiti az alkalmazasi lehet6ségeket Rendelési szam 1976490000
panel-panel csatlakozasokkal az alkatrész osszeéllitisok  Tipus BCL-SMT 3.81/02/180 1.6SN BK BX
K6Z6t GTIN (EAN) 4032248678983
’ e . B Qty. 50 Darab
. A BCL-SMT rerow—komPatlbllls és zokkenémentesen Termékadatok IEC. 320V / 17.5 A
integralhat6 az automatikus 6sszeallitasba és a UL: 300V /10 A
forrasztasi folyamatba. Csomagolas Doboz

A kivezetési irdnyokat kiilonb6zé médokon lehet
pozicionalni, igy tobb tervezési rugalmassag all
rendelkezésre.
* 180° all6
* 90° rekumbens
Két haz valtozat all a BCL-SMT rendelkezésére:
¢ Peremes aljzat nélkiil
¢ Forditott forraszthatd peremes aljzattal ("LFI", anyaval)
e * Tovabbi csavar nélkil van rogzitve a NYAK-hoz

* Csavarral van rogzitve a SCZ Fl-hez
A Weidmidller 3,81 mm (0,15 inch) osztasu dugaszolé
csatlakoz6i kompatibilisek az egyedi csatlakozdk
elrendezésével és megfelel$ helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kddolashoz.
* 320V (IEC) / 300 V (UL)
* 17,56 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “
ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Méretek és tomegek

Nettd tdmeg 0.74 ¢

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Rendszerspecifikaciok

Termékcsalad

OMNIMATE Signal
- sorozat BC/SC 3.81

Csatlakozas tipusa Aramkéri lap csatlakozas

Felszerelés NYAK-ra THT/THR-forrasztott Raszter mm-ben (P) 3.81T mm
csatlakozassal

Raszter inch-ben (P) 0.150" Kimend konyok 180°

Po6lusszam 2 Forrasztotiiskék szama pélusonként 2

Forrasztétiiske hossza (1) 1.5 mm Forrasztotiiske tlrése 0/-0,02 mm

Forrasztétiske méretei d=0,8 mm Forrasztétiiske méretei=d Tlrés +0,05 /-0,05 mm

Forrasztészem lyukatméré (D) 1.2 mm Forrasztészem lyukatmeérd tiirés (D) +0,1T mm

Forraszbetét kiilsé atmérdje 1.9 mm Sablon nyilads atméré 1.6 mm

L1, mm 3.81 mm L1, inch 0.150"

Sorok szama 1 Erintkezésorok szama 1

Erintésvédelem a DIN VDE 57 106
szerint

Kézfejjel t6rténd
megérintéstél védett

Erintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint IP20 dugaszolt

Térfogati ellenallas <b mQ Kédolhato Igen

Dugaszolasi eré/polus, max. 95N Huazoéeré / polus, max. 6N

Anyagjellemzdk

Szigetel6anyag LCP GF Szin fekete

Szinskala (hasonld) RAL 9011 Szigetel6anyag csoport llla

Kaszoutképzési 6sszehasonlitasi szam 2175 Moisture Level (MSL) 1

(CTI)

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Erintkez6 anyaga Cu-6tvozet

Erintkezé felilet 6nozott Forrasztott csatlakozas rétegszerkezete 1..3 um Ni/ 2...4 ym Sn
matt

Dugaszolhaté csatlakozas 1..3umNi/ 2..4 ym Sn Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

rétegszerkezete matt

Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C

Uzemi hémérséklet, max. 120°C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C

Hémeérsékleti tartomany, telepités, max. 120 °C

Névleges adatok IEC szerint

szabvéany szerint tesztelve

IEC 60664-1, IEC 61984

Névleges dram, min. polusszam (Tu=20 17.5 A

OC)
Névleges dram, maximalis p6lusszam 154 A Névleges dram, min. p6lusszam 175 A
(Tu=20 °C) (Tu=40°C)

A létrehozas datuma 21.12.2025 07:08:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

BCL-SMT 3.81/02/180 1.5SN BK BX

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Névleges aram, maximalis polusszam 13.8A
(Tu=40°C)

Névleges fesziiltség a ll/2 tulfesziiltség 320V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/2 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges fesziiltség a lll/3 tulfesziiltség 160 V
osztalyhoz / szennyezés mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a ll/2 2.5 kv Névleges Iokéfesziiltség a lll/2 2.5 kV
tulfesziiltség osztdlyhoz / szennyezés tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezés

mértékéhez mértékéhez

Névleges lokéfesziiltség a lll/3 2.5 kV Rovid ideji hatararam ellenéllas 3x1smit76 A
tulfesziiltség osztalyhoz / szennyezédés

mértékéhez

Csomagolas

Csomagolas Doboz VPE hosszlsag 108.00 mm
VPE szélesség 65.00 mm VPE magassag 25.00 mm
CSA névleges adatok

Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (C felhasznalasi 50V
csoport / CSA) csoport / CSA)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport /11 A Névleges aram (C felhasznalasi csoport /11 A

CSA) CSA)

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus) CURUS Tanusitvany szama (cURus) E60693
Névleges fesziiltség (B felhasznalasi 300V Névleges fesziiltség (D felhasznalasi 300V

csoport / UL 1059)

csoport / UL 1059)

Névleges aram (B felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Névleges aram (D felhasznalasi csoport/ 10 A
UL 1059)

Hivatkozas a tanusitasi értékekre A megadott adatok

maximalis értékek - lasd a

tanusitvanyt.

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kdvetelményeket

kérésre kiértékeljik.

Megjegyzések * Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

* P on drawing = pitch

* Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

¢ Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity

70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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Dimensional drawing

Graph
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Altalanos rendelési adatok

Az SC tUs érintkezésor 135°-0s huzalkivezetési szoggel:

a dugaszolasi irdny és a forrasztétiiske altal bezart szog

135°. A huzalkimeneti irdny atlds, vagy 45°-os szoget zar

be a NYAK-kal.

* Nagyobb szabadsag a komponensek és késziilékek
tervezésénél.

¢ Konny( hozzaférés és nagy elemslir(iség, ha tobb
interfész van parhuzamosan elhelyezve egyetlen
csatlakozasi fellleten

* A haz kivitele felhasznaldbarat az opcionélis
huzalkivezetési irAnynak koszonhetéen.

* Kaphato zart (G) kivitelben, illetve csavaros peremes
aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszolé csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC 3.81/02/135G 3.2SN B...  Valtozat

Rendelési 1976380000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 135°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248684502 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SC 3.81/02/135G 3.2SN G...  Valtozat

Rendelési 1976010000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozés, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 135°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248684359 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SC 3.81/02/135G 3.2SN O... Valtozat

Rendelési 1975720000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 135°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4032248684144 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SC 3.81/180G

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-hoz
képest merdleges (allé). Kaphato zart (G) kivitelben, illetve
csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszolo csatlakozdi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a
cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

*«17,5A(IEC)/ 10 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SC 3.81/02/180G 3.2SN O...  Valtozat

Rendelési 1942840000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248654758 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 198 ST

Tipus SC 3.81/02/180G 3.2SN G...  Valtozat

Rendelési 1793610000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248230730 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 198 ST

Tipus SC 3.81/02/180G 3.2SN B...  Valtozat

Rendelési 1793520000
szam

GTIN (EAN) 4032248230433
Qty. 50 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 180°, Forrasztotiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

SC 3.81/270G

Altalanos rendelési adatok

Az SC tUs érintkezésor 270°-0s kivezetési szoggel: a

dugaszolasi irany és a forrasztotiiske altal bezart szog

270°. A dugaszolasi irany tehat parhuzamos a NYAK-kal.

Az aljzattombok viszont szoget zarnak be dugaszolaskor.

* Nagyobb szabadsag a komponensek és késziilékek
tervezésénél.

* Nagy elems(ir(iség, ha tobb nyomtatott aramkori lap van
elhelyezve egy hazban

* A haz kivitele felhasznalébarat az opcionélis
huzalkivezetési irAnynak koszonhetéen.

* Kaphato zart (G) kivitelben, illetve csavaros peremes
aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC 3.81/02/270G 3.2SN O... Valtozat

Rendelési 1037490000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 270°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4032248766123 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST
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SC 3.81/90G

Altalanos rendelési adatok

Az SC tiis érintkezésor dugaszolasi iranya a NYAK-

hoz képest parhuzamos (rekumbens). Kaphato zart (G)
kivitelben, illetve csavaros peremes aljzattal (F).

A Weidmiiller 3,81 mme-es (0,15 hiivelyk) osztasu
dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard
csatlakozok elrendezésével. TAamogatjak a
hattérvilagitassal ellatott kijelzéket, helyet biztositanak a
feliratozashoz és kédolashoz.

¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,6 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC 3.81/02/90G 3.2SN OR...  Valtozat

Rendelési 1942020000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248655526 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 198 ST

Tipus SC 3.81/02/90G 3.2SN GN... Valtozat

Rendelési 1793240000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4032248227716 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 198 ST

Tipus SC 3.81/02/90G 3.2SN BK...  Valtozat

Rendelési 1793130000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248227624 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 198 ST

SCD 3.81/180G

Altalanos rendelési adatok

Kétkoros SCD tls érintkezésor hullamforrasztashoz.

* Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
egy muveleti Iépésben.

* Kivezetés irdnya: 180° (all6).

* A csatlakozasok az elSlaprél torténé hozzaférhetdség
érdekében azonos szinten foglalnak helyet.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SCD 3.81/04/180G 3.25N ...
Rendelési 1030260000

szam

GTIN (EAN) 4032248759439

Qty. 132 ST

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

forrasztott csatlakozas, 3.81 mm, Pélusszam: 4, 180°, Forrasztdtiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
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Tipus SCD 3.81/04/180G 3.2SN ...

Rendelési 1030090000

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szdm forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248759217 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 132 ST

SCD 3.81/90G

Altalanos rendelési adatok

Kétkoros SCD tis érintkezésor hullamforrasztashoz.

e Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
egy miuveleti Iépésben.

¢ Kivezetés iranya: 90° (rekumbens)

* A csatlakozasok az elSlaprél torténé hozzaférhetdség
érdekében azonos szinten foglalnak helyet.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SCD 3.81/04/90G 3.2SN G...

Rendelési 1972940000

Valtozat

NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.81 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248682515 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzold, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SCD 3.81/04/90G 3.2SN O... Valtozat

Rendelési 1972790000
szam

GTIN (EAN) 4032248682362
Qty. 132 ST

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

SCDN 3.81/90G

Kulonlegesen lapos kétszintes SCDN t(s érintkezésor

hullamforrasztashoz.

* Alapos BCF 3.81 (PUSH IN) aljzattombhoz két kompakt
hatarfeliiletet hasznalunk.

¢ 90°o0s (hatra nézd) kivitelben is kaphato.

¢ A csatlakozasok az elSlaproél torténé hozzaférés
érdekében azonos szinten foglalnak helyet.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmduller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,6 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SCDN 3.81/04/90G 3.2SN ... Valtozat
Rendelési 1040790000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248769650 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
Qty. 50 ST
Tipus SCDN 3.81/04/90G 3.2SN ... Valtozat
Rendelési 1040410000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pdlusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248769070 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz
Qty. 50 ST
SCDV 3.81/180G
&, Kétkoros SCDV tus érintkezésor hullamforrasztashoz.
”' ¢ Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
‘0.&" egy mveleti |épésben.

Altalanos rendelési adatok

* Kivezetés iranya: 180° (allo).

* Csatlakozasok két eltolt sorban és mindkét sorhoz nyilt
hozzaféréssel.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmduller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SCDV 3.81/04/180G 3.2SN... Valtozat

Rendelési 1034470000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT-

szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pdlusszam: 4, 180°, Forrasztotiiske
GTIN (EAN) 4032248763313 hossza (l): 3.2 mm, énozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SCDV 3.81/90G

Kétkoros SCDV tus érintkezésor hulldmforrasztashoz.

* Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
egy muveleti Iépésben.

¢ Kivezetés iranya: 90° (rekumbens)

* Csatlakozasok két eltolt szinten és mindkét sorhoz nyilt
hozzaféréssel.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SCDV 3.81/04/90G 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1032260000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szam forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248771554 hossza (l): 3.2 mm, énozott, Halvanyzoéld, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SCDV 3.81/04/90G 3.2SN ...  Valtozat

Rendelési 1032090000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tls érintkezésor, Oldalt zart, THT-
szdm forrasztott csatlakozas, 3.8 1 mm, Pdlusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248771400 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, narancssarga, Doboz

Qty. 50 ST

SC-SMT 3.81/135G

Altalanos rendelési adatok

Magas hémérsékleti ellenéllast felmutaté SC-SMT tis

érintkez6sor 135°-0s huzalkimeneti szoggel: a dugaszolasi

irdny és a forrasztotiiske altal bezart szog 135°. A

huzalkimeneti irdny atlés, vagy 45°-os szoget zar be a

NYAK-kal.

* Nagyobb szabadsag a komponensek és késziilékek
tervezésénél.

¢ Konny( hozzaférés és nagy elemslir(iség, ha tobb
interfész van parhuzamosan elhelyezve egyetlen
csatlakozasi fellileten

¢ A haz kivitele felhasznaldbarat az opcionélis
huzalkivezetési irdnynak koszonhetéen.

e Zart (G), illetve forraszthaté peremes aljzatos (LF)
kivitelben kaphato.

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/02/135G 3.2... Valtozat

Rendelési 1977200000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 135°,
GTIN (EAN) 4032248685219 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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SC-SMT 3.81/180G Box

Nagy héallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 180G) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)

e Zart (G).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

¢ 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/02/180G 1.5... Valtozat

Rendelési 1863720000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4032248428793 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SC-SMT 3.81/02/180G 3.2... Valtozat

Rendelési 1862920000 NYAK dugaszolé csatlakozd, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4032248428113 Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SC-SMT 3.81/180G Tape

Nagy hdéallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 180G) 3,81

mme-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-ra meréleges dugaszolasi irany (standard)

e Zart (G).

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon lévé szalag, RL)

* 1,5 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/02/180G 1.5... Valtozat

Rendelési 1864050000 NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 180°,
GTIN (EAN) 4032248429172 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 300 ST
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SC-SMT 3.81/270G

Altalanos rendelési adatok

Az SC-SMT tUs érintkezésor 270°-0s kivezetési szoggel:

a dugaszolasi irdny és a forrasztétiiske altal bezart szog

270°. A dugaszolasi irany tehat parhuzamos a NYAK-kal.

Az aljzattombok viszont szoget zarnak be dugaszolaskor.

* Nagyobb szabadsag a komponensek és késziilékek
tervezésénél.

* Nagy elemslir(iség, ha tobb nyomtatott &ramkdri lap van
elhelyezve egy hazban

¢ A haz kivitele felhasznaldbarat az opcionélis
huzalkivezetési irdnynak koszonhetéen.

» Kaphato zart (G) kivitelben, illetve csavaros peremes
aljzattal (F).

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszolé csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozodk elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/02/270G 3.2... Valtozat

Rendelési 1036480000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 270°,
GTIN (EAN) 4032248765089 Forrasztétiiske hossza (1): 3.2 mm, 6nozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SC-SMT 3.81/90G Box

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 90G) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

o A NYAK-kal parhuzamos dugaszolasi irdny (rekumbens)

e Zart (G)

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SC-SMT 3.81/02/90G 1.5S... Valtozat

Rendelési 1862960000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozéssal, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248428069 hossza (l): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SC-SMT 3.81/02/90G 3.2S... Valtozat

Rendelési 1862460000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szdm forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248427611 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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SC-SMT 3.81/90G Tape

Nagy héallésagu tis érintkezésor (SC-SMT 90G) 3,81

mm-es osztasnal (0,15 hivelyk)

» A NYAK-kal parhuzamos dugaszolasi irany (rekumbens)

e Zart (G)

¢ Dobozban (BX) vagy antisztatikus dobra csévélve
(dobon Iévé szalag, RL)

* 1,6 mm-es vagy 3,2 mm-es tiiskehossz

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 14,9 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SC-SMT 3.81/02/90G 1.5S... Valtozat

Rendelési 1863140000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozéssal, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4032248428335 hossza (l): 1.5 mm, énozott, fekete, Tape

Qty. 400 ST

Tipus SC-SMT 3.81/02/90G 3.2S... Valtozat

Rendelési 1862810000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szdm forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 2, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248427772 hossza (l): 3.2 mm, dnozott, fekete, Tape

Qty. 400 ST

SCD-THR 3.81/180G

Nagy héallésagu, kétszintes SCD-THR tis érintkez6sor

reflow-forrasztashoz.

* Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
egy muveleti Iépésben.

* Kivezetés iranya: 90° (rekumbens)

* A csatlakozasok az elSlaprél torténé hozzaférhetdség
érdekében azonos szinten foglalnak helyet.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszol6 csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCD-THR 3.81/04/180G 1....  Valtozat

Rendelési 1031290000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszam: 4, 180°,
GTIN (EAN) 4032248760336 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST
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Tipus SCD-THR 3.81/04/180G 3....

Rendelési 1030950000
szdm

GTIN (EAN) 4032248760039
Qty. 50 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 180°,

Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

SCD-THR 3.81/90G

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallésagu, kétszintes SCD-THR tis érintkez6sor

reflow-forrasztashoz.

* Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
egy muveleti Iépésben.

* Kivezetés iranya: 90° (rekumbens)

* A csatlakozasok az elSlaproél torténé hozzaférhetdség
érdekében azonos szinten foglalnak helyet.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SCD-THR 3.81/04/90G 1.5...

Rendelési 1974030000
szam

GTIN (EAN) 4032248683543
Qty. 50 ST

Valtozat
NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske

hossza (I): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Tipus SCD-THR 3.81/04/90G 3.2...

Rendelési 1973730000
szdm

GTIN (EAN) 4032248683246
Qty. 50 ST

Valtozat
NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske

hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

SCDN-THR 3.81/90G

Kilonosen lapos, nagy héallésagu, kétszintes SCDN-THR

tls érintkezdésor reflow-forrasztashoz.

¢ A lapos BCF 3.81 (PUSH IN) aljzattombhoz két kompakt
hatarfeliiletet hasznalunk.

¢ 90°o0s (hatra nézd) kivitelben is kaphato.

* A csatlakozasok az el6laproél torténé hozzaférés
érdekében azonos szinten foglalnak helyet.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)
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Altalanos rendelési adatok

Tipus SCDN-THR 3.81/04/90G 1.... Valtozat

Rendelési 1039270000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozéssal, 3.81 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztétiiske
GTIN (EAN) 4032248772599 hossza (l): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SCDN-THR 3.81/04/90G 3.... Valtozat

Rendelési 1038950000 NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szdm forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske
GTIN (EAN) 4032248767601 hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

SCDV-THR 3.81/180G

Altalanos rendelési adatok

Nagy héallésagu, kétszintes SCDV-THR tis érintkezdsor

reflow-forrasztashoz.

* Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
egy muveleti Iépésben.

* Kivezetés iranya: 90° (rekumbens)

* Csatlakozasok két eltolt sorban és mindkét sorhoz nyilt
hozzaféréssel.

* Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

* Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiiller 3,81 mm (0, 15 hiivelyk) osztasu

dugaszold csatlakozdi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfeleld helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kddolashoz.

* 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SCDV-THR 3.81/04/180G 1...

Rendelési 1035790000

Valtozat

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/

szam THR-forrasztott csatlakozassal, 3.81 mm, Pélusszam: 4, 180°,
GTIN (EAN) 4032248763887 Forrasztétuske hossza (I): 1.5 mm, 6nozott, fekete, Doboz
Qty. 50 ST

Tipus SCDV-THR 3.81/04/180G 3... Valtozat

Rendelési 1035470000
szdm

GTIN (EAN) 4032248764235
Qty. 50 ST

NYAK dugaszolé csatlakozé, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/
THR-forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 180°,

Forrasztétuske hossza (I): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz
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SCDV-THR 3.81/90G

Altalanos rendelési adatok

Nagy hdéallésagu, kétszintes SCDV-THR t(is érintkezésor

reflow-forrasztashoz.

* Segitségével két interfész hasznalhat6 egy feliileten és
egy muveleti Iépésben.

¢ Kivezetés iranya: 90° (rekumbens)

¢ Csatlakozasok két eltolt sorban és mindkét sorhoz nyilt
hozzaféréssel.

¢ Hely a feliratozashoz és a kédolashoz

» Kartondobozba csomagolva.

A Weidmiiller 3,81 mm (0,15 hiivelyk) osztasu

dugaszolé csatlakozéi kompatibilisek a standard

csatlakozok elrendezésével és megfelel6 helyet kinalnak a

cimkézéshez és a kédolashoz.

¢« 320 V(IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SCDV-THR 3.81/04/90G 1...  Valtozat

Rendelési 1033820000

NYAK dugaszol6 csatlakozo, tiis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-

szam forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztdtiiske

GTIN (EAN) 4032248762712

hossza (l): 1.5 mm, énozott, fekete, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SCDV-THR 3.81/04/90G 3...  Valtozat

Rendelési 1033490000 NYAK dugaszol6 csatlakoz, tis érintkezésor, Oldalt zart, THT/THR-
szam forrasztott csatlakozassal, 3.8 1 mm, Pélusszam: 4, 90°, Forrasztotiiske

GTIN (EAN) 4032248762415
Qty. 50 ST

hossza (l): 3.2 mm, énozott, fekete, Doboz

SCZ 3.81/180G

Altalanos rendelési adatok

A forditott SCZ tis csatlakozét hizdkengyeles, csavaros

csatlakozéssal 3,81 mm osztasu vezetékek egyenes

csatlakoztatasara terveztiik. Két moédon lehet hasznalni:

* vezeték-vezeték csatlakoztatashoz BCZ-vel egyiitt

¢ ellendugéval az érintésbiztos BCL aljzattombben a
NYAK-on.

Az SCZ négy kiilonbo6z6 valtozatban kaphato.

¢ Peremes aljzat nélkiil (,G", zart)

¢ Szabvanyos peremes aljzattal ("F", aljzati anyaval)

* Forditott peremes aljzattal ("FI", anyaval)

* és a Weidmiiller szabadalmaztatott kiold6 reteszével
szerszam nélkili, kdnny levalasztashoz

Az SCZ-n hely talalhato a feliratozashoz és kédolhaté.

* 0,20- 1,5 mm2(IEC) / 28 - 16 AWG (UL)

¢ 250V (IEC) / 300 V (UL)

* 17,5 A(IEC)/ 10 A (UL)

Tipus SCZ 3.81/02/180G SN GN ... Valtozat

Rendelési 1969750000

NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 180°,

szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:

GTIN (EAN) 4032248679287
Qty. 50 ST

1.5 mm?2, Doboz
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Tipus SCZ3.81/02/180G SNOR ... Valtozat

Rendelési 1969520000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248679133 1.5 mm?2, Doboz

Qty. 50 ST

Tipus SCZ 3.81/02/180G SN BK ...  Valtozat

Rendelési 1970010000 NYAK dugaszolé csatlakozé, dugasz, 3.81 mm, Pélusszam: 2, 180°,
szam Csavaros csatlakozas, Rogzitési tartomany, névleges csatlakozas, max.:
GTIN (EAN) 4032248679430 1.5 mm?2, Doboz

Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 21.12.2025 07:08:22 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok

17


https://eshop.weidmueller.com/p/1969520000
https://eshop.weidmueller.com/p/1970010000

